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VKS 20

VKS 20

Упътване за сигурност

Предимства
» Най-съвременните добавки предотвратяват образуването на  наклеп и 

намаляват износването на инструмента
» Високо качество на повърхностите и точност на размерите
» Оптимално пригодено за смазване с минимално количество
» Възможност за обработка на цветни метали
» Без съдържание на хлор и силикон – не съдържа опасни вещества

Описание на продукта
Режещо масло, без съдържание на хлор, на базата на естествени суровини, 
с нисък вискозитет. Разработеното според природосъобразни критерии 
масло, предлагащо най-добри смазочни свойства и висока безопасност 
при работа, дори когато се използва за смазване с минимално количество.

Препоръки за употреба
Ръчно нанасяне посредством шише с дозатор или като циркулиращо масло. 
Също така подходящ за използване за смазване с минимално количество.

Опаковка Съдържание Опаковъчна единица № 
Шише 250ml   1 бр. VKS 20/  1/  250
Шише 250ml 10 бр. VKS 20/10/  250
Туба )* 5l   1 бр. VKS 20/  1/5000

VKS 20 Стойност Метод на изпитване

Цвят златисто кафяв

Точка на възпламеняване >180°C

Вискозитет 20 mm²/s DIN 51 562

Изградено естествени суровини

Плътност 0,91 g/cm³ DIN 51 757

)* VKS 20/  1/5000 включително VZB 10/  250

Високопродуктивно режещо 
масло, без минерално масло

Универсално приложимо режещо масло, без минерално 
масло, пригодено за стружкоотнемане и пластично формоване 
на стомани и цветни метали. Висококачествената комбинация 
от съставки с EP (extreme pressure) - добавки позволява високо 
ефективно използване, намалява износването на инструмента 
и предотвратява образуването на наклеп.

ВИСОКОПРОДУКТИВНО 
РЕЖЕЩО МАСЛО, БЕЗ 
МИНЕРАЛНО МАСЛО


