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VLS 250

VLS 250

Опаковка Съдържание Опаковъчна единица №
Спрей 400ml   1 бр. VLS 250/  1/400
Спрей 400ml 12 бр. VLS 250/12/400

Предимства
» Работен температурен обхват до 250°C
» Отлична защита от износване
» Нисък коефицент на триене
» Задържащи добавки предотвратяват оттичане (на капки)
» Превъзходен капацитет на разтичане и проникване
» Химически стабилен
» Превъзходна защита от корозия
» EP-добавки (добавки за високо налягане,
 предназначени за защита срещу спояване)

Описание на продукта
Добре задържащо се високоефективно масло, съставено от смес от 
специални синтетични масла и ЕР-добавки, предназначено за области с 
висока температура.

За смазване и намаляване износването на изхвъргачи, 
шибъри и направления на инструменти за шприцформи и 
щанци, при които се предпочита смазване с масло, например 
при сепаратори.

Приложение
Разклатете добре кутията.
Нанесете маслото върху почистената повърхност.

VLS 250 Стойност Метод на изпитване

Цвят зелен-прозрачен

Максимална температура +250°C

Основа cмес от синтетични масла

Гъстота при 40°C 260mm²/s DIN 51 562

Температура на възпламеняване 246°C ISO 25 92

Плътност 0,94g/cm³ DIN 51 757

Напълно синтетично
високоефективно масло
до 250°C

Упътване за сигурност

НАПЪЛНО 
СИНТЕТИЧНО
ВИСОКОЕФЕКТИВНО 
МАСЛО


