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1.1. Identifikator vyrobku
VPG 60

1.2. PrisluSna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Pouziti latky nebo smési
Aerosol
Inhibitor koroze
Nedoporu¢ované zpusoby pouziti
Uzivani vyrobku v rozporu s jeho uréenim.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Firma: Meusburger Georg GmbH & Co KG
Nazev ulice: Kesselstrasse 42
Misto: A-6960 Wolfurt
Telefon: +43 5574 6706-0 Fax:+43 5574 6706-12
e-mail: office@meusburger.com
Internet: www.meusburger.com
Informacni oblast: Dr. Gans-Eichler e-mail: info@tge-consult.de
Chemieberatung GmbH Tel.: +49 2534 41594-0
Otto-Hahn-Str. 36 www.tge-consult.de
D-48161 Muenster
1.4. Telefonni gislo pro naléhavé Poison Information Center Mainz, Germany, Tel: +49(0)6131/19240
situace:
Jiné udaje

Bezpecnostni list podle Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (zménéno nafizenim (EU) €. 2020/878)

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Nafizeni (ES) €. 1272/2008
Aerosol 1; H222-H229
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 3; H412

Doslovné znéni H-véty: viz ODDIL 16.

2.2. Prvky oznaceni
Nafizeni (ES) €. 1272/2008

Nebezpeéné slozky které musi byt uvedeny na Stitku

uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, iso-alkany, cyklické, <5 % n-hexanu

Bily mineralni olej

Destilaty (ropné), hydrogenované lehké parafinické; Zakladovy olej-nespecifikovany
Signalni slovo: Nebezpedi

Cislo revize: 3,1 cs Datum vydani: 13.03.2023
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Piktogramy:

Standardni véty o nebezpecnosti

H222 Extrémné hoflavy aerosol.

H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P210 Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufreni.

P211 Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi.

P410+P412 Chrarite pred slune¢nim zafenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C/122 °F.

P501 Odstrante obsah/obal v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi
predpisy.

2.3. DalSi nebezpeénost
PFi nedostateéném vétrani a/nebo pfi pouzivani mohou vznikat explozivni/lehce hoflavé smési.
Latky ve smési (>0,1%) nesplfuji kritéria PBT/vPvB dle REACH, pfiloha XIII.
Tento produkt neobsahuje latku (> 0,1 %), ktera je endokrinni disruptor s ohledem na necilové organismy,
protoze zadné slozky nesplnuji tato kritéria.

3.2. Smési
Nebezpecné slozky
Cislo CAS Nazev Obsah
Cislo ES GHS Klasifikace
Cislo REACH
Indexové ¢&.
uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, iso-alkany, cyklické, <5 % n-hexanu 25-<10%
921-024-6 Flam. Lig. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2;
01-2119475514-35 H225 H315 H336 H304 H411
8042-47-5 Bily mineralni olej 05-25%
232-455-8

Asp. Tox. 1; H304
01-2119487078-27

64742-55-8 Destilaty (ropné), hydrogenované lehké parafinické; Zakladovy 05-25%
olej-nespecifikovany

Cislo revize: 3,1 cs Datum vydani: 13.03.2023
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265-158-7 Asp. Tox. 1; H304

01-2119487077-29
649-468-00-3

Doslovné znéni H- a EUH-véty: viz oddil 16.
Specifické koncent. limity, multiplikac¢ni faktory a ATE

Cislo CAS | Cislo ES |Nazev Obsah
Specifické koncent. limity, multiplikaéni faktory a ATE
921-024-6 |uh|ovod|’ky, C6-C7, n-alkany, iso-alkany, cyklické, <5 % n-hexanu 25-<10%
inhalaéni: LC50 = > 25,2 mg/l (pary); dermalni: LD50 = >2000 mg/kg; oralni: LD50 = >2000
mg/kg
8042-47-5 232-455-8 |B|’Iy mineralni olej 0,5-2,5%
inhalacni: LC50 = >5 mg/l (prach nebo mlha); dermalni: LD50 = > 2000 mg/kg; oralni: LD50 = >
5000 mg/kg
64742-55-8 265-158-7 Destilaty (ropné), hydrogenované lehké parafinické; Zakladovy 05-2,5%
olej-nespecifikovany
inhalaéni: LC50 = > 5,53 mg/l (prach nebo mlha); dermalni: LD50 = > 5000 mg/kg; oralni: LD50
=>5000 mg/kg
Jiné udaje
Neobsahuje zadné latky vzbuzujici mimofadné obavy (SVHC, seznam) podle Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 §59
(REACH)

4.1. Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny
V pfipadé nehody nebo nevolnosti ihned vyhledejte Iékafskou pomoc (pokud mozno, pfedlozte navod k pouziti
nebo bezpecnostni list).
Pfi vdechnuti
V pfipadé nehody pfi vdechnuti pfeneste postizeného na Cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu. PFi podrazdéni
dychacich cest vyhledejte Iékare.
Pri styku s kazi
PFi styku s kizi okamzité omyjte velkym mnozZstvim voda a mydlo. P¥i podrazdéni pokozky vyhledat Iékare.
PFi zasazeni o¢i
lhned opatrné a dukladné vyplachnéte o¢ni sprchou nebo vodou. PFi vyskytu potiZi nebo stalych potizich
vyhledejte o¢niho lékare.
PFi poziti
PFi polknuti ihned zapijte: Voda. Osobé v bezvédomi nebo v nastupujicich kiecich nikdy ndavat nic pfes Usta.
NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Pozor pfi zvraceni: nebezpe&i vdechnuti! Okamzité vyhledat ékare.

Zadné informace nejsou k dispozici.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Lécba symptomd.

5.1. Hasiva

Cislo revize: 3,1 cs Datum vydani: 13.03.2023
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Vhodna hasiva
Oxid uhlicity (CO2). Suché hasivo. Péna odolna vici alkoholu. Stfikajici voda.

Nevhodna hasiva
Ostry vodni paprsek.
5.2. Zvlastni nebezpec€nost vyplyvajici z latky nebo smési
Hoflavy. Pary smichany se vzduchem miiZzou byt explozivni. V pfipadé poZaru mohou vznikat: Oxid uhli€ity
(C0O2). Oxid uhelnaty (CO).

5.3. Pokyny pro hasice
V pfipadé pozaru: Pouzit autonomni dychaci pfistroj.

DalSi pokyny
K ochrané osob a ochlazovani nadob v nebezpeéné oblasti pouzijte vodni paprsek. Plyny/pary/dym srazit
vodnim postfikovacim paprskem. Kontaminovanou vodu na haseni sbirejte oddélené. Nesmi se dostat do
kanalizace nebo do vodnich toku. V pfipadé pozaru nebo vybuchu nevdechujte dymy.

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

VSeobecné informace
Zasazenou oblast vétrejte. Odstrarite v8echny zdroje vzniceni. Nevdechuijte plyny/dymy/pary/aerosoly.
Zabrante kontaktu s pleti, o¢ima nebo odévem.

Pro pracovniky kromé pracovnikt zasahujicich v pfipadé nouze
Pouzijte osobni ochranné pracovni prostfedky (viz oddil 8).

Pro pracovniky zasahuijici v pfipadé nouze
Pouzivejte pretlakovy respirator s nezavislym pfivodem vzduchu, pokud maze dojit k nekontrolovanému uniku,
pokud nejsou znamy expozi¢ni davky ¢i tam, kde respiratory Cistici okolni vzduch nemusi poskytovat
pfiméFenou ochranu.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Nesmi se dostat do kanalizace nebo do vodnich tok(l. Nebezpeéi exploze. Prosak okamzité odstranit.

Zamezte plo$né expanzi (napf. zahrazenim nebo zablokovanim). PFi tniku plynu nebo pfi praniku do
pozemnich vod, pudy nebo do kanalizace podejte spravu pfisluSnym afaddm.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro €isténi
Pro zneSkodnéni
Zachytit pomoci materialu, ktery vaze kapalinu (pisek, kfemelina, vaza¢ kyseliny, univerzalni vazac).
Material zpracovat podle danych predpisu.
Pro cisténi
Znecisténé predméty a podlahu dukladné ogistéte podle ekologickych predpist.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Bezpe€na manipulace: viz ¢ast 7
Osobni ochranné prostfedky: viz ¢ast 8
Likvidace: viz ¢ast 13

7.1. Opatieni pro bezpec¢né zachazeni

Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach. Provedte preventivni opatfeni proti vybojim statické elektfiny.
Nestrikat proti plamenim nebo rozzhavenym pfedmétiim. Kvuli nebezpeci exploze, zabrarite vniknuti par do

sklepu, kanalizaci a dold.

Cislo revize: 3,1 cs Datum vydani: 13.03.2023
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Pouzivejte vhodny ochranny odév. (Viz oddil 8.)

Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu
Uchovavejte mimo dosah zdrojli zapaleni - Zakaz koufeni. Zahfatim vede ke zvySeni tlaku a nebezpeci
prasknuti.

Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci
Nadobu po odebrani produktu vzdy dobfe uzavrete.
Na pracovisti nejist, nepit, nekoufit, neSnupat.
Pred pFestavkou a pfi ukon€eni prace umyt ruce.

DalSi pokyny
Ochranna a hygienicka opatfeni: viz kapitola 8

7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby
Nadoby udrzovat tésné uzaviené a uchovavat na chladném, dobfe vétraném misté. Uchovavejte mimo dosah
zdrojl zapaleni - Zakaz koufeni. Zajistéte dostatecné vétrani.

Pokyny pro skladovani s jinymi produkty
Neskladujte spolu se: Vybus$niny. Zapalné pevné latky. Samozapalné (pyroforni) kapalné a pevné latky. Latky
nebo smési schopné samoohfevu. Latky a smési, které pfi styku s vodou vyvijeji hoflavé plyny. Zapaleni
(oxidace) ucinnych kapalnych latek. Zapaleni (oxidace) u¢innych tuhych latek. Samorozkladné latky a smési.
Organické peroxidy. Radioaktivnich latek.
Infekéni latky.

Dalsi informace o skladovacich podminkach
Doporucena skladovaci teplota: 10-30 °C. Nepfechovavat pfi teplotach pod: 50 °C
Hoflavé aerosoly: Dodrzujte pokyny k pouzivani / skladovani .

7.3. Specifické koneéné/specificka kone€na pouziti

Viz oddil 1.

8.1. Kontrolni parametry

Mezni hodnoty

Cislo CAS Latka ppm mg/m?|  vla/cm? Kategorie Druh
- Oleje mineralni (aerosol) - 5 PEL
- 10 NPK-P

Hodnoty DNEL/DMEL

GisloCAS | Latka

DNEL typ Postup expozice Uginku Hodnota
| uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, iso-alkany, cyklické, <5 % n-hexanu

Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby inhalaéni systémovy 2 035 mg/m?

Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby dermalni systémovy 773 mg/kg télesné
hmotnosti na den

Spotfebitel DNEL, dlouhodoby inhalacni systémovy 608 mg/m?

Spotrebitel DNEL, dlouhodoby dermalni systémovy 699 mg/kg télesné
hmotnosti na den

Cislo revize: 3,1 cs Datum vydani: 13.03.2023
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Spotrebitel DNEL, dlouhodoby oralni systémovy 699 mg/kg télesné
hmotnosti na den

8042-47-5 Bily mineraini olej

Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby inhalaéni systémovy 164,56 mg/m®

Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby dermalni systémovy 217,05 mg/kg
télesné hmotnosti
na den

Spotfebitel DNEL, dlouhodoby inhalaéni systémovy 34,78 mg/m®

Spotrebitel DNEL, dlouhodoby dermalni systémovy 93,02 mg/kg
télesné hmotnosti
na den

Spotrebitel DNEL, dlouhodoby oralni systémovy 25 mg/kg télesné

hmotnosti na den

64742-55-8 Destilaty (ropné), hydrogenované lehké parafinické; Zakladovy olej-nespecifikovany

Zameéstnanec DNEL, dlouhodoby inhalaéni systémovy 2,73 mg/m?
Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby inhalaéni lokalné 5,58 mg/m?
Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby dermalni systémovy 0,97 mg/kg
télesné hmotnosti
na den
Spotfebitel DNEL, dlouhodoby inhalaéni lokalné 1,19 mg/m?
Spotrebitel DNEL, dlouhodoby oralni systémovy 0,74 mg/kg

télesné hmotnosti
na den

Hodnoty PNEC

Cislo CAS | Latka

Slozka zivotni prostiedi IHodnota
64742-55-8 | Destilaty (ropné), hydrogenované lehké parafinické; Zakladovy olej-nespecifikovany
Sekundarni otrava |9,33 mg/kg

8.2. Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Technicka opatfeni a uplatnéni vhodnych pracovnich postupl maji pfednost pfed pouzitim osobni ochranné
vystroje.
Pokud neni mozné mistni odsavani nebo je nedostate¢né, musi byt pracovni prostor podle moznosti dobfe
vétran.

Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiredk

Ochrana oci a obliceje

Pouzijte ochranné bryle, chemické rukavice (pokud hrozi potfisnéni).

Ochrana rukou

Pfi dlouhém nebo ¢astém opakovani kontaktu s pokozkou: Pouzivejte vhodné ochranné rukavice.

Vhodny material:
Butylkaucuk. (0,5 mm)

Cislo revize: 3,1

Datum vydani: 13.03.2023




meusburger

Bezpecénostni list

podle nafizeni (ES) & 1907/2006 Strana 7z 15

Datum vydani: 13.03.2023 Datum revize: 07.03.2023

VPG 60

Casovy prtlom: >480 min

doba praniku (maximalni doba no$eni): >160 min

Zvolené ochranné rukavice maji vyhovovat specifikacim smérnice EU 2016/425 a z ni odvozené normé EN
374.

Pfed pouzitim provérte t&ésnost/nepropustnost. Pfi opakovném pouziti rukavic je pfed svléknutim olistéte a na
dobfe vétraném misté uschovejte.

Ochrana kutize

Pracovni obleceni.

Minimalni standardy pro ochranna opatfeni pfi styku jsou uvedeny v TRGS 500 (D).
Ochrana dychacich organu

PFi spravném pouziti a v normalnich podminkach neni dychaci pfistroj nutny.

Ochrana dychacich cest je nutna pfi:

Prekro€eni hrani¢ni hodnoty

Nedostateénému vétrani

Vhodny respirator: autonomni dychaci pfistroj (izola¢ni) (DIN EN 133).

Pouzijte pouze dychaci pfistroj s CE-oznacenimn, v€etné ¢tyfmistného ovéreného Cisla.
Tepelné nebezpedi

Nevyzaduji se zadna zvlastni preventivni opatreni.
Omezovani expozice zivotniho prostredi

Produkt se nesmi volné dostat do Zivotniho prostredi.

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Skupenstvi: Aerosol
Barva: Zluty
Zapach: charakteristicky
Prahova hodnota zapachu: neurcity
Bod tani/bod tuhnuti: neurcity
Bod varu nebo pocate¢ni bod varu a neurcity
rozmezi bodu varu:
Hoflavost: neurcity
Meze vybusnosti - dolni: 1 objem. %
Meze vybu$nosti - horni: 10,9 objem. %
Bod vzplanuti: -60 °C
Bod samozapalu: neurcity
Teplota rozkladu: neurcity
pH: neurcity
Kinematicka viskozita: neurcity
Rozpustnost ve vodé: nerozpustny
Rozpustnost v jinych rozpoustédlech
neurcity

Rychlost rozpousténi: nedulezity
Rozdélovaci koeficient neurcity
n-oktanol/voda:
Stabilita disperze: nedulezity
Tlak par: 4300 hPa

(pfi 20 °C)

Cislo revize: 3,1 cs Datum vydani: 13.03.2023
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Hustota (pfi 20 °C): 0,59 g/cm?

Sypna hmotnost: neurcity

Relativni hustota pary: neurcity

Charakteristiky ¢astic: neurcity

9.2. DalSi informace

Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpeénosti
Vybusné vlastnosti
PFi nedostatec¢ném vétrani a/nebo pfi pouzivani mohou vznikat explozivni/lehce hoflavé smési.

Dale hotlavy: Z&dné Gdaje k dispozici
Teplota samovzniceni

tuhé latky: nedulezity

plyny: neurcity
Oxidacni vlastnosti

zadny/nikdo
DalsSi charakteristiky bezpecnosti
Relativni rychlost odpafovani: neurcity
Zkouska oddéleni rozpoustédia: neurcity
Obsah rozpoustédel: neurcity
Obsah pevnych latek: neurcity
Sublimagéni bod: neurcity
Bod méknuti: neurcity
Bod tekutosti: neurcity
Dynamicka viskozita: neurcity
Vytokova doba: neurcity

10.1. Reaktivita

Zadné informace nejsou k dispozici.
10.2. Chemicka stabilita

Vyrobek je pfi skladovani za normalnich okolnich teplot stabilni.
10.3. Moznost nebezpeénych reakci

PFi manipulaci a skladovani v souladu s ur€enim nedochazi k Zadnym nebezpe&nym reakcim.
Viz kapitola 10.5.

10.4. Podminky, kterym je treba zabranit
Chranite pred teplem.
Nebezpecéi pozaru.
Zahtatim vede ke zvy$eni tlaku a nebezpedi prasknuti.

10.5. Neslugitelné materialy
Oxidacni Cinidla, silny/a/é.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
PFi uréeném pouziti se nerozklada.

Dalsi udaje
PFi pouzivani miize vytvaret hoflavé nebo vybusné smési par se vzduchem.

Cislo revize: 3,1 cs Datum vydani: 13.03.2023
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11.1. Informace o tiidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Toxikokinetika, latkova vyména a distribuce
Z&dné informace nejsou k dispozici.
Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Cislo CAS Nazev

Postup expozice Davka Druh Pramen Metoda

uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, iso-alkany, cyklické, <5 % n-hexanu

oralni LD50 >2000 Krysa. ECHA Dossier read-across
mg/kg

dermalni LD50 >2000 Kralik ECHA Dossier read-across
mg/kg

inhalaéni (4 h) para LC50 > 25,2 Krysa. ECHA Dossier OECD 403
mg/l

8042-47-5 Bily mineralni olej

oralni LD50 > 5000 Potkan ECHA Dossier OECD 401
mg/kg

dermalni LD50 > 2000 Kralik ECHA Dossier OECD 402
mg/kg

inhalaéni (4 h) LC50 >5 mgl/l Potkan

prach/mlha

64742-55-8 |Destilaty (ropné), hydrogenované lehké parafinické; Zakladovy olej-nespecifikovany

oralni LD50 > 5000 Potkan Study report (1982) OECD Guideline 401
mg/kg

dermalni LD50 > 5000 Kralik Study report (1982) OECD Guideline 402
mg/kg

inhalacni (4 h) LC50 > 5,53 Potkan ECHA Dossier OECD Guideline 403

prach/mlha mg/I

Ziravost a drazdivost

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Senzibiliza€ni ucinek

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita, mutagenita a toxické uc€inky pro reprodukéni

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, iso-alkany, cyklické, <5 % n-hexanu:

Subakutni inhalaéni toxicita:

Metoda: -

Druh: Potkan

Doba expozice: 3 d.

Vysledek: NOAEC = 4200 mg/m3.

literarni informace: ECHA Dossier

Cislo revize: 3,1 cs Datum vydani: 13.03.2023
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Nebezpeénost pfi vdechnuti
PFi poziti a vniknuti do dychacich cest muze zpUsobit smrt.

Specifické uc€inky pfi pokusech se zviraty
Zadné informace nejsou k dispozici.

11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Tento produkt neobsahuje latku (> 0,1 %), ktera je endokrinni disruptor s ohledem na necilové organismy,
protoZe Zadné sloZky nesplfuji tato kritéria.

DalSi informace
Zadné Gdaje k dispozici.

12.1. Toxicita
Cislo CAS Nazev
Toxicita pro vodni Davka [h] | [d] |Druh Pramen Metoda
organismy
uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, iso-alkany, cyklické, <5 % n-hexanu
Akutni toxicita pro ryby LC50 11,4 96 h|Oncorhynchus mykiss |ECHA Dossier OECD 203
mg/I
Akutni toxicita pro fasy ErC50 30 mgl/l 72 h|Pseudokirchneriella ECHA Dossier OECD 201
subcapitata
Akutni toxicita EC50 3 mg/l 48 h|Daphnia magna ECHA Dossier OECD 202
crustacea
8042-47-5 Bily mineralni olej
Akutni toxicita pro ryby LC50 > 10000 96 h|Lepomis macrochirus ECHA Dossier
mg/l
Akutni toxicita EC50 >100 48 h|Daphnia magna ECHA Dossier OECD 202
crustacea mg/l
64742-55-8 Destilaty (ropné), hydrogenované lehké parafinické; Zakladovy olej-nespecifikovany
Akutni toxicita pro ryby LL50 >100 96 h|Pimephales promelas Study report OECD Guideline
mg/| (1995) 203
Akutni toxicita EC50 EL50 48 h|Daphnia magna (velkd |ECHA Dossier OECD Guideline
crustacea >10000 mg/I vodni blecha) 202
Toxicita pro ryby NOEC >= 1000 14 d|Oncorhynchus mykiss |CONCAWE, The aquatic
mg/I (pstruh duhovy) Brussels, Belgium |toxicity was
(2010) estimated by a
Toxicita pro fasy NOEC NOEL > 3 d|Pseudokirchneriella ECHA Dossier
100 mg/| subcapitata
Toxicita crustacea NOEC NOEL > 21 d|Daphnia magna (velka |ECHA Dossier OECD Guideline
10 mgl/l vodni blecha) 211
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Cislo CAS Nazev
Metoda |Hodnota | d |Pramen
Hodnoceni
uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, iso-alkany, cyklické, <5 % n-hexanu
OECD 301F / I1SO 9408 / EHS 92/69 dodatek V, C.4-D |98% | 28 |ECHA Dossier

Cislo revize: 3,1
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Lehce biologicky odbouratelné (po OECD-kritériich)

8042-47-5 Bily mineralni olej

OECD 301F / I1SO 9408 / EHS 92/69 dodatek V, C.4-D |31 ,3% I 28 I

Produkt neni biologicky snadno odbouratelny.

64742-55-8 Destilaty (ropné), hydrogenované lehké parafinické; Zakladovy olej-nespecifikovany

OECD Guideline 301 F [31% | 28 |ECHA Dossier
Neni lehce biologicky odbouratelny ( podle OECD-kritérii).

12.3. Bioakumulaéni potencial

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

Cislo CAS Nazev Log Pow
uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, iso-alkany, cyklické, <5 % n-hexanu 2,89

8042-47-5 Bily mineralni olej > 6

64742-55-8 Destilaty (ropné), hydrogenované lehké parafinické; Zakladovy olej-nespecifikovany >3,5

12.4. Mobilita v padé
Zadné informace nejsou k dispozici.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Latky ve smési nesplnu;ji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XIII.
VySe uvedené tvrzeni plati pro latky obsazené v produktu od 0,1 %.
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Tento produkt neobsahuje latku, ktera je endokrinni disruptor s ohledem na necilové organismy, protoZze zadné
slozky nesplriuji tato kritéria.
VySe uvedené tvrzeni plati pro latky obsazené v produktu od 0,1 %.
12.7. Jiné nepfriznivé ucinky
Zadné informace nejsou k dispozici.

13.1. Metody nakladani s odpady

Nebezpeci spojena s odstranovanim latky nebo pripravku
Likvidace podle tfednich predpisu.
Nekontaminované a zbylé prazdné obaly mohou byt opét vyuzity.
Pfifazeni odpadovych Cisel/zna¢eni odpadu je potfeba provést podle oborl a specifik danych Zakon &.
541/2020 Sb./ (EWC) European Waste Catalogue. Kontrolni seznam pro kli¢ odpadu/oznacéeni odpadu podle
Evropského katalogu odpadu:
Zpusob likvidace odpadt ¢i zbytkil produktu jako odpad
160504 ODPADY JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENE; Plyny v tlakovych nadobéach a vyfazené
chemikalie; Plyny v tlakovych nadobach (véetné halonll) obsahujici nebezpecéné latky; nebezpecny
odpad
Zpusob likvidace odpadu ¢i zbytkll produktu jako odpad/nepouzité vyrobky
160504 ODPADY JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENE; Plyny v tlakovych nadobach a vyfazené
chemikalie; Plyny v tlakovych nadobach (véetné halonll) obsahujici nebezpeéné latky; nebezpecény
odpad
Zpusob likvidace odpadt ¢i zneéisténych obalt

Cislo revize: 3,1 cs Datum vydani: 13.03.2023



meusburger

Bezpecénostni list

podle nafizeni (ES) & 1907/2006 Strana 12z 15

Datum vydani: 13.03.2023 Datum revize: 07.03.2023

VPG 60

150110 ODPADNI OBALY, ODPADNI OBALY, ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACNI
MATERIALY A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE; Obaly (véetn& oddélené sbiraného
komunalniho obalového odpadu); Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly t€mito
latkami znecisténé; nebezpecény odpad

Vhodné metody odstraiiovani latky nebo pfipravku a znecisténych obalii

S kontaminovanymi obaly zachazet jako s latkou samou.

Pozemni preprava (ADR/RID)

14.1. UN ¢Cislo nebo ID ¢islo: UN 1950
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani AEROSOLY
pro prepravu:

14.3. Trida/tridy nebezpecnosti pro 2

prepravu:

14.4. Obalova skupina: -
Bezpecnostni znacky: 21
Klasifikacni kod: 5F

Zvlastni opatfeni:
Omezené mnozstvi (LQ):

Zvlastni opatfeni:
Omezené mnozstvi (LQ):
Vynaté mnozstvi:

Pfreprava po mofi (IMDG)

14.1. UN cCislo nebo ID ¢islo:
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani

pro prepravu:
14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro

prepravu:
14.4. Obalova skupina:

190 327 344 625
1L

Vynaté mnozstvi: EO

Prepravni kategorie: 2

Kod omezeni vjezdu do tunelu: D
Vnitrozemska lodni preprava (ADN)

14.1. UN gislo nebo ID éislo: UN 1950

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani AEROSOLY

pro piepravu:

14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro 2

prepravu:

14.4. Obalova skupina: -

Bezpecnostni znacky: 21

Klasifika¢ni kod: 5F

190 327 344 625
1L
EO

UN 1950
AEROSOLS

2.1

Cislo revize: 3,1

cs
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Bezpecnostni znacky: 21
Marine pollutant: NO
Zvlastni opatreni: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Omezené mnozstvi (LQ): 1000 mL
Vyfnaté mnozZstvi: EO
EmS: F-D, S-U
Letecka preprava (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN gislo nebo ID éislo: UN 1950
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani AEROSOLS, flammable
pro prepravu:
14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro 2.1
prepravu:
14.4. Obalova skupina: -
Bezpecnostni znacky: 21
Zv|astni opatfeni: A145 A167 A802
Omezené mnozstvi (LQ) (letadlo pro 30kg G
osobni dopravu):
Passenger LQ: Y203
Vynaté mnozstvi: EO
IATA-Pokyny pro baleni (letadlo pro osobni dopravu): 203
IATA-Maximalni mnozstvi (letadlo pro osobni dopravu): 75 kg
IATA-Pokyny pro baleni (nakladni letadlo): 203
IATA-Maximalni mnozstvi (nakladni letadlo): 150 kg
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
NEBEZPECNE PRO ZIVOTNI Ne
PROSTREDI:

14.6. Zvlastni bezpe€nostni opatieni pro uzivatele
Viz kapitola 6 - 8

14.7. Namoini hromadna pieprava podle nastroju IMO
nepouzitelny

meusburger

Strana 13z 15

Datum revize: 07.03.2023

15.1. Predpisy tykajici se bezpe€nosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky

nebo smési

Informace o predpisech EU
Omezeni pouziti (REACH, pfiloha XVII):
Vstup 3, Vstup 40, Vstup 75

2010/75/EU (VOC): neurcity
2004/42/ES (VOC): neurcity
Cislo revize: 3,1 cs Datum vydani: 13.03.2023
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Udaje ke smérnici 2012/18/EU P3a Hoglavé aerosoly
(SEVESO lll):

Dalsi pokyny
Bezpecnostni list podle Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (zménéno nafizenim (EU) €. 2020/878)
Aerosolova smérnice (75/324/EHS)
REACH 1907/2006 dodatek XVII No (smés) 3, 40
Smés je klasifikovana jako nebezpecna ve zméné nafizeni (ES) €.1272/2008 [CLP].

Informace o narodnich pravnich predpisech

Pracovni omezeni: Dodrzujte pracovni omezeni podle smérnice o ochrané mladistvych
pracovnik( (94/33/ES).
TFida ohrozZeni vod (D): 2 - ohrozuijici vodu

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti
Pro latky obsazené v této smési nebylo provedeno posouzeni bezpeénosti.

Zmény
Rev. 1,0; Znovu 14.05.2018
Rev. 1,1; zmény v kapitole 1,2,15; 13.09.2018
Rev. 2.0; aktualizace 03.04.2020, zmény v kapitole 2-16
Rev. 3.0; aktualizace 19.12.2022, zmény v kapitole 2-16
Rev. 3.1; aktualizace 07.03.2023, zmény v kapitole 2-16
Zkratky a akronymy
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Evropska umluva o
mezinarodni pfepravé nebezpeéného zbozi na silnicich)
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Classification, Labeling, Packaging
DNEL: Derived No Effect Level
d: day(s)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
ECHA: European Chemicals Agency
ECOSAR: Ecological Structure Activity Relationships
EWC: European Waste Catalogue
IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
IUCLID: International Uniform Chemical Information Database
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
PNEC: Predicted No Effect Concentration
PBT: Perzistentni, bioakumulativni, toxicky
QSAR: Quantitative Structure-Activity Relationship
RID: Radu pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpeénych véci
RTECS: Registry of Toxic Effects of Chemical Substances

Cislo revize: 3,1 cs Datum vydani: 13.03.2023
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TRGS: Technicka pravidla pro nakladani s nebezpecnymi latkami
UN: United Nations (Organizace spojenych narodud)

vPVB: vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

VOC: Volatile Organic Compounds (t€kavé organické latky)

w: week(s)

Klasifikace slouc¢eniny a pouzita klasifikacni metoda podle narizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Klasifikace

Postup klasifikace

Aerosol 1; H222-H229

Na zakladé kontrolnich dat

Asp. Tox. 1; H304

Aquatic Chronic 3; H412

Postup pfi vypoctu

Doslovné znéni H- a EUH-vét (Cislo a pIny text)

H222
H225
H229
H304
H315
H336
H411
H412

Jiné udaje

Extrémné hoflavy aerosol.

Vysoce hoflava kapalina a pary.

Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout.
PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.
Drazdi kuzi.

Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi U¢inky.
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Udaje v tomto bezpeénostnim listu odpovidaji podle naseho nejlep$iho svédomi poznatkim pfi vydani tisku.
Tyto informace vam maji poskytnout podklady pro bezpeéné zachazeni s uvedenym produktem v
bezpecnostnim listu pfi skladovani, zpracovani, pfepravé a odstranéni. Tyto informace nejsou pouzitelné pro
jiny produkt. Pokud bude tento produkt smichan nebo zpracovan s jinymi materialy, tdaje tohoto
bezpecnostniho listu jsou nepfenosné na nové vzniklé materialy.

(Udaje o nebezpeénych obsazenych latkach byly pfevzaty z posledniho platného bezpeénostniho listu

predchoziho dodavatele.)

Cislo revize: 3,1
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