Dilensky cistic -
koncentrat

VCW 25

K bezpracnému cisténi dilenského zafizeni, stroji a naradi vseho
druhu. Spolehlivé odstrani znecisténi od tukd, oleje, vosku nebo
zbylé necistoty z kovi, umélych hmot, ze dfeva a z mnoha dalsich
povrchu.

meusburger

VCW 25

DILENSKY CISTIC -
KONCENTRAT

Baleni Obsah Jednotka baleni

¢

Kanystr 5000ml 1 ks.

VCW 25/ 1/5000

Vyhody
» Velmi vykonny diky vysoké koncentraci G¢innych latek
» Specialni pfisady zanechaji do¢asnou protikorozni ochranu

» Biologicky odbouratelny a snasenlivy s odlu¢ovacem oleje
(ONORM B 5105)

Popis produktu
K Zivotnimu prostiedi Setrny Cisti¢ bez rozpoustédel, bez amoniaku a fosfata,
stejné jako toxickych a ziravych latek

Pouziti

Vhodny pro zpracovani s pomoci:

-VZB 200, VZB 400 a VZB 500 (zfedit 1:1 az 1:200)
- Ultrazvukova distici zatizeni (koncentrat 2-6%)

- Vysokotlaky ¢isti¢ (koncentrat 1-10%)

VCW 25 Hodnota Zkusebni metody
Barva nazloutla
Baze Povrchové aktivni latka
Hustota 1,04 g/cm3

O Bezpeénostni datovy list
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