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VCW 25

Bezpečnostní datový list

Výhody
» Velmi výkonný díky vysoké koncentraci účinných látek
» Speciální přísady zanechají dočasnou protikorozní ochranu 
» Biologicky odbouratelný a snášenlivý s odlučovačem oleje 
   (ÖNORM B 5105)

Popis produktu
K životnímu prostředí šetrný čistič bez rozpouštědel, bez amoniaku a fosfátů, 
 stejně jako toxických a žíravých látek

K bezpracnému čištění dílenského zařízení, strojů a nářadí všeho 
druhu. Spolehlivě odstraní znečištění od tuků, oleje, vosku nebo 
zbylé nečistoty z kovů, umělých hmot, ze dřeva a z mnoha dalších 
povrchů.

Použití
Vhodný pro zpracování s pomocí:
- VZB 200, VZB 400 a VZB 500 (zředit 1:1 až 1:200) 
- Ultrazvuková čistící zařízení (koncentrát 2-6%)
- Vysokotlaký čistič (koncentrát 1-10%)

Dílenský čistič - 
koncentrát

VCW 25 Hodnota Zkušební metody

Barva nažloutlá

Báze Povrchově aktivní látka

Hustota 1,04 g/cm³

Balení Obsah Jednotka balení Č.
Kanystr 5000ml   1 ks. VCW 25/  1/5000

DÍLENSKÝ ČISTIČ - 
KONCENTRÁT


