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VCW 25

1.1. Produktidentifikator
VCW 25

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Anvendelse af stoffet eller blandingen
renere

Anvendelser som frarades
Enhver ikke pataenkt anvendelse.

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhed: Meusburger Georg GmbH & Co KG

Gade: Kesselstrasse 42

By: A-6960 Wolfurt

Telefon: +43 5574 6706-0 Telefax: +43 5574 6706-12

E-mail: office@meusburger.com

Internet: www.meusburger.com

Informationsgivende afdeling: Dr. Gans-Eichler e-mail: info@tge-consult.de
Chemieberatung GmbH Tel.: +49 2534 41594-0
Otto-Hahn-Str. 36 www.tge-consult.de
D-48161 Muenster

1.4. Nodtelefon: Poison Information Center Mainz - Germany, Tel: +49(0)6131/19240

Andre informationer
Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (eendret ved forordning (EU) nr.
2020/878)

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008
Skin Corr. 1; H314
Eye Dam. 1; H318

Fuld ordlyd af faresaetninger: se PUNKT 16.
Blandingen er praeventivt klassificeret som setsende grund af den ekstreme pH-vaerdi (pH >= 11,5).
2.2, Markningselementer
Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farebestemmende komponent(er) for etikettering
dinatriummetasilicat
Kvaternaere ammoniumforbindelser, c12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylateret,chlorider
Alcohols, C9-11-branched, ethoxylated

Signalord: Fare

Piktogrammer:

)
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Faresatninger
H314

Sikkerhedssatninger
P280
P301+P330+P331
P303+P361+P353

P304+P340
P305+P351+P338

P310
2.3. Andre farer

Bearbejdningsdato: 01.03.2023

Forarsager sveere aetsninger af huden og gjenskader.

Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/ajenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

| TILFALDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

VED KONTAKT MED HUDEN (eller haret): Tilsmudset tgj tages straks af/fiernes. Skyl
eller brus huden med vand.

VED INDANDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sarg for, at vejrtraekningen
lettes.

VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gares let. Fortsaet skylning.

Ring omgaende til en GIFTINFORMATION/lzege.

Stofferne i blandingen (>0,1%) opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifalge REACH, bilag XIII.
Dette produkt indeholder intet stof (> 0,1 %), der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor
malgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

3.2. Blandinger

Farlige komponenter

CAS nr.

Kemisk betegnelse Meengde

01-2119449811-37
014-010-00-8

EF nr. GHS-Klassificering

REACH nr.

Indeksnr.

6834-92-0 dinatriummetasilicat 1-<5%
229-912-9

Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, STOT SE 3; H290 H314 H335

1554325-20-0

Kvaternaere ammoniumforbindelser, c12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, 1-<5%
ethoxylateret,chlorider

01-2119475104-44

810-152-7 Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H302 H315 H318
112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; diethylenglycolmonobutylether 1-<5%
203-961-6

Eye Irrit. 2; H319

603-096-00-8
68439-46-3 Alkohol, C9-C11, ethoxyleret 1-<5%
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614-482-0 Eye Irrit. 2; H319
169107-21-5 Alcohols, C9-11-branched, ethoxylated 1-<5%
Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318
Fuld ordlyd af H- og EUH-saetninger: se punkt 16.
Specifikke koncentrationsgranser, M-faktorer og ATE-vaerdier
CAS nr. EF nr. IKemisk betegnelse Meengde
Specifikke koncentrationsgraenser, M-faktorer og ATE-veerdier
6834-92-0 229-912-9 Idinatriummetasilicat 1-<5%
inhalativ: LC50 = > 2,06 mg/l (dampe); dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 =770 - 820
mg/kg
1554325-20-0 |810-152-7 Kvaternaere ammoniumforbindelser, c12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, 1-<5%
ethoxylateret,chlorider
oral: LD50 = (300 - 2000) mg/kg
112-34-5 203-961-6 I2-(2-butoxyethoxy)ethanoI; diethylenglycolmonobutylether 1-<5%
dermal: LD50 = 2764 mg/kg; oral: LD50 = 2410 mg/kg
68439-46-3 614-482-0 |AIkohoI, C9-C11, ethoxyleret 1-<5%
oral: LD50 =>2000 mg/kg
169107-21-5 |Alcohols, C9-11-branched, ethoxylated 1-<5%
oral: ATE =500 mg/kg

Indholdsmaerkning i henhold til forordning (EF) nr. 648/2004
< 5 % kationiske overfladeaktive stoffer, < 5 % nonioniske overfladeaktive stoffer.

Andre informationer
Produktet indeholder ingen stoffer SVHC (opfart) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 §59
(REACH).

4.1. Beskrivelse af forstehjaelpsforanstaltninger

Generelt rad
Ved ulykkestilfeelde eller ved ildebefindende er omgaende leegebehandling ngdvendig (Vis etiketten, hvis det er
muligt).
Tilsmudset tgj tages straks af.

Hvis det indandes
Ved ulykkestilfeelde ved indanding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro. Kontakt lsege ved
irritation af andedraetsorganerne. Ved lungeirritation: Primeer behandling med corticoid-spray, f.eks. Auxiloson-,
Pulmicort-doseraerosol. (Auxiloson og Pulmicort er registrerede varemeerker).

| tilfelde af hudkontakt
Vask forsigtigt med rigeligt seebe og vand. Ved hudirritation s@g leege.

| tilfelde af gjenkontakt
Kommer stoffet i gjnene, skyl straks det abne gje 10 til 15 minutter under rindende vand. S@g derefter
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gjenlaege.

Ved indtagelse
Fremkald IKKE opkastning. Skyl munden grundigt med vand. Lad vedkommende drikke rigeligt vand i sma
slurke (fortyndingseffekt). Vaer opmaerksom pa aspirationsfare ved opkast. Giv aldrig noget i munden pa en
bevidstlgs person eller ved forekommende kramper. Indhent lsegeligt rad i alle tvivistilfaelde eller ved
konstatering af symptomer.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Ved slugning er der fare for perforering af spisergret og maven (steerkt setsende effekt).

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig laegehjalp og sarlig behandling er ngdvendiqg
Symptomatisk behandling.

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler
Sand. Skum. Kuldioxid (CO2). Slukningspulver.
Ved starre brand og store maengder: Vandsprajtestrale. Forstgvet vand.

Uegnede slukningsmidler
Hel vandstrale.
5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ved brand kan der opsta: Kulmonoxid. Kuldioxid (CO2). Kvaelstofoxid (NOXx).

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Undga at indande ragen ved brand eller eksplosion. | tilfeelde af brand: Benyt selvsteendig lukket iltbeholder.

Andre informationer
Opsaml kontamineret slukningsvand saerskilt. Det ma ikke na ud i aflgb eller vandigb.
Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer
Generelle oplysninger
Undga indanding af dampe/aerosoltager. Undga kontakt med hud, gjne og tgj.
For ikke-indsatspersonel
Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8).
For indsatspersonel
Der kreeves ingen saerlige forholdsregler.
6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Ma ikke kommes i kloakaflgb eller vandlgb. Forhindre flademaessig spredning (f.eks. ved inddeemning eller
flydespaerre). Méa ikke treenge ned i undergrunden/jorden.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Til tilbageholdelse

Bgr opsamles med vaeskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).
Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse.

Til rengoring
Rens grundigt beskidte genstande og gulv under iagttagelse af miljgreglerne.

6.4. Henvisning til andre punkter
Sikker handtering: se afsnit 7
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Personlige vaernemidler: se afsnit 8
Destruktion: se afsnit 13

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Sikkerhedsinformation
Brug seerligt arbejdstgj. (Se punkt 8.)
Forhold, der skal undgas: aerosol- eller tagedannelse
Undga kontakt med hud, @jne og tgj.
Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse
Almindelige forholdsregler for forebyggende beskyttelse mod brand.

Rad om generel hygiejne
Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Andre informationer
Forholdsregler for beskyttelse og hygiejne: Se punkt 8.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser

Emballagen opbevares teet lukket pa et kaligt, godt ventileret sted. Benyt kun beholdere, som er godkendt til
produktet.

Garanter at laekager kan opsamles (f.eks. opsamlingskar eller opsamlingsrender).

Information om faelleslagring
Ma ikke lagres sammen med: Eksplosive stoffer. Faste stoffer, som virker antaendelige. Flydende stoffer, som

virker anteendelige. Organisk peroxid. Selvnedbrydende stoffer og blandinger. Radioaktive stoffer. Smittefarlige
stoffer.

Yderligere information om opbevaringsforhold
Anbefalet lagringstemperatur: 20 °C
Beskyt mod: frost. UV-bestraling/sollys. hede. Fugtighed

7.3. Sxrlige anvendelser
Se punkt 1.

8.1. Kontrolparametre

Graenseverdier for luftforurening

CAS-nr. Stof/materiale ppm mg/m? fib/cm?® Kategori Kilde

112-34-5 Butyldiglycol 10 68 Gennemsnit 8 h

DNEL/DMEL veerdier

CAS-nr. | Stof/materiale
DNEL type Eksponeringsvej Effekt Veerdi
6834-92-0 | dinatriummetasilicat

Medarbejder DNEL, langvarig inhalativ systemisk 6,22 mg/m?
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Medarbejder DNEL, langvarig dermal systemisk 1,49 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag
Forbruger DNEL, langvarig inhalativ systemisk 1,55 mg/m?
Forbruger DNEL, langvarig dermal systemisk 0,74 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag
Forbruger DNEL, langvarig oral systemisk 0,74 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag
112-34-5 | 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; diethylenglycolmonobutylether
Medarbejder DNEL, langvarig inhalativ lokal 67,5 mg/m?®
Medarbejder DNEL, akut inhalativ lokal 101,2 mg/m?
Forbruger DNEL, langvarig inhalativ lokal 40,5 mg/m?
Forbruger DNEL, akut inhalativ lokal 60,7 mg/m?
Forbruger DNEL, langvarig oral systemisk 5 mg/kg
legemsveaegt pr.
dag
Medarbejder DNEL, langvarig dermal systemisk 83 mg/kg
legemsveegt pr.
dag
Forbruger DNEL, langvarig inhalativ systemisk 40,5 mg/m?
Forbruger DNEL, langvarig dermal systemisk 50 mg/kg
legemsveegt pr.
dag
Medarbejder DNEL, langvarig inhalativ systemisk 67,5 mg/m?
PNEC vardier
CAS-nr. | Stof/materiale
Delmiljg Veerdi
6834-92-0 | dinatriummetasilicat
Ferskvand 7,5 mgl/l
Ferskvand (periodevis frigivelse) 7,5 mgl/l
Havvand 1 mg/l
Mikroorganismer i spildevandsrensningsanleeg 1000 mg/I
112-34-5 | 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; diethylenglycolmonobutylether
Ferskvand 1,1 mg/l
Ferskvand (periodevis frigivelse) 11 mg/l
Havvand 0,11 mg/l
Ferskvandssediment 4,4 mg/kg
Havvandssediment 0,44 mg/kg
Sekundeaerforgiftning 56 mg/kg
Mikroorganismer i spildevandsrensningsanleeg 200 mg/I
Jord 0,32 mg/kg

8.2. Eksponeringskontrol
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Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Tekniske forholdsregler og anvendelse af egnede arbejdsprocedurer har forrang for brug af
personbeskyttelsesudstyr.
Sarg for tilstreekkelig udluftning.
Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige veernemidler

Beskyttelse af gjne/ansigt
Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskaerm under arbejdet. DS/EN 166

Handvaern
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
Egnet materiale:
FKM (fluorkautsjuk). - Handskematerialets tykkelse: 0,4 mm
Gennembrudstid: >= 8 h
Butylkautsjuk. - Handskematerialets tykkelse: 0,5 mm
Gennembrudstid: >= 8 h
CR (polychloroprenes, kloroprengummi). - Handskematerialets tykkelse: 0,5 mm
Gennembrudstid: >= 8 h
NBR (Nitrilkautsjuk). - Handskematerialets tykkelse: 0,35 mm
Gennembrudstid: >= 8 h
PVC (Polyvinylklorid). - Handskematerialets tykkelse: 0,5 mm
Gennembrudstid: >= 8 h
Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for de ovennaevnte beskyttelseshandsker ved saerlig brug med
handskeproducenten.
De valgte beskyttelseshandsker skal tilfredstille specifikationerne i EF Direktiv 2016/425 og standard EN 374
afledt derfra.
Kontroller teethed/uigennemtraengelighed fer brug. Hvis det er hensigten at genanvende handsker, skal de
renggres, inden de tages af, og opbevares ved godt udluftning.

Hudvaern

Egnet beskyttelsesdragt: Laboratoriekittel.

Minimumstandarder for beskyttelsesforholdsregler ved handtering af arbejdsstoffer er opfert i TRGS 500 (D).
Andedraetsvaern

Ved korrekt brug og under normale betingelser er andedraetsvaern ikke ngdvendigt.
Andedraetsbeskyttelse er ngdvendigt ved:

-Overskridelse af greenseveerdi

-Utilstraekkelig udluftning og aerosol- eller tdgedannelse

egnet andedreetsveern: partikelfiltermaske (EN 143). Type: P2

Andedrzaetsfilterklassen skal ubetinget tilpasses den maksimale koncentration af skadelige stoffer
(gas/damp/aerosol/partikel), som kan opsta ved handtering af produktet. | tilfeelde af overskridelse af
koncentrationen skal der anvendes miljguafthaengig

Foranstaltninger til begraensning afeksponering afmiljoet
Der foreligger ingen oplysninger.
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9.1. Oplysninger om grundlzeggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform: flydende

Farve: lysegul

Lugt: karakteristisk

Lugtteerskel: ikke oplyst

Smeltepunkt/frysepunki: ikke oplyst
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og ikke oplyst
kogepunktsinterval:

Anteendelighed: ikke oplyst
Laveste Eksplosionsgraenser: ikke oplyst
Hgjeste Eksplosionsgraenser: ikke oplyst
Flammepunkt: ikke oplyst
Selvantaendelsestemperatur: ikke oplyst
Dekomponeringstemperatur: ikke oplyst
pH-veerdien: 12-12,4
Viskositet/kinematisk: ikke oplyst
Vandoplgselighed: blandbar

Oplgselighed i andre oplgsningsmidler
Der foreligger ingen oplysninger.

Oplgsningshastigheden: uden betydning
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: ikke oplyst
Estabilidad de la dispersion: uden betydning
Damptryk: ikke oplyst
Massefylde (ved 20 °C): 1,01 - 1,04 g/cm?®
Veegtfylde: ikke oplyst
Relativ dampmassefylde: ikke oplyst
Partikelegenskaber: uden betydning

9.2. Andre oplysninger

Oplysninger vedrerende fysiske fareklasser
Eksplosive egenskaber

intet/ingen
Selvopretholdende breendbarhed: Ingen data disponible
Selvantaendelsestemperatur

fast stof: uden betydning

gas: uden betydning
Oxiderende egenskaber

intet/ingen
Andre sikkerhedskarakteristika
Fordampningshastighed: ikke oplyst
Separationstest af oplgsningsmidler: ikke oplyst
Oplgsningsmiddeldampe: ikke oplyst
Indhold af fast stof: ikke oplyst
Sublimeringstemperatur: ikke oplyst
Blgdggrelsespunki: ikke oplyst
Pourpoint: ikke oplyst
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Viskositet/dynamisk: ikke oplyst
Udlgbstid: ikke oplyst

Andre informationer

Der foreligger ingen oplysninger.

Side 9 af 17

Bearbejdningsdato: 01.03.2023

10.1. Reaktivitet

Der foreligger ingen oplysninger.
10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser.
10.3. Risiko for farlige reaktioner

Se kap. 10.5.
Eksoterm reaktion med: Syre.

10.4. Forhold, der skal undgas
Beskyt mod: UV-bestraling/sollys. hede.

10.5. Materialer, der skal undgas
Stoffer der bgr undgas: Oxidationsmidler, steerk. Reduktionsmidler, steerk. Steerk syre. letmetal.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Nedbrydes ikke ved tilsigtet anvendelse.

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Toksikokinetik, stofskifte og fordeling
Der foreligger ingen oplysninger.
Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

ATEmix beregnet
ATE (oral) 5000,4 mg/kg
CAS-nr. Kemisk betegnelse
Eksponeringsve;j Dosis Arter |Kilde |Metode
6834-92-0 dinatriummetasilicat
oral LD50 770 - 820 |Mus Toxicol. Lett. 31
mg/kg (Suppl. P1-28), 44 (19
dermal LD50 > 5000 Rotte ECHA Dossier EPA OPPTS
mg/kg 870.1200
indanding (4 h) damp LC50 > 2,06 Rotte ECHA Dossier EPA OPPTS
mg/l 870.1300
1554325-20- |Kvaternaere ammoniumforbindelser, c12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylateret,chlorider
0
oral LD50 (300 - Rotte MSDS extern.
2000) mg/kg
112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; diethylenglycolmonobutylether
Revision nr.: 3,0 da
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oral LD50 2410 Mus ECHA Dossier OECD Guideline 401
mg/kg
dermal LD50 2764 Kanin ECHA Dossier OECD Guideline 402
mg/kg
68439-46-3 | Alkohol, C9-C11, ethoxyleret
oral LD50 >2000 Rotte ECHA dossier
mg/kg
169107-21-5 |Alcohols, C9-11-branched, ethoxylated
oral ATE 500
mg/kg

Irriterende og aetsende virkninger
Forarsager sveere aetsninger af huden og @jenskader. (Pa basis af testdata)
Forarsager alvorlig gjenskade. (Pa basis af testdata)

pH-veerdi: 12 - 12,4

Blandingen er praeventivt klassificeret som setsende grund af den ekstreme pH-veerdi (pH >= 11,5).
Sensibiliserende virkninger

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Kraeftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

dinatriummetasilicat:

Mutagenitet in vitro: Metode: OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay); Resultat: negativ.
litteraturhenvisning: ECHA dossier

Udviklingstoksicitet/teratogenitet: Metode: -; Art: Mus; Resultat: NOAEL > 200 mg/kg
litteraturhenvisning: ECHA dossier

Alkohol, C9-C11, ethoxyleret:

Mutagenitet in vitro: Metode: OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay): positiv (med
stofvekselaktivering). negativ (Uden stofvekselaktivering).; OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene
Mutation Test): positiv (Uden stofvekselaktivering). litteraturhenvisning: ECHA dossier

Reproduktionstoksicitet:

Metode: OECD Guideline 416 (Two-Generation Reproduction Toxicity Study)

Art: Rotte

Resultat: NOAEL (P0) >= 250 mg/kg

litteraturhenvisning: ECHA dossier

Enkel STOT-eksponering
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

dinatriummetasilicat:

Subkronisk oral toksicitet: Metode: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in
Rodents); Art: Wistar Rotte.; Eksponeringstid: 90d; Resultat: NOAEL > 227 mg/kg

litteraturhenvisning: ECHA dossier

2-(2-butoxyethoxy)ethanol; diethylenglycolmonobutylether
Subakut oral toksicitet :
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Metode: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)

Eksponeringstid: 90d Art: Rotte

Resultat: NOAEL = 250 g/kg

litteraturhenvisning: ECHA dossier

NOAEC 90d (inhalering.) = 14ppm (94 mg/m3), (Rotte)

litteraturhenvisning: ECHA dossier

Resultat: NOAEL = 600 mg/kg, (Rotte)

litteraturhenvisning:ECHA dossier

Mutagenitet in vitro/Mutagenitet in vivo: negativ. (Mus.)

litteraturhenvisning: ECHA dossier

Reproduktionstoksicitet: Metode:OECD Guideline 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)
NOAEL = 1000 mg/kg, (Mus.)

litteraturhenvisning: ECHA dossier

Udviklingstoksicitet/teratogenitet: Metode: OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)

NOAEL = 633 mg/kg, (70d, Mus.)
litteraturhenvisning: ECHA dossier

Alkohol, C9-C11, ethoxyleret:

Subkronisk oral toksicitet

Metode: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)

Art: Rotte

Resultate: NOAEL = 150 mg/kg

litteraturhenvisning: ECHA dossier

Aspirationsfare
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber
Dette produkt indeholder intet stof (> 0,1 %), der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor
malgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

Andre oplysninger
Ingen data disponible.

12.1. Toksicitet
Produktet er ikke godkendt.

CAS-nr. Kemisk betegnelse

Akvatiske toksicitet Dosis I [h]][d] IArter Kilde Metode
6834-92-0 dinatriummetasilicat

Akut fisketoksicitet LC50 210 mg/l 96 h|Danio rerio ECHA Dossier ISO 7346-1

Akut algetoksicitet ErC50 207 mg/l 72 h|Desmodesmus ECHA Dossier DIN 38412, Teil 9

subspicatus

Akut EC50 1700 48 h|Daphnia magna ECHA Dossier EU Method C.2

crustaceatoksicitet mg/l

Akut bakterietoksicitet (EC50 > 100 3 h|activated sludge, ECHA Dossier OECD Guideline

mg/l) domestic 209

1554325-20- | Kvaternaere ammoniumforbindelser, c12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylateret,chlorider
0
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Akut fisketoksicitet LC50 (1,1-10) 96 h|Fisk MSDS extern.
mg/l
Akut algetoksicitet ErC50 (1,1-10) 72 h|alge MSDS extern.
mg/l
Akut EC50 (1,1-10) 48 h|Daphnia pulex MSDS extern.
crustaceatoksicitet mg/I (vandloppe)
112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; diethylenglycolmonobutylether
Akut fisketoksicitet LC50 1300 96 h|Lepomis macrochirus J Haz Mat, 1, OECD Guideline
mg/| p303-18 (1977) 203
Akut algetoksicitet ErC50 >100 96 h|Desmodesmus ECHA Dossier OECD Guideline
mg/l subspicatus 201
Akut EC50 >100 48 h|Daphnia magna ECHA Dossier EU Method C.2
crustaceatoksicitet mg/l
Akut bakterietoksicitet (EC50 > 1995 0,5 h|activated sludge ECHA Dossier
mg/l) (OECD 209)
68439-46-3 | Alkohol, C9-C11, ethoxyleret
Akut fisketoksicitet LC50 6,28 96 h|Pimephales promelas  |ECHA dossier OECD 203
mg/I
Akut algetoksicitet ErC50 2,99 72 h|Raphidocelis ECHA dossier OECD 201
mg/l subcapitata
Akut EC50 2,5mgl/l 48 h|Daphnia magna ECHA dossier OECD 202
crustaceatoksicitet
12.2. Persistens og nedbrydelighed
Produktet er ikke godkendt.
CAS-nr. Kemisk betegnelse
Metode |Veerdi | d |kide
Vurdering
112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; diethylenglycolmonobutylether
OECD 301C / ISO 9408 / EQF 92/69 tilleg V, C.4-F |85 % I 28 IECHA Dossier
Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier)
12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand
CAS-nr. Kemisk betegnelse Log Pow
112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; diethylenglycolmonobutylether 1
68439-46-3 Alkohol, C9-C11, ethoxyleret 3.74
BCF
CAS-nr. Kemisk betegnelse BCF Arter Kilde
68439-46-3 Alkohol, C9-C11, ethoxyleret 12.7 Pimephales promelas

12.4. Mobilitet i jord
Der foreligger ingen oplysninger.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifalge REACH, bilag XIII.
Ovenstdende udsagn gaelder for stofferne i produktet fra 0,1 %.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
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Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor malgruppen, da
ingen ingrediens opfylder kriterierne.
Ovenstaende udsagn geelder for stofferne i produktet fra 0,1 %.
12.7. Andre negative virkninger
Der foreligger ingen oplysninger.

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser ved bortskaffelse
De nationale lovbestemmelser skal ogsa iagttages! Kontakt det ansvarlige og godkendte renovationsselskab
ved bortskaffelse. Ikke forurenede og feerdigteamte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed.
Tilordningen af affaldskoder/affaldsbetegnelser skal udfares branche- og processpecifikt jf. (EWC) European
Waste Catalogue. Liste over forslag til affaldskoder/affaldsbetegnelser i henhold til EAK:

Affaldsnummer - overskud
200129 HUSHOLDNINGSAFFALD OG LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD,
HERUNDER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER; Separat indsamlede fraktioner (med
undtagelse af 15 01); Detergenter indeholdende farlige stoffer; farligt affald

Affaldsnummer - produktet efter brug
200129 HUSHOLDNINGSAFFALD OG LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD,
HERUNDER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER; Separat indsamlede fraktioner (med
undtagelse af 15 01); Detergenter indeholdende farlige stoffer; farligt affald

Affaldsnummer - forurenet emballage
150110 EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFT@RRINGSKLUDE, FILTERMATERIALER OG
BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET; Emballage (herunder separat
indsamlet emballageaffald fra husholdninger); Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet
med farlige stoffer; farligt affald

Bortskaffelse af forurenet emballage
Forurenet emballage bgr behandles som produktet.

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-nummer eller ID-nummer: UN 3266
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse AETSENDE BASISK UORGANISK VAESKE, N.O.S. (Dinatriummetalsilikat)

(UN proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballagegruppe:
Faresedler:

Klassifikationskode:
Seaerlige bestemmelser:
Flydende kvantitet (LQ):
Fritstillet meengde:
Befordringskategori:
Fare-nr.:
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Tunnelrestriktionskode:

Indenrigsskibstransport (ADN)
14.1. UN-nummer eller ID-nummer:
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r):
14.4. Emballagegruppe:
Faresedler:

Klassifikationskode:
Seerlige bestemmelser:
Flydende kvantitet (LQ):
Fritstillet meengde:

Skibstransport (IMDG)
14.1. UN-nummer eller ID-nummer:
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r):
14.4. Emballagegruppe:
Faresedler:

Marine pollutant:
Seerlige bestemmelser:
Flydende kvantitet (LQ):
Fritstillet meengde:
EmS:

Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-nummer eller ID-nummer:
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballagegruppe:
Faresedler:

Seerlige bestemmelser:

Flydende kvantitet (LQ) Passenger:
Passenger LQ:

Fritstillet meengde:
IATA-Pakningsinstruktion - Passenger:
IATA-Maksimum kvantitet - Passenger:
IATA-Pakningsinstruktion - Cargo:

meusburger
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UN 3266
ATSENDE BASISK UORGANISK VZAESKE, N.O.S. (Dinatriummetalsilikat)

274
5L
E1

UN 3266
CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Disodium
metasilicate)

NO
223,274
5L
E1
F-A, S-B

UN 3266
CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Disodium
metasilicate)

A3 A803

1L

Y841

E1
852
5L
856
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IATA-Maksimum kvantitet - Cargo: 60 L

14.5. Miljefarer
MILJGFARLIGT: Nej
14.6. Sarlige forsigtighedsregler for brugeren
Sikker handtering: se afsnit 7
Personlige vaernemidler: se afsnit 8
14.7. Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter
uden betydning

15.1. Seerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
og miljg
EU oplysninger om regulering
Anvendelsesrestriktioner (REACH, bilag XVII):
Indskrivning 3, Indskrivning 55, Indskrivning 75

2010/75/EU (VOC): ikke oplyst

2004/42/EF (VOC): ikke oplyst

Oplysninger til direktiv 2012/18/EU Er ikke underlagt 2012/18/EU (SEVESO IlI)
(SEVESO lll):

Andre informationer
Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (eendret ved forordning (EU) nr.
2020/878)
Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].
REACH 1907/2006 tillzeg XVII No (blanding): 3

National regulativ information

Beskaeftigelsesbegraensning: lagttag beskeeftigelsesbegraensninger i henhold til EU-direktiv om
beskyttelse af unge pa arbejdspladsen (94/33/EF).

Vandfareklasse (D): 2 - skadeligt for vand

MAL: 00-3

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
For fglgende stoffer i denne blanding udfertes en kemisk sikkerhedsvurdering:
dinatriummetasilicat
2-(2-butoxyethoxy)ethanol; diethylenglycolmonobutylether

AEndringer
Rev. 1,0; Fgrste udgivelse: 07.05.2018
Rev. 2.0; opdatering, 01.04.2020 Andringer i kapitel; 2-16
Rev. 3.0; opdatering, 01.03.2023 Andringer i kapitel; 1-16
Forkortelser og akronymer
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Konvention om
international transport af farligt gods ad vej)
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Classification, Labeling, Packaging
DNEL: Derived No Effect Level
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d: day(s)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
ECHA: European Chemicals Agency
ECOSAR: Ecological Structure Activity Relationships
EWC: European Waste Catalogue
IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
IUCLID: International Uniform ChemicaL Information Database
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (forordning om farlige stoffer, Tyskland)
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
PNEC: Predicted No Effect Concentration
PBT: Persistent, biakkummulerbart, toksisk
QSAR: Quantitative Structure-Activity Relationship
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Ordning for den internationale jernbanetransport af farligt gods)
RTECS: Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
TRGS: Tekniske regler for farlige stoffer
UN: United Nations (Forenede Nationer)
UVCB: Chemical Substances of Unknown or Variable Composition, Complex Reaction Products and Biological
Materials
vPvB: meget persistent og meget bioakummulerbart
VOC: Volatile Organic Compounds (flygtige organiske forbindelser)
w: week(s)
Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Klassificering Klassificeringsprocedure

Skin Corr. 1; H314 Pa basis af testdata

Eye Dam. 1; H318 Pa basis af testdata

Relevante H- og EUH-sa&@tninger (Nummer og fuld tekst)

H290 Kan aetse metaller.
H302 Farlig ved indtagelse.
H314 Forarsager svaere aetsninger af huden og gjenskader.
H315 Forarsager hudirritation.
H318 Forarsager alvorlig gjenskade.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

Yderligere information

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab pa tidspunktet for trykning.
Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det pa dette sikkerhedsdatablad
naevnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke
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overfgres pa andre produkter. For sa vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer,
sa kan oplysningerne pé dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overfgres pa det ny materiale, der séledes

er fremkomme.

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepengrens
sikkerhedsdatablad.)
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