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POLIERBÜRSTEN V 76503

PRODUKTBESCHREIBUNG
 f Zum Polieren, Entzundern, Entgraten
 f Schaft Ø3 mm

Polierbürste, Pinsel

Form l2 l d d1 l1 d2 Nr. EUR
Stk. / VPE

l1

l

d1

Ø3

d2 Drahtstärke P01 Pinsel Chungking schwarz - 46 - 4 9 - 10 V 76503/ P01/  4x  9 < >

P02 Pinsel Chungking weiß - 46 - 4 9 - 10 V 76503/ P02/  4x  9 < >

P04 Pinsel Ziegenhaar - 46 - 4 9 - 10 V 76503/ P04/  4x  9 < >

P08 Pinsel Nylon - 46 - 4 9 - 10 V 76503/ P08/  4x  9 < >

P10 Pinsel Messing - 46 - 4 9 0,08 10 V 76503/ P10/  4x  9/0,08 < >

P10 Pinsel Messing - 46 - 4 9 0,12 10 V 76503/ P10/  4x  9/0,12 < >

P20 Pinsel Stahl - 46 - 4 9 0,08 10 V 76503/ P20/  4x  9/0,08 < >

P20 Pinsel Stahl - 46 - 4 9 0,1 10 V 76503/ P20/  4x  9/0,10 < >

Polierbürste, Rad

Form l2 l d d1 l1 d2 Nr. EUR
Stk. / VPE

Ø3

d1 l1
l

d2 Drahtstärke R01 Rad Chungking schwarz - 42 - 21 1 - 10 V 76503/ R01/21x1 < >

R01 Rad Chungking schwarz - 42 - 25 1 - 10 V 76503/ R01/25x1 < >

R01 Rad Chungking schwarz - 42 - 32 1 - 10 V 76503/ R01/32x1 < >

R04 Rad Ziegenhaar - 42 - 25 1 - 10 V 76503/ R04/25x1 < >

R04 Rad Ziegenhaar - 42 - 32 1 - 10 V 76503/ R04/32x1 < >

R08 Rad Nylon - 42 - 25 1 - 10 V 76503/ R08/25x1 < >

R08 Rad Nylon - 42 - 32 1 - 10 V 76503/ R08/32x1 < >

R10 Rad Messing - 42 - 21 2 0,08 10 V 76503/ R10/21x2/0,08 < >

R10 Rad Messing - 42 - 21 2 0,1 10 V 76503/ R10/21x2/0,10 < >

R10 Rad Messing - 42 - 25 2 0,08 10 V 76503/ R10/25x2/0,08 < >

R10 Rad Messing - 42 - 25 2 0,1 10 V 76503/ R10/25x2/0,10 < >

R10 Rad Messing - 42 - 32 2 0,08 10 V 76503/ R10/32x2/0,08 < >

R10 Rad Messing - 42 - 32 2 0,1 10 V 76503/ R10/32x2/0,10 < >

R20 Rad Stahl - 42 - 21 2 0,08 10 V 76503/ R20/21x2/0,08 < >

R20 Rad Stahl - 42 - 21 2 0,1 10 V 76503/ R20/21x2/0,10 < >

R20 Rad Stahl - 42 - 25 2 0,08 10 V 76503/ R20/25x2/0,08 < >

R20 Rad Stahl - 42 - 32 2 0,08 10 V 76503/ R20/32x2/0,08 < >

R20 Rad Stahl - 42 - 32 2 0,1 10 V 76503/ R20/32x2/0,10 < >

R30 Rad Inox Stahl - 42 - 21 2 0,08 10 V 76503/ R30/21x2/0,08 < >

R30 Rad Inox Stahl - 42 - 21 2 0,1 10 V 76503/ R30/21x2/0,10 < >

R30 Rad Inox Stahl - 42 - 32 2 0,08 10 V 76503/ R30/32x2/0,08 < >

R30 Rad Inox Stahl - 42 - 32 2 0,1 10 V 76503/ R30/32x2/0,10 < >
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Polierbürste, Kelch

Form l2 l d d1 l1 d2 Nr. EUR
Stk. / VPE

Ø3

d1

l1
l

d2 Drahtstärke
T01 Kelch Chungking schwarz - 50 - 14 7 - 10 V 76503/ T01/14x  7 < >

T02 Kelch Chungking weiß - 50 - 14 7 - 10 V 76503/ T02/14x  7 < >

T04 Kelch Ziegenhaar - 50 - 14 7 - 10 V 76503/ T04/14x  7 < >

T08 Kelch Nylon - 50 - 14 7 - 10 V 76503/ T08/14x  7 < >

T10 Kelch Messing - 50 - 14 7 0,08 10 V 76503/ T10/14x  7/0,08 < >

T10 Kelch Messing - 50 - 14 7 0,1 10 V 76503/ T10/14x  7/0,10 < >

T20 Kelch Stahl - 50 - 14 7 0,08 10 V 76503/ T20/14x  7/0,08 < >

T20 Kelch Stahl - 50 - 14 7 0,1 10 V 76503/ T20/14x  7/0,10 < >

T30 Kelch Stahl Inox - 50 - 14 7 0,08 10 V 76503/ T30/14x7  /0,08 < >

Polierbürste, Kelch, angefast

Form l2 l d d1 l1 d2 Nr. EUR
Stk. / VPE

Ø3

d1

l2
l

d2

l1

Drahtstärke
K01 Kelch Chungking schwarz 7 52 8 14 5 - 10 V 76503/K01/8x5 < >

K02 Kelch Chungking weiß 7 52 8 14 5 - 10 V 76503/K02/8x5 < >

K03 Kelch Ziegenhaar grau 7 52 8 14 5 - 10 V 76503/K03/8x5 < >

K04 Kelch Ziegenhaar weiß 7 52 8 14 5 - 10 V 76503/K04/8x5 < >

K05 Kelch Pferdehaar weich 7 52 8 14 5 - 10 V 76503/K05/8x5 < >

K06 Kelch Pferdehaar hart 7 52 8 14 5 - 10 V 76503/K06/8x5 < >

K08 Kelch Nylon 7 52 8 14 5 - 10 V 76503/K08/8x5 < >

K10 Kelch Messing 7 52 8 14 5 0,08 10 V 76503/K10/8x5/0,08 < >

K10 Kelch Messing 7 52 8 14 5 0,1 10 V 76503/K10/8x5/0,10 < >

K30 Kelch Stahl Inox 7 52 8 14 5 0,1 10 V 76503/K30/8x5/0,10 < >


