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DRUCKLUFTBLASPISTOLE STANDARD GDZB 1220

PRODUKTBESCHREIBUNG
f Universell einsetzbar
f Luftstrom individuell regelbar
f Auch in extra langer Ausführung
f Mit verdrehsicherem Messing-Gewindeeinsatz

l2

l1

M

   
Ausführung M Luftverbrauch dB (6 bar) p max. l1 l2 Nr. #CU#

01 Metalldüse 1/4“ 380 l/min 83 10 bar 145 100 GDZB 1220/01 XX,YY

02 Metalldüse 1/4“ 380 l/min 86 10 bar 145 300 GDZB 1220/02/300 XX,YY

03 Venturi-Ventil, Kunststo� 1/4“ 215 l/min 90 10 bar 145 70 GDZB 1220/03 XX,YY

05 Geräuscharme Düse 1/4“ 200 l/min 77 10 bar 145 65 GDZB 1220/05 XX,YY


