meushurger

T-NUTENSTEIN, DIN 508

PRODUKTBESCHREIBUNG
» Nach DIN 508
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b2 b h h1 FK" M b1 Nr. EUR

57 10 8 4 10 M5 6 HWS 9016/ 5/ 6 <>
7,7 13 10 6 10 M 6 8 HWS 9016/ 6/ 8 <>
9,7 15 12 6 10 M8 10 HWS 9016/ 8/10 <>
11,7 18 14 7 10 M 8 12 HWS 9016/ 8/12 <>
11,7 18 14 7 10 M10 12 HWS 9016/10/12 <>
13,7 22 16 8 10 M8 14 HWS 9016/ 8/14 <>
13,7 22 16 8 10 M10 14 HWS 9016/10/14 <>
13,7 22 16 8 10 M12 14 HWS 9016/12/14 <>
15,7 25 18 9 10 M8 16 HWS 9016/ 8/16 <>
15,7 25 18 9 10 M10 16 HWS 9016/10/16 <>
15,7 25 18 9 10 M12 16 HWS 9016/12/16 <>
15,7 25 18 9 10 M14 16 HWS 9016/14/16 <>
17,7 28 20 10 10 M8 18 HWS 9016/ 8/18 <>
17,7 28 20 10 10 M10 18 HWS 9016/10/18 <>
17,7 28 20 10 10 M12 18 HWS 9016/12/18 <>
17,7 28 20 10 10 M14 18 HWS 9016/14/18 <>
17,7 28 20 10 10 M16 18 HWS 9016/16/18 <>
19,7 32 24 12 10 M16 20 HWS 9016/16/20 <>
21,7 35 28 14 10 M16 22 HWS 9016/16/22 <>
21,7 & 28 14 10 M18 22 HWS 9016/18/22 <>
217 35 28 14 10 M20 22 HWS 9016/20/22 <>
23,7 40 32 16 10 M16 24 HWS 9016/16/24 <>
237 40 32 16 10 M20 24 HWS 9016/20/24 <>
27,7 44 36 18 10 M24 28 HWS 9016/24/28 <>

1) FK: Festigkeitsklasse
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