meushurger

28 papt Mitutoyo

IP 65

PRODUKTBESCHREIBUNG

» 4 x schnellerer Vorschub durch 2 mm Spindelsteigung
» Ratsche an Schnelltrieb und Trommel

» Ideal fur Arbeiten in Kihimittel benetzter Umgebung

LIEFERUMFANG
» Werkszertifikat (nur 0-25 mm und 25-50 mm), Einstellmal3
(ab 25-50 mm), Batterie (SR44) und Kunststoffetui

a b p" Tol. Gew. MB? Nr. EUR
9 25 2 +/-0,001 265¢g 0- 25 MBD 50022/ 0- 25 <>
9.8 32 2 +/-0,001 325¢g 25- 50 MBD 50022/25- 50 <>
12,6 47 2 +/-0,001 4659 50- 75 MBD 50022/50- 75 <>
14 60 2 +/-0,002 620 g 75-100 MBD 50022/75-100 <>
1) p: Spindelsteigung 2) MB: Messbereich
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