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SET: SCHRAUBENDREHER-EINSATZ, SECHSKANT V 34422/SET

PRODUKTBESCHREIBUNG
 f Vierkantantrieb 1/4“ und 1/2“
 f Kopf verchromt, Klinge brüniert, für hohe Korrosions
beständigkeit

MATERIAL
 f Kopf aus ChromVanadium Stahl und Klinge aus 
Werkzeugstahl, durchgehend gehärtet und vergütet

   
Setinhalt Nr. EUR

SchraubendreherEinsätze, sechskant V 34422 im Set: 3, 4, 5, 6 + V 344022/1/4 V 34422/1/4/Set 36 < >

SchraubendreherEinsätze, sechskant V 34422 im Set: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 + V 344022/1/2 V 34422/1/2/Set 417 < >

SCHRAUBENDREHER-EINSATZ, SECHSKANT V 34422

PRODUKTBESCHREIBUNG
 f Vierkantantrieb 1/4“ und 1/2“
 f Kopf verchromt, Klinge brüniert, für 
hohe Korrosions beständigkeit

MATERIAL
 f Kopf aus ChromVanadium Stahl 
und Klinge aus Werkzeugstahl, 
durchgehend gehärtet und vergütet
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12 32 13 6,3mm / 1/4“ 3 V 34422/1/4/  3 < >

12 32 13 6,3mm / 1/4“ 4 V 34422/1/4/  4 < >

12 32 13 6,3mm / 1/4“ 5 V 34422/1/4/  5 < >

12 32 13 6,3mm / 1/4“ 6 V 34422/1/4/  6 < >

23 60 24 12,5mm / 1/2“ 4 V 34422/1/2/  4 < >

23 60 24 12,5mm / 1/2“ 5 V 34422/1/2/  5 < >

23 60 24 12,5mm / 1/2“ 6 V 34422/1/2/  6 < >

23 60 24 12,5mm / 1/2“ 7 V 34422/1/2/  7 < >

23 60 24 12,5mm / 1/2“ 8 V 34422/1/2/  8 < >

23 60 24 12,5mm / 1/2“ 10 V 34422/1/2/10 < >

23 60 24 12,5mm / 1/2“ 12 V 34422/1/2/12 < >

23 60 24 12,5mm / 1/2“ 14 V 34422/1/2/14 < >

24 60 20 12,5mm / 1/2“ 17 V 34422/1/2/17 < >

26,5 60 20 12,5mm / 1/2“ 19 V 34422/1/2/19 < >

1) VKT: Vierkantantrieb


