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STEUEREINHEIT MIKROMOTOR ESPERT GESM 1200/SET

ESP

PRODUKTBESCHREIBUNG
 f Höchste Kraftentfaltung durch bürstenlose Motoren
 f Stufenlos regelbare Drehzahlen von 1.000-50.000 U/min
 f Konstante Drehzahlanpassung
 f Für 140W und 200W Mikromotoren

LIEFERUMFANG
 f Lieferung inklusive passendem Kabel für Ihr Stromnetz, 
Handstückablage GESM 5130

   
Setinhalt Leistung n max. Nr. EUR

 f Steuereinheit Espert GESM 1200/50
 f Bürstenloser Mikromotor 140W, Espert 

GESM 3100/140/50
 f Schnellspannkopf Ø3 mm GESM 4005/50

140 W 50.000 min-1 GESM 1200/Set-1 < >

 f Steuereinheit Espert GESM 1200/50
 f Bürstenloser Mikromotor 200W, Espert 

GESM 3110/200/50
 f Schnellspannkopf Ø3 mm GESM 4005/50

200 W 50.000 min-1 GESM 1200/Set-2 < >

 f Steuereinheit Espert GESM 1200/50
 f Bürstenloser Mikromotor 140W, Espert 

GESM 3100/140/50
 f Winkelspannkopf 50° Ø3 mm 

GESM 4405/50/30

140 W 50.000 min-1 GESM 1200/Set-3 < >

 f Steuereinheit Espert GESM 1200/50
 f Bürstenloser Mikromotor 200W, Espert 

GESM 3110/200/50
 f Winkelspannkopf 50° Ø3 mm 

GESM 4405/50/30

200 W 50.000 min-1 GESM 1200/Set-4 < >

 f Steuereinheit Espert GESM 1200/50
 f Bürstenloser Mikromotor 140W, Espert 

GESM 3100/140/50
 f Winkelspannkopf 90° Ø3 mm 

GESM 4405/90/30

140 W 50.000 min-1 GESM 1200/Set-5 < >

 f Steuereinheit Espert GESM 1200/50
 f Bürstenloser Mikromotor 200W, Espert 

GESM 3110/200/50
 f Winkelspannkopf 90° Ø3 mm 

GESM 4405/90/30

200 W 50.000 min-1 GESM 1200/Set-6 < >

 f Steuereinheit Espert GESM 1200/50
 f Bürstenloser Mikromotor 140W, Espert 

GESM 3100/140/50
 f Feilhandstückaufsatz Ø4 mm 

GESM 2605/0-6,0

140 W 50.000 min-1 GESM 1200/Set-7 < >

E Ersatzteile und Reparatur auf Anfrage
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STEUEREINHEIT MIKROMOTOR ESPERT GESM 1200

ESP

PRODUKTBESCHREIBUNG
 f Höchste Kraftentfaltung durch bürstenlose Motoren
 f Stufenlos regelbare Drehzahlen von 1.000-50.000 U/min
 f Konstante Drehzahlanpassung
 f Für 140W und 200W Mikromotoren

LIEFERUMFANG
 f Lieferung inklusive passendem Kabel für Ihr Stromnetz

Gew. Anschluss Abmaße n Nr. EUR

2,6 kg 230V/50Hz 230x172x94 1.000-50.000 min-1 GESM 1200/50 < >

E Ersatzteile und Reparatur auf Anfrage


