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SET: UNIVERSAL-POLIERSTEINE, ALU-OXYD, WEICHE BINDUNG V 76128/SET

PRODUKTBESCHREIBUNG
f Universalstein mit guter Schneidleistung für hochchromige und nickelhaltige 

Stähle, für Werkzeugstähle sowie für Aluminium und Kupfer geeignet
f Die weiche Bindung passt sich optimal der Formkontur an

ANWENDUNG
f Mit Polieröl arbeiten
f Geeignet zum Arbeiten von Hand oder mit Handfeilmaschinen

   

Setinhalt l s b Korn Nr. EUR
Stk. / VPE

f Polierstein V 76128 Testset 150 3 13 220, 320, 
400, 600

1 V 76128/Set-R < >

150 6 13 150, 220, 
320, 400, 

600

1 V 76128/6x13/Set-R < >

UNIVERSAL-POLIERSTEIN, ALU-OXYD, WEICHE BINDUNG V 76128

PRODUKTBESCHREIBUNG
f Universalstein mit guter Schneidleistung für hochchromige und nickelhaltige 

Stähle, für Werkzeugstähle sowie für Aluminium und Kupfer geeignet
f Die weiche Bindung passt sich optimal der Formkontur an

ANWENDUNG
f Mit Polieröl arbeiten
f Geeignet zum Arbeiten von Hand oder mit Handfeilmaschinen

l s b Korn Nr. EUR
Stk. / VPE

150 3 6 180 12 V 76128/  3x  6/180 < >

150 3 6 220 12 V 76128/  3x  6/220 < >

150 3 6 320 12 V 76128/  3x  6/320 < >

150 3 6 400 12 V 76128/  3x  6/400 < >

150 3 6 600 12 V 76128/  3x  6/600 < >

150 3 13 180 12 V 76128/  3x13/180 < >

150 3 13 220 12 V 76128/  3x13/220 < >

150 3 13 320 12 V 76128/  3x13/320 < >

150 3 13 400 12 V 76128/  3x13/400 < >

150 3 13 600 12 V 76128/  3x13/600 < >

150 6 6 180 12 V 76128/  6x  6/180 < >

150 6 6 220 12 V 76128/  6x  6/220 < >

150 6 6 320 12 V 76128/  6x  6/320 < >

150 6 6 400 12 V 76128/  6x  6/400 < >

150 6 6 600 12 V 76128/  6x  6/600 < >

150 6 13 180 12 V 76128/  6x13/180 < >

150 6 13 220 12 V 76128/  6x13/220 < >

150 6 13 320 12 V 76128/  6x13/320 < >

150 6 13 400 12 V 76128/  6x13/400 < >

150 6 13 600 12 V 76128/  6x13/600 < >

150 10 10 180 12 V 76128/10x10/180 < >

150 10 10 220 12 V 76128/10x10/220 < >

150 10 10 320 12 V 76128/10x10/320 < >

150 10 10 400 12 V 76128/10x10/400 < >

150 10 10 600 12 V 76128/10x10/600 < >
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