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SCHLEIFSTIFTE NDW, HARTE BINDUNG, SCHAFT Ø 3 V 72453

PRODUKTBESCHREIBUNG
f Schaft Ø3 mm 
f Keramikbindung hart, hohe Formstabilität
f Mischung aus Normalkorund, Edelkorund dunkelrot und Einkristallkorund weiß
f Sehr gute Schneidleistung
f Speziell für Werkzeugstahl, legierte und vergütete Stähle
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Form d3 d1 l1 Korn Nr. EUR
Stk. / VPE

A1 Zylinder 3 3 6 100 10 V 72453/ A1/  3x  6/100 < >

3 3 6 100 10 V 72453/ A1/  3x  6/100-L < >

3 4 8 100 10 V 72453/ A1/  4x  8/100 < >

3 6 10 100 10 V 72453/ A1/  6x10/100 < >

3 6 10 100 10 V 72453/ A1/  6x10/100-L < >

3 8 10 100 10 V 72453/ A1/  8x10/100 < >

3 10 13 100 10 V 72453/ A1/10x13/100 < >

A3 Zylinder rund 3 10 13 100 10 V 72453/ A3/10x13/100 < >

J1 Kugel 3 4 - 100 10 V 72453/ J1/  4/100 < >

3 4 - 100 10 V 72453/ J1/  4/100-L < >

3 6 - 100 10 V 72453/ J1/  6/100 < >

3 6 - 100 10 V 72453/ J1/  6/100-L < >

3 8 - 100 10 V 72453/ J1/  8/100 < >

3 8 - 100 10 V 72453/ J1/  8/100-L < >

L1 Spitzbogen 3 5 10 100 10 V 72453/ L1/  5x10/100 < >

3 8 10 100 10 V 72453/ L1/  8x10/100 < >
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