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1.1. Produktidentifikator
VKS 35

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Schmiermittel und Schmiermittelzusatz

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Jede nicht bestimmungsgemafe Verwendung.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Meusburger Georg GmbH & Co KG
Strale: Kesselstrasse 42
Ort: A-6960 Wolfurt
Telefon: +43 5574 6706-0 Telefax: +43 5574 6706-12
E-Mail: office@meusburger.com
Internet: www.meusburger.com
Auskunftgebender Bereich: Dr. Gans-Eichler e-mail: info@tge-consult.de
Chemieberatung GmbH Tel.: +49 2534 41594-0
Otto-Hahn-Str. 36 www.tge-consult.de
D-48161 Muenster
1.4. Notrufnummer: Giftinformationszentrum Mainz, Tel: +49(0)6131/19240
Weitere Angaben

Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (geandert durch Verordnung (EU) Nr. 2020/878)

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Dieses Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Hinweis zur Kennzeichnung
Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: keine/keiner

2.3. Sonstige Gefahren
Die Stoffe im Gemisch (>0,1%) erflllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemat REACH, Anhang XIlI
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff (> 0,1 %), der gegenuber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften
aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfillt.
Keine besonders zu erwahnenden Gefahren. Bitte beachten Sie in jedem Fall die Informationen des
Sicherheitsdatenblattes.

3.2. Gemische
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. GHS-Einstufung
REACH-Nr.
Index-Nr.
64742-55-8 Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige; 3-<5%

Grunddl - nicht spezifiziert

265-158-7 Asp. Tox. 1; H304

01-2119487077-29
649-468-00-3

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -lStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
64742-55-8 265-158-7 Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige; Grunddl - 3-<5%

nicht spezifiziert
inhalativ: LC50 = > 5,53 mg/l (Stdube oder Nebel); dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 =
> 5000 mg/kg

Weitere Angaben
Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige; Grunddl - nicht spezifiziert:
Anmerkung L: Die harmonisierte Einstufung als karzinogen wird vorgenommen, es sei denn, es kann
nachgewiesen werden, dass der Stoff weniger als 3 % Dimethylsulfoxid-Extrakt, gemessen nach dem
Verfahren IP 346 (,Bestimmung der polyzyklischen Aromate in nicht verwendeten Schmierdlen und
asphaltenfreien Erddlfraktionen — Dimethylsulfoxid-Extraktion- Brechungsindex-Methode®, Institute of
Petroleum, London), enthalt.

Das Produkt enthalt keine gelisteten SVHC Stoffe > 0,1% gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 § 59
(REACH).

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn mdoglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Einatmen
Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen. Bei Reizung der
Atemwege Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser aussplilen. Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden
Augenarzt aufsuchen.
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Nach Verschlucken
KEIN Erbrechen herbeifiihren. Mund griindlich mit Wasser aussptlen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken

trinken lassen (Verdlinnungseffekt). Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen
etwas Uber den Mund verabreichen. In allen Zweifelsféllen oder wenn Symptome vorhanden sind, &rztlichen
Rat einholen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Trockenldschmittel. Kohlendioxid (CO2). Wasserspriihstrahl. Wassernebel.
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlenmonoxid (CO). Kohlendioxid (CO2). Schwefeldioxid (SO2).
Phosphoroxide.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Zusitzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschiittetes Produkt.
Nicht fiir Notfalle geschultes Personal
Personliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8).
Einsatzkriafte
Es sind keine besonderen Malinahmen erforderlich.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Flachenmafige Ausdehnung verhindern (z.B. durch

Eindammen oder Olsperren). Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fiir Riickhaltung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Das aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln.
Fiir Reinigung
Verschmutzte Gegenstande und Flachen unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich reinigen.
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. (Siehe Abschnitt 8.)
Vermeiden von: Aerosolerzeugung/-bildung Olnebelbildung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Ubliche MaBnahmen des vorbeugenden Brandschutzes. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaRnahmen am Arbeitsplatz
Grindliche Hautreinigung sofort nach der Handhabung des Produktes.
Keine produktgetrankten Putzlappen in den Hosentaschen mitfiihren.
Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auRerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

Weitere Angaben zur Handhabung
Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.
Schutz- und HygienemalRnahmen: Siehe Abschnitt 8.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.
Der FulRboden soll dicht, fugenlos und nicht saugféhig sein.
Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Explosivstoffe. Entziindend (oxidierend) wirkende feste Stoffe. Entziindend
(oxidierend) wirkende fliissige Stoffe. Radioaktive Stoffe. Ansteckungsgefahrliche Stoffe. Nahrungs- und
Futtermittel
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu
vermeiden.
Empfohlene Lagerungstemperatur: 18 - 25°C
Schitzen gegen: Frost. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Hitze. Feuchtigkeit
Haltbarkeit (Monate): 12

Lagerklasse nach TRGS 510: 10 (Brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)
7.3. Spezifische Endanwendungen
Siehe Abschnitt 1.

8.1. Zu iiberwachende Parameter
PNEC-Werte

CAS-Nr. I Bezeichnung

Umweltkompartiment Wert
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64742-55-8 Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige; Grunddl - nicht spezifiziert
Sekundarvergiftung 9,33 mg/kg

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
Technische MalRnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz
personlicher Schutzausrustungen.

Luftgrenzwerte:

Méoglichkeit der Exposition mit Aerosol (Mineraldl )
Grenzwert (TLV-TWA ) = 5 mg/ m3 - Quelle: ACGIH
Grenzwert (TLV-STEL ) = 10 mg/ m3 - Quelle: ACGIH

STEL: short-term exposure limits

TLV: Threshold Limiting Value

TWA: time weighted average

ACGIH:American Conference of Governmental Industrial Hygienists

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Liiftung sorgen.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille tragen; Chemiebrille (wenn Spritzer moglich sind). DIN EN 166

Handschutz
Bei langerem oder oftmals wiederholtem Hautkontakt:
Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Geeignetes Material:
FKM (Fluorkautschuk). - Dicke des Handschuhmaterials: 0,4 mm
Durchbruchszeit: >= 8 h
NBR (Nitrilkautschuk). - Dicke des Handschuhmaterials: 0,35 mm
Durchbruchszeit: >= 8 h
Sonstige:
PVA (Polyvinylalkohol). - nicht bestimmt
Durchbruchszeit: >= nicht bestimmt
Aus PVA hergestellte Handschuhe sind nicht wasserdicht und daher nicht fur die Verwendung in Notféllen
geeignet.
Die einzusetzenden Handschuhe missen den Spezifikationen der EG-Verordnung (EU) 2016/425 und der sich
daraus ergebenden Norm EN ISO 374 geniigen.
Vor Gebrauch auf Dichtheit / Undurchlassigkeit Gberprifen. Bei beabsichtigter Wiederverwendung
Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliftet aufbewahren.

Korperschutz

Schwer entflammbare, 6labweisende Schutzkleidung.

Mindeststandards fiir SchutzmaRnahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500 aufgefihrt.
Atemschutz

Bei sachgemaler Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich.
Atemschutz ist erforderlich bei:

-Aerosol- oder Nebelbildung

-Grenzwertuberschreitung

Geeignetes Atemschutzgerat: Atemschutz bei Aerosol- oder Nebelbildung: Maske mit Filtertyp A2, A2/P2 oder
ABEK benutzen.
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Die AtemschutZfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/Aerosol/Partikel)
anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bei Konzentrationstiberschreitung muss
Isoliergerat benutzt werden!

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: gelb
Geruch: charakteristisch
Geruchsschwelle: nicht bestimmt
Prifnorm
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und nicht bestimmt
Siedebereich:
Entziindbarkeit: nicht bestimmt
Untere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Flammpunkt: > 190 °C DIN ISO 2592
Zindtemperatur: >255°C DIN 51794
Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt
pH-Wert: nicht bestimmt
Kinematische Viskositat: 35 mm?*s DIN 51562
(bei 40 °C)
Wasserldslichkeit: nicht mischbar
Léslichkeit in anderen Losungsmitteln
nicht bestimmt
Lésungsgeschwindigkeit: nicht relevant
Verteilungskoeffizient ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
n-Oktanol/Wasser:
Dispersionsstabilitat: nicht relevant
Dampfdruck: ca. 3 hPa
(bei 20 °C)

Dichte: ~ 0,855 g/cm®* DIN 51757
Schiittdichte: nicht bestimmt
Relative Dampfdichte: nicht bestimmt
Partikeleigenschaften: nicht relevantEs liegen keine Informationen

vor.

9.2. Sonstige Angaben

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
Explosionsgefahren
keine/keiner

Weiterbrennbarkeit: Keine Daten verfugbar
Selbstentziindungstemperatur
Feststoff: nicht relevant
Gas: nicht relevant
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Oxidierende Eigenschaften
keine/keiner

Sonstige sicherheitstechnische Kenngréfen

Verdampfungsgeschwindigkeit:
Losemitteltrennprifung:
Lésemittelgehalt:
Festkorpergehalt:
Sublimationstemperatur:

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

Erweichungspunkt: nicht bestimmt

Pourpoint: nicht bestimmt
Dynamische Viskositat: nicht bestimmt
Auslaufzeit: nicht bestimmt
Weitere Angaben

Es liegen keine Informationen vor.

10.1. Reaktivitat
Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

10.2. Chemische Stabilitét

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch
stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemaRer Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.
Siehe Kapitel 10.5.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Schiitzen gegen: UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Hitze.

10.5. Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe: Oxidationsmittel, stark.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Zersetzt sich nicht bei der vorgesehenen Verwendung.

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Keine Daten verfligbar.

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis Spezies Quelle Methode
64742-55-8 |Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige; Grunddl - nicht spezifiziert
oral LD50 > 5000 Ratte ECHA Dossier OECD 401
mg/kg
Revisions-Nr.: 3,0 D -de Druckdatum: 13.03.2023
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dermal LD50 > 2000 Kaninchen ECHA Dossier OECD 402
mg/kg
inhalativ (4 h) LC50 > 5,53 Ratte ECHA Dossier OECD 403
Staub/Nebel mg/l

Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige; Grunddl - nicht spezifiziert:
In-vitro-Mutagenitat/Genotoxizitat:

Methode: OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) with modifications
Ergebnis: negativ. / positiv.

Methode: OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)
Ergebnis: negativ.

Methode: OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)
Ergebnis: negativ. / positiv.

Literaturhinweis: ECHA Dossier

In-vivo-Mutagenitat/Genotoxizitat

Methode: OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)
Ergebnis: negativ.

Literaturhinweis: ECHA Dossier

Reproduktionstoxizitat

Methode: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
Expositionsdauer: 28d; Spezies: Ratte

Ergebnis: NOAEL = > 2000 mg/kg(bw)/day

Literaturhinweis: ECHA Dossier

Entwicklungstoxizitat /Teratogenitat:

Methode: OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)
Expositionsdauer: 28d; Spezies: Ratte

Ergebnis: NOAEL = > 2000 mg/kg(bw)/day

Literaturhinweis: ECHA Dossier

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige; Grunddl - nicht spezifiziert:

Subakute inhalative Toxizitat : Methode: -; Expositionsdauer: 28d; Spezies: Ratte; Ergebnis: NOAEL > 980
mg/m3

Literaturhinweis: J Appl Toxicol, Vol 11(4), pp 297-302

Subakute dermale Toxizitat: Methode: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day
Study); Expositionsdauer: 28d; Spezies: Kaninchen; Ergebnis: NOAEL 1000 mg/kg(bw)/day
Literaturhinweis: ECHA Dossier

Subchronische orale Toxizitat: Methode: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in
Rodents); Spezies: Ratte; Ergebnis: NOAEL = 125 mg/kg

Literaturhinweis: ECHA Dossier

Revisions-Nr.: 3,0 D -de Druckdatum: 13.03.2023



meusburger

Sicherheitsdatenblatt

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Seite 9 von 13

Druckdatum: 13.03.2023 Uberarbeitet am: 03.03.2023

VKS 35

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Wirkungen im Tierversuch
Keine Daten verfugbar.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschéadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff (> 0,1 %), der gegentiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften
aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfillt.

Sonstige Angaben
Keine Daten verfugbar.

12.1. Toxizitat
Das Produkt wurde nicht geprift.

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat IDosis I [h]][d] ISpezies IQueIIe Methode
64742-55-8 Destillate (Erd6l), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige; Grunddl - nicht spezifiziert
Akute Fischtoxizitat LC50 LL50 > 96 h|Pimephales promelas ECHA Dossier OECD 203
100 mg/| (Dickkopfelritze)
Akute EC50 EL50 48 h|Daphnia magna ECHA Dossier OECD 202
Crustaceatoxizitét >10000 mg/I (GroRer Wasserfloh)
Algentoxizitat NOEC NOEL > 3 d|Pseudokirchneriella ECHA Dossier
100 mg/| subcapitata
Crustaceatoxizitat NOEC NOEL > 21 d|Daphnia magna ECHA Dossier OECD 211
10 mgl/l (GroRer Wasserfloh)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Das Produkt wurde nicht geprdft.
Infolge seiner geringen Wasserloslichkeit wird das Produkt in biologischen Klaranlagen weitgehend
mechanisch abgetrennt.

CAS-Nr. Bezeichnung
Methode |wert | 4 |auele
Bewertung
64742-55-8 Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige; Grunddl - nicht spezifiziert
OECD Guideline 301 F [31% | 28 |ECHA Dossier
Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Aufgrund der Konsistenz sowie der geringen Wasserldslichkeit des Produktes ist eine Bioverfligbarkeit nicht
wahrscheinlich.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
64742-55-8 Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige; Grunddl - nicht spezifiziert >3,5

12.4. Mobilitét im Boden
Keine Daten verfugbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
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Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalt REACH, Anhang XIII.
Die voranstehende Aussage gilt fir die in dem Produkt enthaltenen Stoffe ab 0,1 %.
12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erflllt.
Die voranstehende Aussage gilt fir die in dem Produkt enthaltenen Stoffe ab 0,1 %.
12.7. Andere schédliche Wirkungen
Keine Daten verfligbar.

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusatzlich zu beachten! Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen
zugelassenen Entsorger ansprechen. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer
Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Die Zuordnung der Abfallschliisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und
prozessspezifisch durchzufiihren. Vorschlagsliste fiir Abfallschllissel/Abfallbezeichnungen gemalt EAKV/AVV:

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
120199 ABFALLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN FORMGEBUNG SOWIE DER
PHYSIKALISCHEN UND MECHANISCHEN OBERFLACHENBEARBEITUNG VON METALLEN
UND KUNSTSTOFFEN; Abfélle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der
physikalischen und mechanischen Oberfldchenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen; Abfélle
a.n.g.

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt
120199 ABFALLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN FORMGEBUNG SOWIE DER
PHYSIKALISCHEN UND MECHANISCHEN OBERFLACHENBEARBEITUNG VON METALLEN
UND KUNSTSTOFFEN; Abfélle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der
physikalischen und mechanischen Oberflachenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen; Abfalle
a.n.g.

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
150106 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfélle); gemischte Verpackungen
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2. OrdnungsgemafRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Binnenschiffstransport (ADN)
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14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2. OrdnungsgemafRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein
14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
Siehe Abschnitt 6 - 8
14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweq gemaR IMO-Instrumenten
nicht relevant

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 75
Angaben zur |IE-Richtlinie 2010/75/EU nicht bestimmt
(VOC):
Angaben zur VOC-Richtlinie nicht bestimmt
2004/42/EG:
Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO llI-Richtlinie
2012/18/EU:
Zusétzliche Hinweise
Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (geandert durch Verordnung (EU) Nr. 2020/878)

Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
REACH 1907/2006 Anhang XVII, Nr. (Gemisch): nicht relevant

Nationale Vorschriften

Technische Anleitung Luft I: 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >=
0,50 kg/h: Konz. 50 mg/m?
Anteil: nicht bestimmt
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen geman Anlage 1, Nr. 5 AwSV
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fir folgende Stoffe in diesem Gemisch durchgefiihrt:
Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige; Grunddl - nicht spezifiziert

Anderungen
Rev. 1,0; Neuerstellung: 22.12.2017
Rev. 2,0; Aktualisierung 06.04.2020, Anderungen in Kapitel: 2-16
Rev. 3,0; Aktualisierung 03.03.2023, Anderungen in Kapitel: 1-16

Abkiirzungen und Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europaisches
Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strafie)
AwSV: Verordnung iber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
AVV: Abfallverzeichnisverordnung
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Classification, Labeling, Packaging
DNEL: Derived No Effect Level
d: day(s)
EAKV: Europaisches Abfallverzeichnis gemanl Entwurf Abfallverzeichnisverordnung
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
ECHA: European Chemicals Agency
ECOSAR: Ecological Structure Activity Relationships
EWC: European Waste Catalogue
IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
h: hour (Stunde)
LOAEL: Lowest observed adverse effect level
LOAEC: Lowest Observed Adverse Effect Concentration
LC50: Lethal concentration, 50 percent (todliche Konzentration, 50 %)
LD50: Lethal dose, 50 percent (t6dliche Dosis, 50 %)
NOAEL: No Observed Adverse Effect Level (Dosis ohne nachweisbare schadliche Wirkung)
NOAEC: No Observed Adverse Effect Concentration (Konzentration ohne nachweisbare schadliche Wirkung)
NLP: No-Longer Polymers (Nicht-mehr-Polymer)
N/A: not applicable (nicht anwendbar)
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
PNEC: Predicted No Effect Concentration
PBT: Persistent, bioakkummulierbar, toxisch
QSAR: Quantitative Structure-Activity Relationship
REACH: Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )
SVHC: Substance of Very High Concern (Besonders besorgniserregender Stoff)
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TRGS: Technische Regeln flir Gefahrstoffe

UN/NU: United Nations (Vereinte Nationen)

vPVB: sehr persistent und sehr bioakummulierbar

VOC: Volatile Organic Compounds (fliichtige organische Verbindungen)
VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefaehrdender Stoffe

w: week(s)

WoE: Weight of Evidence

WGK: Wassergefaehrdungsklasse

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fur den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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