meusburger

PRODUKTBESCHREIBUNG
» Geharteter und entspannter Lehrenstahl

50,001 C

» Passend fUr Innenmikrometer MIA
» Geschliffen und feinstgelappt

d Nr. EUR d Nr. EUR

6 MFL 2250/ 6 <> 30 MFL 2250/ 30 <>
8 MFL 2250/ 8 <> 35 MFL 2250/ 35 <>
10 MFL 2250/ 10 <> 40 MFL 2250/ 40 <>
12 MFL 2250/ 12 <> 45 MFL 2250/ 45 <>
16 MFL 2250/ 16 <> 50 MFL 2250/ 50 <>
20 MFL 2250/ 20 <> 62 MFL 2250/ 62 <>
25 MFL 2250/ 25 <> 100 MFL 2250/100 <>
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