meushurger

GRENZLEHRDORN H7 MFL 4287

DIN
7164

PRODUKTBESCHREIBUNG

» Geharteter und entspannter Lehrenstahl
» Geschliffen und feinstgelappt

» Mit Gut- und Ausschussseite

» Inklusive Abnutzungsaufmal3 nach DIN EN ISO 1938-1
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