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FEUCHTEBESTIMMER MTM 3400

PRODUKTBESCHREIBUNG
f Geeignet für Proben mit niedrigem Feuchtegehalt, wie z. B. Kunststoffe
f Halogen-Quarzglasstrahler 400 W
f Hervorragende Temperatursteuerung
f Waageninterner Speicher für den automatischen Ablauf von 10 

Trocknungsprogrammen

LIEFERUMFANG
f 50 Stk. Probenschalen aus Aluminium, ø 90 mm

Ablesbarkeit (d) Ablesbarkeit Feuchte (d) Reproduzierbarkeit Gewicht/Stück max. Nr. EUR

0,001 g 0,01 % 0,001 g 60 g MTM 3400/60/3 < >

E Erstkalibriert auf Anfrage


