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GRAPHIT, STÄRKE GEFRÄST V 92221 / V 92224 / V 92227

PRODUKTBESCHREIBUNG
f Verfügbar in verschiedenen 

standardisierten, überfrästen 
Plattenstärken

f Planparallele Graphitzuschnitte in 
individuellen Abmessungen

MATERIAL
f Graphit Q70, Q60, Q40
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Q70 15 - 460 15 - 610 20 V 92221/... .../ 20 < >

15 - 460 15 - 610 30 V 92221/... .../ 30 < >

15 - 460 15 - 610 40 V 92221/... .../ 40 < >

15 - 460 15 - 610 50 V 92221/... .../ 50 < >

15 - 460 15 - 610 60 V 92221/... .../ 60 < >

15 - 460 15 - 610 70 V 92221/... .../ 70 < >

15 - 460 15 - 610 80 V 92221/... .../ 80 < >

15 - 460 15 - 610 90 V 92221/... .../ 90 < >

15 - 460 15 - 610 100 V 92221/... .../100 < >

15 - 460 15 - 610 120 V 92221/... .../120 < >

15 - 460 15 - 610 150 V 92221/... .../150 < >

Q60 15 - 610 15 - 610 20 V 92224/... .../ 20 < >

15 - 610 15 - 610 30 V 92224/... .../ 30 < >

15 - 610 15 - 610 40 V 92224/... .../ 40 < >

15 - 610 15 - 610 50 V 92224/... .../ 50 < >

15 - 610 15 - 610 60 V 92224/... .../ 60 < >

15 - 610 15 - 610 70 V 92224/... .../ 70 < >

15 - 610 15 - 610 80 V 92224/... .../ 80 < >

15 - 610 15 - 610 90 V 92224/... .../ 90 < >

15 - 610 15 - 610 100 V 92224/... .../100 < >

15 - 460 15 - 610 120 V 92224/... .../120 < >

15 - 460 15 - 610 150 V 92224/... .../150 < >

Q40 15 - 450 15 - 610 20 V 92227/... .../ 20 < >

15 - 450 15 - 610 30 V 92227/... .../ 30 < >

15 - 450 15 - 610 40 V 92227/... .../ 40 < >

15 - 450 15 - 610 50 V 92227/... .../ 50 < >

15 - 450 15 - 610 60 V 92227/... .../ 60 < >

15 - 450 15 - 610 70 V 92227/... .../ 70 < >

15 - 450 15 - 610 80 V 92227/... .../ 80 < >

15 - 450 15 - 610 90 V 92227/... .../ 90 < >

15 - 450 15 - 610 100 V 92227/... .../100 < >

15 - 450 15 - 610 120 V 92227/... .../120 < >

15 - 450 15 - 610 150 V 92227/... .../150 < >


