meushurger

KERAMIKFASER-FEILE, NEW SUPER STONE, FLACH V74620

PRODUKTBESCHREIBUNG

» Sperziell zum Bearbeiten von kleinen bis kleinsten Flachen, Stegen und

komplizierten Formkonturen

» Fur gehartete und ungehartete Werkzeugstéhle

» Ideal zum Entfernen von harten Erodierschichten

» Hohe Bruchfestigkeit

ANWENDUNG

» Schneidet nur stirnseitig; kombiniert mit Diamantpasten kann auch seitlich

gearbeitet werden

» Optimal geeignet fur Ultraschall-Poliersystem

o)

» Wenn méglich mit Diamant-Trennscheibe kiirzen und die Stirnseite anschlieBend

mit einer feinen Diamantfeile abziehen
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V' 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 120
V' 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 180
V' 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 300
V' 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 400
V' 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 600
V' 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 800
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1000
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1200
V' 74620/ 0,8x 2/100/ 120
V' 74620/ 0,8x 2/100/ 180
V' 74620/ 0,8x 2/100/ 300
V' 74620/ 0,8x 2/100/ 400
V 74620/ 0,8x 2/100/ 600
V' 74620/ 0,8x 2/100/ 800
V' 74620/ 0,8x 2/100/1000
V' 74620/ 0,8x 2/100/1200
V 74620/ 0,8x 4/100/ 120
V' 74620/ 0,8x 4/100/ 180
V 74620/ 0,8x 4/100/ 300
V' 74620/ 0,8x 4/100/ 400
V 74620/ 0,8x 4/100/ 600
V 74620/ 0,8x 4/100/ 800
V 74620/ 0,8x 4/100/1000
V' 74620/ 0,8x 4/100/1200
V 74620/ 0,8x 6/100/ 120
V 74620/ 0,8x 6/100/ 180
V' 74620/ 0,8x 6/100/ 300
V' 74620/ 0,8x 6/100/ 400
V' 74620/ 0,8x 6/100/ 600
V' 74620/ 0,8x 6/100/ 800
V' 74620/ 0,8x 6/100/1000
V'74620/ 0,8x 6/100/1200
V' 74620/ 0,8x10/100/ 120
V' 74620/ 0,8x10/100/ 180
V' 74620/ 0,8x10/100/ 300
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V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 120/Set-10
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 180/Set-10
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 300/Set-10
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 400/Set-10
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 600/Set-10
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 800/Set-10
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1000/Set-10
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1200/Set-10
V'74620/ 0,8x 2/100/ 120/Set-10
V'74620/ 0,8x 2/100/ 180/Set-10
V 74620/ 0,8x 2/100/ 300/Set-10
V'74620/ 0,8x 2/100/ 400/Set-10
V 74620/ 0,8x 2/100/ 600/Set-10
V'74620/ 0,8x 2/100/ 800/Set-10
V 74620/ 0,8x 2/100/1000/Set-10
V 74620/ 0,8x 2/100/1200/Set-10
V'74620/ 0,8x 4/100/ 120/Set-10
V'74620/ 0,8x 4/100/ 180/Set-10
V'74620/ 0,8x 4/100/ 300/Set-10
V'74620/ 0,8x 4/100/ 400/Set-10
V'74620/ 0,8x 4/100/ 600/Set-10
V 74620/ 0,8x 4/100/ 800/Set-10
V' 74620/ 0,8x 4/100/1000/Set-10
V 74620/ 0,8x 4/100/1200/Set-10
V 74620/ 0,8x 6/100/ 120/Set-10
V 74620/ 0,8x 6/100/ 180/Set-10
V 74620/ 0,8x 6/100/ 300/Set-10
V'74620/ 0,8x 6/100/ 400/Set-10
V'74620/ 0,8x 6/100/ 600/Set-10
V'74620/ 0,8x 6/100/ 800/Set-10
V' 74620/ 0,8x 6/100/1000/Set-10
V 74620/ 0,8x 6/100/1200/Set-10
V 74620/ 0,8x10/100/ 120/Set-10
V 74620/ 0,8x10/100/ 180/Set-10
V 74620/ 0,8x10/100/ 300/Set-10
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V'74620/ 0,8x10/100/ 400
V' 74620/ 0,8x10/100/ 600
V' 74620/ 0,8x10/100/ 800
V' 74620/ 0,8x10/100/1000
V' 74620/ 0,8x10/100/1200
V' 74620/ 0,9x0,9/ 50/ 120
V 74620/ 0,9x0,9/ 50/ 180
V 74620/ 0,9x0,9/ 50/ 300
V 74620/ 0,9x0,9/ 50/ 400
V' 74620/ 0,9x0,9/ 50/ 600
V' 74620/ 0,9x0,9/ 50/ 800
V' 74620/ 0,9x0,9/ 50/1000
V' 74620/ 0,9x0,9/ 50/1200
V 74620/ 1,0x 2/100/ 120
V' 74620/ 1,0x 2/100/ 180
V 74620/ 1,0x 2/100/ 300
V 74620/ 1,0x 2/100/ 400
V 74620/ 1,0x 2/100/ 600
V' 74620/ 1,0x 2/100/ 800
V' 74620/ 1,0x 2/100/1000
V' 74620/ 1,0x 2/100/1200
V 74620/ 1,0x 2/150/ 120
V' 74620/ 1,0x 2/150/ 180
V' 74620/ 1,0x 2/150/ 300
V 74620/ 1,0x 2/150/ 400
V 74620/ 1,0x 2/150/ 600
V 74620/ 1,0x 2/150/ 800
V 74620/ 1,0x 2/150/1000
V' 74620/ 1,0x 2/150/1200
V' 74620/ 1,0x 4/100/ 120
V' 74620/ 1,0x 4/100/ 180
V 74620/ 1,0x 4/100/ 300
V' 74620/ 1,0x 4/100/ 400
V' 74620/ 1,0x 4/100/ 600
V' 74620/ 1,0x 4/100/ 800
V' 74620/ 1,0x 4/100/1000
V' 74620/ 1,0x 4/100/1200
V' 74620/ 1,0x 4/150/ 120
V' 74620/ 1,0x 4/150/ 180
V 74620/ 1,0x 4/150/ 300
V' 74620/ 1,0x 4/150/ 400
V' 74620/ 1,0x 4/150/ 600
V' 74620/ 1,0x 4/150/ 800
V' 74620/ 1,0x 4/150/1000
V 74620/ 1,0x 4/150/1200
V' 74620/ 1,0x 6/100/ 120
V' 74620/ 1,0x 6/100/ 180
V' 74620/ 1,0x 6/100/ 300
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V 74620/ 0,8x10/100/ 400/Set-10
V' 74620/ 0,8x10/100/ 600/Set-10
V' 74620/ 0,8x10/100/ 800/Set-10
V 74620/ 0,8x10/100/1000/Set-10
V 74620/ 0,8x10/100/1200/Set-10
V 74620/ 0,9x0,9/ 50/ 120/Set-10
V' 74620/ 0,9x0,9/ 50/ 180/Set-10
V 74620/ 0,9x0,9/ 50/ 300/Set-10
V 74620/ 0,9x0,9/ 50/ 400/Set-10
V 74620/ 0,9x0,9/ 50/ 600/Set-10
V' 74620/ 0,9x0,9/ 50/ 800/Set-10
V746207 0,9x0,9/ 50/1000/Set-10
V 74620/ 0,9x0,9/ 50/1200/Set-10
V'74620/ 1,0x 2/100/ 120/Set-10
V 74620/ 1,0x 2/100/ 180/Set-10
V 74620/ 1,0x 2/100/ 300/Set-10
V 74620/ 1,0x 2/100/ 400/Set-10
V 74620/ 1,0x 2/100/ 600/Set-10
V 74620/ 1,0x 2/100/ 800/Set-10
V 74620/ 1,0x 2/100/1000/Set-10
V' 74620/ 1,0x 2/100/1200/Set-10
V 74620/ 1,0x 2/150/ 120/Set-10
V'74620/ 1,0x 2/150/ 180/Set-10
V'74620/ 1,0x 2/150/ 300/Set-10
V 74620/ 1,0x 2/150/ 400/Set-10
V' 74620/ 1,0x 2/150/ 600/Set-10
V 74620/ 1,0x 2/150/ 800/Set-10
V 74620/ 1,0x 2/150/1000/Set-10
V' 74620/ 1,0x 2/150/1200/Set-10
V 74620/ 1,0x 4/100/ 120/Set-10
V'74620/ 1,0x 4/100/ 180/Set-10
V 74620/ 1,0x 4/100/ 300/Set-10
V'74620/ 1,0x 4/100/ 400/Set-10
V'74620/ 1,0x 4/100/ 600/Set-10
V 74620/ 1,0x 4/100/ 800/Set-10
V'74620/ 1,0x 4/100/1000/Set-10
V'74620/ 1,0x 4/100/1200/Set-10
V'74620/ 1,0x 4/150/ 120/Set-10
V'74620/ 1,0x 4/150/ 180/Set-10
V 74620/ 1,0x 4/150/ 300/Set-10
V 74620/ 1,0x 4/150/ 400/Set-10
V 74620/ 1,0x 4/150/ 600/Set-10
V' 74620/ 1,0x 4/150/ 800/Set-10
V' 74620/ 1,0x 4/150/1000/Set-10
V 74620/ 1,0x 4/150/1200/Set-10
V'74620/ 1,0x 6/100/ 120/Set-10
V 74620/ 1,0x 6/100/ 180/Set-10
V'74620/ 1,0x 6/100/ 300/Set-10
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V'74620/ 1,0x 6/100/ 400
V' 74620/ 1,0x 6/100/ 600
V' 74620/ 1,0x 6/100/ 800
V 74620/ 1,0x 6/100/1000
V' 74620/ 1,0x 6/100/1200
V 74620/ 1,0x 6/150/ 120
V 74620/ 1,0x 6/150/ 180
V 74620/ 1,0x 6/150/ 300
V' 74620/ 1,0x 6/150/ 400
V' 74620/ 1,0x 6/150/ 600
V' 74620/ 1,0x 6/150/ 800
V' 74620/ 1,0x 6/150/1000
V' 74620/ 1,0x 6/150/1200
V' 74620/ 1,0x10/100/ 120
V 74620/ 1,0x10/100/ 180
V 74620/ 1,0x10/100/ 300
V 74620/ 1,0x10/100/ 400
V' 74620/ 1,0x10/100/ 600
V' 74620/ 1,0x10/100/ 800
V' 74620/ 1,0x10/100/1000
V' 74620/ 1,0x10/100/1200
V' 74620/ 1,0x10/150/ 120
V' 74620/ 1,0x10/150/ 180
V 74620/ 1,0x10/150/ 300
V' 74620/ 1,0x10/150/ 400
V' 74620/ 1,0x10/150/ 600
V' 74620/ 1,0x10/150/ 800
V 74620/ 1,0x10/150/1000
V' 74620/ 1,0x10/150/1200
V' 74620/ 2,0x 4/100/ 120
V' 74620/ 2,0x 4/100/ 180
V 74620/ 2,0x 4/100/ 300
V' 74620/ 2,0x 4/100/ 400
V' 74620/ 2,0x 4/100/ 600
V' 74620/ 2,0x 4/100/ 800
V' 74620/ 2,0x 4/100/1000
V' 74620/ 2,0x 4/100/1200
V' 74620/ 2,0x 6/100/ 120
V' 74620/ 2,0x 6/100/ 180
V 74620/ 2,0x 6/100/ 300
V' 74620/ 2,0x 6/100/ 400
V 74620/ 2,0x 6/100/ 600
V' 74620/ 2,0x 6/100/ 800
V' 74620/ 2,0x 6/100/1000
V 74620/ 2,0x 6/100/1200
V' 74620/ 2,0x10/100/ 120
V' 74620/ 2,0x10/100/ 180
V 74620/ 2,0x10/100/ 300
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V' 74620/ 1,0x 6/100/ 400/Set-10
V'74620/ 1,0x 6/100/ 600/Set-10
V'74620/ 1,0x 6/100/ 800/Set-10
V' 74620/ 1,0x 6/100/1000/Set-10
V 74620/ 1,0x 6/100/1200/Set-10
V 74620/ 1,0x 6/150/ 120/Set-10
V 74620/ 1,0x 6/150/ 180/Set-10
V 74620/ 1,0x 6/150/ 300/Set-10
V 74620/ 1,0x 6/150/ 400/Set-10
V 74620/ 1,0x 6/150/ 600/Set-10
V 74620/ 1,0x 6/150/ 800/Set-10
V'74620/ 1,0x 6/150/1000/Set-10
V'74620/ 1,0x 6/150/1200/Set-10
V' 74620/ 1,0x10/100/ 120/Set-10
V'74620/ 1,0x10/100/ 180/Set-10
V 74620/ 1,0x10/100/ 300/Set-10
V 74620/ 1,0x10/100/ 400/Set-10
V 74620/ 1,0x10/100/ 600/Set-10
V 74620/ 1,0x10/100/ 800/Set-10
V 74620/ 1,0x10/100/1000/Set-10
V' 74620/ 1,0x10/100/1200/Set-10
V 74620/ 1,0x10/150/ 120/Set-10
V' 74620/ 1,0x10/150/ 180/Set-10
V'74620/ 1,0x10/150/ 300/Set-10
V'74620/ 1,0x10/150/ 400/Set-10
V 74620/ 1,0x10/150/ 600/Set-10
V 74620/ 1,0x10/150/ 800/Set-10
V 74620/ 1,0x10/150/1000/Set-10
V' 74620/ 1,0x10/150/1200/Set-10
V 74620/ 2,0x 4/100/ 120/Set-10
V' 74620/ 2,0x 4/100/ 180/Set-10
V 74620/ 2,0x 4/100/ 300/Set-10
V'74620/ 2,0x 4/100/ 400/Set-10
V'74620/ 2,0x 4/100/ 600/Set-10
V 74620/ 2,0x 4/100/ 800/Set-10
V'74620/ 2,0x 4/100/1000/Set-10
V'74620/ 2,0x 4/100/1200/Set-10
V'74620/ 2,0x 6/100/ 120/Set-10
V'74620/ 2,0x 6/100/ 180/Set-10
V 74620/ 2,0x 6/100/ 300/Set-10
V 74620/ 2,0x 6/100/ 400/Set-10
V 74620/ 2,0x 6/100/ 600/Set-10
V' 74620/ 2,0x 6/100/ 800/Set-10
V 74620/ 2,0x 6/100/1000/Set-10
V' 74620/ 2,0x 6/100/1200/Set-10
V'74620/ 2,0x10/100/ 120/Set-10
V 74620/ 2,0x10/100/ 180/Set-10
V'74620/ 2,0x10/100/ 300/Set-10
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V' 74620/ 2,0x10/100/ 400
V' 74620/ 2,0x10/100/ 600
V' 74620/ 2,0x10/100/ 800
V 74620/ 2,0x10/100/1000
V'74620/ 2,0x10/100/1200
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V 74620/ 2,0x10/100/ 400/Set-10
V' 74620/ 2,0x10/100/ 600/Set-10
V' 74620/ 2,0x10/100/ 800/Set-10
V' 74620/ 2,0x10/100/1000/Set-10
V 74620/ 2,0x10/100/1200/Set-10



