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SINGLE-CHANNEL TUBE ELECTRODES, COPPER V 93210

MATERIAL
f 2.0060 (E-Cu 57) d1 d2

L

d2 d1 L No. EUR
Pcs. / PU

0.12 0.3 150 20 V 93210/  0,3 x 150 < >

0.12 0.3 300 20 V 93210/  0,3 x 300 < >

0.12 0.3 400 20 V 93210/  0,3 x 400 < >

0.2 0.4 150 20 V 93210/  0,4 x 150 < >

0.2 0.4 300 20 V 93210/  0,4 x 300 < >

0.2 0.5 150 20 V 93210/  0,5 x 150 < >

0.2 0.5 300 20 V 93210/  0,5 x 300 < >

0.2 0.5 400 20 V 93210/  0,5 x 400 < >

0.2 0.6 150 20 V 93210/  0,6 x 150 < >

0.25 0.6 300 20 V 93210/  0,6 x 300 < >

0.2 0.7 150 20 V 93210/  0,7 x 150 < >

0.25 0.7 300 20 V 93210/  0,7 x 300 < >

0.3 0.8 150 20 V 93210/  0,8 x 150 < >

0.3 0.8 300 20 V 93210/  0,8 x 300 < >

0.3 0.8 400 20 V 93210/  0,8 x 400 < >

0.3 0.9 150 20 V 93210/  0,9 x 150 < >

0.3 0.9 300 20 V 93210/  0,9 x 300 < >

0.3 0.9 400 20 V 93210/  0,9 x 400 < >

0.3 1 150 20 V 93210/  1,0 x 150 < >

0.3 1 300 20 V 93210/  1,0 x 300 < >

0.3 1 400 20 V 93210/  1,0 x 400 < >

0.3 1.2 150 20 V 93210/  1,2 x 150 < >

0.4 1.2 300 20 V 93210/  1,2 x 300 < >

0.5 1.5 150 20 V 93210/  1,5 x 150 < >

0.5 1.5 300 20 V 93210/  1,5 x 300 < >

0.5 1.5 400 20 V 93210/  1,5 x 400 < >

0.5 1.8 150 20 V 93210/  1,8 x 150 < >

0.6 1.8 300 20 V 93210/  1,8 x 300 < >

0.6 2 150 20 V 93210/  2,0 x 150 < >

0.6 2 300 20 V 93210/  2,0 x 300 < >

0.6 2 400 20 V 93210/  2,0 x 400 < >

0.7 2.5 150 20 V 93210/  2,5 x 150 < >

0.8 2.5 300 20 V 93210/  2,5 x 300 < >

0.8 2.5 400 20 V 93210/  2,5 x 400 < >

0.8 3 150 20 V 93210/  3,0 x 150 < >

1 3 300 20 V 93210/  3,0 x 300 < >

1 3 400 20 V 93210/  3,0 x 400 < >

1.1 3.5 150 10 V 93210/  3,5 x 150 < >

1.1 3.5 300 10 V 93210/  3,5 x 300 < >

d2 d1 L No. EUR
Pcs. / PU

1.1 3.5 400 10 V 93210/  3,5 x 400 < >

1.5 4 150 10 V 93210/  4,0 x 150 < >

1.5 4 300 10 V 93210/  4,0 x 300 < >

1.5 4 400 10 V 93210/  4,0 x 400 < >

1.9 4.5 150 10 V 93210/  4,5 x 150 < >

1.9 4.5 300 10 V 93210/  4,5 x 300 < >

1.9 4.5 400 10 V 93210/  4,5 x 400 < >

2.3 5 150 10 V 93210/  5,0 x 150 < >

2.3 5 300 10 V 93210/  5,0 x 300 < >

2.3 5 400 10 V 93210/  5,0 x 400 < >

2.6 5.5 150 10 V 93210/  5,5 x 150 < >

2.6 5.5 300 10 V 93210/  5,5 x 300 < >

2.6 5.5 400 10 V 93210/  5,5 x 400 < >

3 6 150 10 V 93210/  6,0 x 150 < >

3 6 300 10 V 93210/  6,0 x 300 < >

3 6 400 10 V 93210/  6,0 x 400 < >

4.5 6.5 150 1 V 93210/  6,5 x 150 < >

5 7 150 1 V 93210/  7,0 x 150 < >

5 7 300 1 V 93210/  7,0 x 300 < >

5 7 400 1 V 93210/  7,0 x 400 < >

5.5 7.5 150 1 V 93210/  7,5 x 150 < >

6 8 150 1 V 93210/  8,0 x 150 < >

6 8 300 1 V 93210/  8,0 x 300 < >

6 8 400 1 V 93210/  8,0 x 400 < >

6.5 8.5 150 1 V 93210/  8,5 x 150 < >

7 9 150 1 V 93210/  9,0 x 150 < >

7 9 300 1 V 93210/  9,0 x 300 < >

7 9 400 1 V 93210/  9,0 x 400 < >

7.5 9.5 150 1 V 93210/  9,5 x 150 < >

8 10 150 1 V 93210/10,0 x 150 < >

8 10 300 1 V 93210/10,0 x 300 < >

8 10 400 1 V 93210/10,0 x 400 < >

9 11 150 1 V 93210/11,0 x 150 < >

9 11 300 1 V 93210/11,0 x 300 < >

9 11 400 1 V 93210/11,0 x 400 < >

10 12 150 1 V 93210/12,0 x 150 < >

10 12 300 1 V 93210/12,0 x 300 < >

10 12 400 1 V 93210/12,0 x 400 < >


