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VBC 4M80

Ficha de datos de seguridad

VBC 4M80 Valor Método de ensayo

Color negro

Temperatura máxima +125°C

Base Etil-cianocrilato

Densidad 1,1 g/cm³ DIN EN 524

Viscosidad 600 mPas / thix Brookfi eld

Anchura máxima de la grieta 0,15 mm

Firmeza inicial después de 15 - 40 s entre 40% y 60% de humedad del aire, en acero

Resistencia funcional después de 30 min entre 40% y 60% de humedad del aire, en acero

Resistencia fi nal después de 20h entre 40% y 60% de humedad del aire, en acero

Resistencia a cizalla de 15 a 25 N/mm² entre 40% y 60% de humedad del aire, en acero

Embalaje Contenido Unidad de embalaje N°
 Botella 20ml   1 pza. VBC 4M06/  1/  20
 Botella 20ml   6 pzas. VBC 4M06/  6/  20

Adhesivo monocomponente negro que permite el pegado fácil 
principalmente de metales y materiales plásticos que se encuentran 
sometidos a altas cargas. El adhesivo instantáneo (sin disolventes) 
fi ja los elementos a unir en pocos segundos y endurece de forma 
rápida creando una unión dura, tenaz y resistente a vibraciones.

Ventajas:
» Tenaz y resistente a vibraciones
» Adhesividad alta y resistente al calor
» Temperatura de uso: hasta 120°C
» Resistente a infl uencias químicas
» Tiempo de endurecimiento rápido

Adhesivo instantáneo tenaz

ADHESIVO 
INSTANTÁNEO TENAZ


