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VPG 70 FD

1.1 Tuotetunniste
VPG 70 FD

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Aineen ja/tai seoksen kayttotapa

Aerosoli

Liukastusaine, kiintedvoiteluaineet ja irroitusaineet
Kaytot, joita suositellaan valttdmaan

Asiaton kaytto.

1.3 Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja: Meusburger Georg GmbH & Co KG
Katu: Kesselstrasse 42
Postitoimipaikka: A-6960 Wolfurt
Puhelin: +43 5574 6706-0 Telefax: +43 5574 6706-12
Sahkopostiosoite: office@meusburger.com
Internet: www.meusburger.com
Tietoa antavia toimiala: Dr. Gans-Eichler e-mail: info@tge-consult.de
Chemieberatung GmbH Tel.: +49 2534 41594-0
Otto-Hahn-Str. 36 www.tge-consult.de
D-48161 Muenster
1.4 Hatdpuhelinnumero: Poison Information Center Mainz, Germany, Tel: +49 (6131) 19240
Muut tiedot

Kayttéturvallisuustiedote Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (muutettu asetuksella (EU) nro 2020/878)

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetus (EY) N:o 1272/2008
Aerosol 1; H222-H229
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 3; H412

Vaaralausekkeista sanamuoto: katso KOHTA 16.
2.2 Merkinnat
Asetus (EY) N:o 1272/2008

Varoitusetikettiin merkittavien aineosien nimet
Valkoinen mineraali6ljy (maadljy)

pentaani
Hiilivedyt, C6, isoalkaanit, <5% n-heksaania
Huomiosana: Vaara

Varoitusmerkit:
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Vaaralausekkeet

H222 Erittain helposti syttyva aerosoli.

H229 Painesailio: Voi revetda kuumennettaessa.

H412 Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet

P210 Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipindiltd, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta.
Tupakointi kielletty.

P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytysldhteeseen.

P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.

P273 Véltettdva paastamistd ymparistoon.

P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lampdtiloille.

P501 Havita sisaltd/pakkaus paikallisten/alueellisten/ kansallisten/kansainvalisten maaraysten
mukaisesti.

2.3 Muut vaarat
Tuuletuksen ollessa riittdmatonta ja/tai kaytettdessa on rajahdyskelpoisten/helposti syttyvien seosten
muodostuminen mahdollista.
Seoksen aineet (>0,1%) eivat tayta PBT/vPvB-kriteereitd REACH in, liitteen XllI mukaisesti.
Tama tuote ei sisalla ainetta (> 0,1 %), jolla on hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia muihin kuin
kohdeorganismeihin liittyen, silld mitkdan komponentit eivat tayta kriteereja.

3.2 Seokset

Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS-nro. Aineosat Pitoisuus

EG-nro. GHS-Luokittelu
REACH-nro

Indeksinro

8042-47-5 Valkoinen mineraalitljy (maadljy) 10-25%
232-455-8

Asp. Tox. 1; H304
01-2119487078-27

Hiilivedyt, C6, isoalkaanit, <5% n-heksaania 25-<10%
931-254-9 Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2;

H225 H315 H336 H304 H411
109-66-0 pentaani 25-10%
203-692-4 Flam. Lig. 1, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H224 H336
01-2119459286-30 H304 H411 EUHO066
601-006-00-1

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.
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Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot
CAS-nro. EG-nro. IAineosat Pitoisuus
Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot
8042-47-5 232-455-8 |Va|koinen mineraalidljy (maadljy) 10-25%

hengitettyna: LC50 = >5 mg/l (pdlyt tai sumut); ihon kautta: LD50 = > 2000 mg/kg; suun kautta:
LD50 = > 5000 mg/kg

109-66-0 203-692-4 |pentaani 25-10%
hengitettyna: LC50 = > 25,3 mg/I (hdyryt); suun kautta: LD50 = > 5000 mg/kg

Muut tiedot
Tuote ei sisalla lueteltuja SVHC-aineita > 0,1 % asetuksen (EY) N:o 1907/2006 § 59 mukaisesti (REACH).

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset ohjeet
Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti [adkarin hoitoon (mikali
mahdollista, naytettava kayttdohjetta tai kayttoturvallisuustiedotetta).

Hengittaminen
Jos ainetta on onnettomuuden sattuessa hengitetty: siirrd henkilo raittiiseen ilmaan ja pida hanet levossa.
Hengityselinten arsyyntyessa on hakeuduttava l1aakarin hoitoon.

lhokosketus
Roiskeet iholta huuhdeltava valittomasti runsaalla maaralla vesi ja saippua. lhoarsytyksessa hakeuduttava
laakarin hoitoon.

Silmédkosketus
Huuhdeltava valittémasti varovasti ja huolellisesti silmasuihkulla tai vedella. Vaivojen ilmantuessa tai jatkuessa
on hakeuduttava silmalaakarin hoitoon.

Nieleminen
Jos ainetta on nielty, on heti juotettava: Vesi. Ala koskaan anna mitdan suun kautta tajuttomalle tai krampeista
karsivalle henkildlle. El saa oksennuttaa. Varokaa oksennettaessa: aspiraation vaara! Laakari tulee kutsua
valittdmasti.

4.2 Tarkeimmaét oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivistyneet

Ei tietoja saatavissa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta ladketieteellistéd apua ja erityistd hoitoa koskevat ohjeet

Symptomaattinen kasittely.

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine
Hiilidioksidi (CO2). Kuivasammutusjauhe. Alkoholinkestava vaahto. Roiskevesi.

Soveltumaton sammutusaine
Terava vesisuihku.
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Palava. Héyryt voivat muodostaa ilman kanssa rajahtavan seoksen. Tulipalon sattuessa saattaa muodostua:
Hiilidioksidi (CO2). Hiilimonoksidi.
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Tulipalon sattuessa: Kaytettdva ymparodivasta ilmasta riippumatonta hengityslaitetta.
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Muut tiedot

Vaara-alueella kdytettava vesisuihkua henkildsuojaksi ja sailididen jaahdyttamiseksi. Kaasut/hdyryt/sumut
taltutettava vesisuihkulla. Saastunut sammutusvesi on kerattava talteen erikseen. Ei saa paastaa viemariin tai
vesistodn. Valtettdva palamisessa tai rdjahdyksessa muodostuvan savun hengittamista.

6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hitatilanteessa

Yleisia ohjeita
Kyseinen tila on tuuletettava. Eristettava sytytyslahteista. Valtettava kaasun/huurun/héyryn/sumun
hengittémista. Valta aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatetukselle

Muu kuin pelastushenkilokunta
Kaytettdva henkildkohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8).

Pelastushenkilokunta
Kayta ylipaineistettua ilmakayttdista hengityssuojainta, jos ainetta saattaa vapautua hallitsemattomasti, jos
altistustasoja ei tunneta tai muissa sellaisissa olosuhteissa, joissa ilmaa puhdistavat hengityslaitteet eivat
valttamatta takaa riittavaa suojaa.

6.2 Ymparist66n kohdistuvat varotoimet

Ei saa paastaa viemariin tai vesistéon. Rajahdysvaara. Vuodot pysaytettava valittomasti. Alueelle levidminen
on estettava (esim. patoamisella tai 6ljypuomilla). Kaasua vapautuessa tai sen tunkeutuessa vesistoihin,
maaperaan tai viemaristdon on tehtava ilmoitus asianomaisille viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet
Pidattimiseen
Otettava talteen nestettd sitovalla materiaalilla (hiekka, piimaa, happositoja, yleissitoja).
Materiaalin kasittely kohdan Jatehuolto mukaisesti.
Puhdistamiseen
Saastuneet esineet ja pinnat on puhdistettava perusteellisesti noudattaen ymparistémaarayksia.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallinen kasittely: katso kohta 7
Henkildkohtaiset suojavarusteet: katso kohta 8
Jatteiden havitys: katso kohta 13

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttimat toimenpiteet
Ohjeet turvalliseen kasittelyyn
Huolehdittava hyvasta ilmanvaihdosta. Estettava staattisen sahkon aiheuttama kipindinti. Ei saa ruiskuttaa
avotuleen tai hehkuville esineille. R4jahdysvaaran takia on estettdva hdyryjen tunkeutuminen kellareihin,
viemaristoon ja kuoppiin.
Kaytettdva sopivaa suojavaatetusta. (Katso kohta 8.)

Palo- ja rajahdyssuojaohjeet
Eristettdva sytytyslahteista - Tupakointi kielletty. Kuumentaminen johtaa paineen nousuun ja
halkeamisvaaraan.
Ohjeita yleisesta tyohygieniasta
Tuotteen ottamisen jalkeen séilidt on aina suljettava iiviisti.
SyOminen, juominen, tupakoiminen ja nuuskaaminen tydpaikalla on kielletty.
Pese kadet ennen taukoja ja tyon paatyttya.
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Muut tiedot

Suojautumis - ja hygieniatoimenpiteet: katso luku 8.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Vaatimukset varastotiloille ja sailidille
Sailytettava tiiviisti suljettuna viileassa paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Eristettava sytytyslahteista -
Tupakointi kielletty. Huolehdittava riittvasta tuuletuksesta.

Tiedot yhteisvarastoinnista
Ei saa varastoida seuraavien tuotteiden kanssa: Rajahdysaineet. Syttyvat kiinteat aineet. ltsestaan syttyvat
(pyroforiset) nestemaiset ja kiinteat aineet. Itsestddn kuumenevat aineet tai seokset. Aineet ja seokset, jotka
muodostavat syttyvia kaasuja ollessaan kosketuksissa veden kanssa. Sytyttavasti (hapettavasti) vaikuttavat
nestemaiset aineet. Sytyttavasti (hapettavasti) vaikuttavat kiinteat aineet. ltsestdan hajoavat aineet ja seokset.
Orgaaniset peroksidit. Radioaktiiviset aineet.
Tartuntavaaralliset aineet.

Lisatietoja varastointiolosuhteista
Suositeltava varastointilampétila: 10-30 °C. Ei saa sailyttaa lampétilan ollessa yli: 50 °C
Noudata TRG 300: n sailytysmaarayksia palavien aerosolien suhteen.

7.3 Erityinen loppukaytto
Katso kohta 1.

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet arvot

CAS-nro. Aine tai aineryhma ppm mg/m? k/iem? Kategoria Alkupera
75-28-5 2-Metyylipropaani; i-Butaani 800 1900 8h
1000 2400 15 min
106-97-8 n-Butaani 800 1900 8h
1000 2400 15 min
109-66-0 n-Pentaani 500 1500 8h
630 1900 15 min
74-98-6 Propaani 800 1500 8h
1100 2000 15 min

DNEL-/DMEL-arvot

CAS-nro. l Aine tai aineryhma

DNEL tyyppi Altistumistapa Vaikutukset Arvo

8042-47-5 I Valkoinen mineraalidljy (maadljy)

Tyontekija DNEL, pitkaaikainen hengitettyna systeeminen 164,56 mg/m?

Tyontekija DNEL, pitkaaikainen ihon kautta systeeminen 217,05 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa

Kuluttaja DNEL, pitkaaikainen hengitettyna systeeminen 34,78 mg/m?
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Kuluttaja DNEL, pitkdaikainen ihon kautta systeeminen 93,02 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
Kuluttaja DNEL, pitkdaikainen suun kautta systeeminen 25 mg/kg
painokiloa kohti
péivassa
109-66-0 pentaani
Tyontekija DNEL, pitk&aikainen hengitettyna systeeminen 3000 mg/m?
Tyodntekija DNEL, pitk&aikainen ihon kautta systeeminen 432 mg/kg
painokiloa kohti
péivassa
Kuluttaja DNEL, pitk&aikainen hengitettyna systeeminen 643 mg/m?
Kuluttaja DNEL, pitkdaikainen ihon kautta systeeminen 214 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
Kuluttaja DNEL, pitkaaikainen suun kautta systeeminen 214 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
PNEC-arvot
CAS-nro. I Aine tai aineryhma
Ymparisténosa Arvo
109-66-0 | pentaani
Makea vesi 0,23 mg/l
Makea vesi (ajoittainen vapautuminen) 0,88 mg/l
Merivesi 0,23 mgl/l
Makean veden sedimentti 1,2 mg/kg
Merisedimentti 1,2 mg/kg
Jatevesien kasittelylaitosten mikro-organismit 3,6 mg/l
Maapera 0,55 mg/kg

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Tekniset toimenpiteet ja sopivat tytavat ovat tarkedmpia kuin henkilékohtaisen suojavarustuksen kaytto.
Jos paikallinen poistoimu ei ole mahdollista tai riittdvaa, pitaisi mahdollisuuksien mukaan varmistaa tydalueen
hyva tuuletus.
Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet

Silmien tai kasvojen suojaus
Kayta suojalaseja; kemikaaleilta suojaavia (jos roiskumismahdollisuus).

Kasien suojaus
Pitk&aikaisen tai toistuvan ihokosketuksen yhteydessa: Kaytettava sopivia suojakasineita.
Sopiva materiaali:
Butyylikumi. (0,5 mm)
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Materiaalin lapaisyajat: >480 min
lapaisyaika (maksimaalinen kayttéaika): >160 min

Kaytettyjen suojakasineiden tulee tayttaa EY-direktiivin 2016/425 seka siita johdetun EN374-standardin

erittelyt.

Ennen kayttda on tarkistettava tiiviys/lapaisemattomyys. Jos kasineitad aiotaan kayttaa uudelleen, ne on

puhdistettava ennen riisumista ja sailytettava hyvin tuuletettuna.

lhonsuojaus
Suojavaatteita.

Vahimmaisstandardit suojaustoimenpiteille aineilta, joiden kanssa tydskennelldaan, on mainittu TRGS 500

(D):ssa.
Hengityksensuojaus

Asianmukaisesti kaytettdessa ja normaalioloissa ei tarvita hengityksensuojainta.

Hengityksensuojainta tarvitaan:
Altistumisen raja-arvon ylittyminen
Riittdmaton tuuletus

Sopiva hengityksensuojalaite: ymparoivasta ilmasta riippumaton hengityslaitetta (SFS EN 133).
Kayta ainoastaan hengityssuojaimia, joissa on CE-merkinta ja nelinumeroinen kontrollinumero.

Te rmiset vaarat
Ei tarvita erityisia turvallisuustoimenpiteité.

Ymparistoaltistuksen torjuminen
Tuote ei saa paasta ymparistdon ilman valvontaa.

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto: Aerosoli
Vari: vaaleankeltainen
Haju: ominainen
Hajukynnys: ei maaritelty
Sulamis- ja jaatymispiste: ei maaritelty
Kiehumispiste tai kiehumisen ei maaritelty
alkamislampétila ja kiehumisalue:
Syttyvyys: ei maaritelty
Rajahdysrajat (alempi): 1 til. %
Rajahdysrajat (ylempi): 10,9 til. %
Leimahduspiste: -60 °C
Itsesyttymislampdtila: ei maaritelty
Hajoamislampétila: ei maaritelty
pH-arvo: ei maaritelty
Kinemaattinen viskositeetti: ei maaritelty
Vesiliukoisuus: liukenematon
Liukoisuus muihin liuottimiin
ei maaritelty
Liukenemisnopeus: ei relevantti
Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi: ei maaritelty
Dispersion stabiilisuus: ei relevantti
Hoyrynpaine: 3600 hPa
(@20 °C)
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Tiheys (@ 20 °C): 0,61 g/cm?

Kiintotiheys: ei maaritelty

HOyryn suhteellinen tiheys: ei maaritelty

Hiukkasten ominaisuudet: ei maaritelty

9.2 Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot

Rajahdysominaisuudet
Tuuletuksen ollessa riittdmatonta ja/tai kaytettdesséa on rajahdyskelpoisten/helposti syttyvien seosten
muodostuminen mahdollista.

Edelleen palaminen: Tietoja ei saatavilla
Itsesyttymislampdtila

kiintea: ei relevantti

kaasu: ei maaritelty
Hapettavuus

eilei
Muut turvallisuusominaisuudet
Haihtumisnopeus: ei maaritelty
Liuottimen erittelykoe: ei maaritelty
Liuotinpitoisuus: ei maaritelty
Kiinteiden aineiden maara: ei maaritelty
Sublimoitumispiste: ei maaritelty
Pehmenemispiste: ei maaritelty
Jahmettymispiste: ei maaritelty
Dynaaminen viskositeetti: ei maaritelty
Jatkuvuusaika: ei maaritelty

10.1 Reaktiivisuus
Ei tietoja saatavissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, kun se varastoidaan normaalissa ymparistélampétilassa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Mitaan vaarallisia reaktioita ei esiinny, kun tuotetta kasitellaan ja se varastoidaan maaraystenmukaisesti.
Katso luku 10.5.

10.4 Valtettavit olosuhteet

Suojattava lammolta.

Syttymisvaara.

Kuumentaminen johtaa paineen nousuun ja halkeamisvaaraan.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Hapettajat, vahva.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei hajoa, kun kaytetdan tarkoituksenmukaisesti.

Muut tiedot
Kéytdssa voi muodostua syttyva/rajahtava hoyry-ilma-seos.
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11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Aineen toksikokinetiikka, aineenvaihdunta ja jakautuminen elimisté6n
Ei tietoja saatavissa.

Akuutti myrkyllisyys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

CAS-nro. Aineosat
Altistumisreitti Annos Laji Lahde Menetelma
8042-47-5 Valkoinen mineraali6ljy (maadljy)
suun kautta LD50 > 5000 Rotta ECHA dossier OECD 401
mg/kg
ihon kautta LD50 > 2000 Kaniini ECHA dossier OECD 402
mg/kg
hengitysteitse (4 h) LC50 >5 mgl/l Rotta
poly/sumu
109-66-0 pentaani
suun kautta LD50 > 5000 Rotta ECHA dossier
mg/kg
hengitysteitse (4 h) LC50 > 25,3 Rotta ECHA dossier
hoyry mg/|

Arsyttivit ja syovyttivit vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Herkistavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Syopaa aiheuttavat, perimidn muutoksia aiheuttavat ja lisadntymiselle vaaralliset vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Valkoinen mineraalidljy (maadljy):
in-vitro mutageenisuus: Metodi: OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay); tulos: negatiivinen.;
kirjallisuusviittaus: ECHA dossier; Karsinogeenisyys: Metodi: (suun kautta.) OECD Guideline 453 (Combined
Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies); Laji: Rotta; Testiaika: 2 vuotta; tulos: NOAEL = 1200 mg/kg;
kirjallisuusviittaus: ECHA dossier ; Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset: Metodi: OECD Guideline 421
(Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test); Laji: Rotta ; Tulos: NOAEL >= 1000 mg/kg.
kirjallisuusviittaus: ECHA dossier; Kehitystoksisuus/teratogeenisuus: Metodi: OECD Guideline 414 (Prenatal
Developmental Toxicity Study); Laji: Rotta; Tulos: NOAEL >= 5000 mg/kg; kirjallisuusviittaus: ECHA dossier

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Valkoinen mineraali6ljy (maadljy):
Subkrooninen oraalinen toksisuus: Metodi: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in
Rodents)
Laji: Rotta ; Tulos: NOAEL = 20000 ppm. kirjallisuusviittaus: ECHA dossier; Subkrooninen dermaalinen
toksisuus: Metodi: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-day Study); Laji: Rotta.; Tulos:
NOAEL >2000 mg/kg; kirjallisuusviittaus: ECHA dossier
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Aspiraatiovaara
Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

Erityisvaikutukset eldinkokeissa
Ei tietoja saatavissa.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa héiritsevat ominaisuudet
Tama tuote ei sisalla ainetta (> 0,1 %), jolla on hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia muihin kuin
kohdeorganismeihin liittyen, silld mitkddn komponentit eivat tayta kriteereja.

Muut tiedot
Tietoja ei saatavilla.

12.1 Myrkyllisyys
Tuotetta ei ole testattu.

CAS-nro. Aineosat
Myrkyllisyys vesielisille | Dose [ 101 | [d] |Laji Lahde Menetelmé
8042-47-5 Valkoinen mineraali6ljy (maadljy)
Valiton myrkyllisyys LC50 > 10000 96 h|Lepomis macrochirus ECHA dossier
kalalle mg/I
Valitén myrkyllisyys EC50 > 100 48 h|Daphnia magna ECHA dossier OECD 202
ayriaisille mg/l
109-66-0 pentaani
Valiton myrkyllisyys LC50 4,26 96 h|Oncorhynchus mykiss  |ECHA dossier
kalalle mg/l (kirjolohi)
Valitén myrkyllisyys ErC50 1,26 72 h|Scenedesmus ECHA dossier
leville mg/I subspicatus
Valiton myrkyllisyys EC50 2,7 mg/l 48 h|Daphnia magna ECHA dossier
ayriaisille
Myrkyllisyys kalalle NOEC 6,165 28 d|Oncorhynchus mykiss  |ECHA dossier
mg/l (kirjolohi)
Myrkyllisyys ayriaisille NOEC 10,76 21 d|Daphnia magna ECHA dossier
mg/I

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Tuotetta ei ole testattu.

CAS-nro. Aineosat
Menetelma |Arvo | d |Léhde

Arviointi

8042-47-5 Valkoinen mineraalitljy (maadljy)

OECD 301F / ISO 9408 / ETY 92/69 liite V, C.4-D [31,3% | 28 |
Tuote ei ole helposti biohajoavaa.
109-66-0 pentaani
OECD 301F / 1SO 9408 / ETY 92/69 liite \V, C.4-D [87% | 28 |ECHA dossier

Helposti biohajoava (OECD-kriteerien mukaan)

12.3 Biokertyvyys
Ei merkkeja bioakkumulaatiopotentiaalista.
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Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi

CAS-nro. Aineosat Log Pow
8042-47-5 Valkoinen mineraalioljy (maadljy) > 6
109-66-0 pentaani 3,45
BCF

CAS-nro. Aineosat BCF Laiji Lahde

109-66-0 pentaani 171 Pimephales promelas QSAR

12.4 Liikkuvuus maaperdssa
Ei tietoja saatavissa.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Seoksen aineet eivat taytéd PBT/vPvB-kriteereitd REACHin, liitteen XlII mukaisesti.
Ylla oleva lausunto koskee tuotteen sisaltamia aineita 0,1 %:sta alkaen.

12.6 Hormonitoimintaa héiritsevat ominaisuudet

Tama tuote ei sisalla ainetta, jolla on hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia muihin kuin
kohdeorganismeihin liittyen, silld mitkdédn komponentit eivat tayta kriteereja.
Ylla oleva lausunto koskee tuotteen sisaltamia aineita 0,1 %:sta alkaen.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Ei tietoja saatavissa.

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Kasittely
Havita paikallisten maaraysten mukaisesti.
Ei saastuneet ja taysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrattaa.
Jatetunnusten /nimikkeiden luokittelu on tehtdva Euroopan jateluettelon mukaan ala- ja prosessikohtaisesti.
Ehdotuslista jatetunnuksille/-nimikkeille Euroopan jateluettelon mukaan:
Kayttamattoman tuotteen jateluokitus
140603 ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN, JAAHDYTYSAINEIDEN JA PONNEKAASUJEN JATTEET
(LUKUUN OTTAMATTA NIMIKERYHMIA 07 JA 08); orgaanisten liuottimien jatteet, jaahdytysaineet
seka aerosolien ja vaahtomuovien ponnekaasut; muut liuottimet ja liuotinseokset; vaarallinen jate
Kaytetyn tuotteen jateluokitus
140603 ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN, JAAHDYTYSAINEIDEN JA PONNEKAASUJEN JATTEET
(LUKUUN OTTAMATTA NIMIKERYHMIA 07 JA 08); orgaanisten liuottimien jatteet, jadhdytysaineet
seka aerosolien ja vaahtomuovien ponnekaasut; muut liuottimet ja liuotinseokset; vaarallinen jate
Puhdistamattoman pakkauksen jateluokitus
150104 PAKKAUSJATTEET; ABSORBOIMISAINEET, PUHDISTUSLIINAT, SUODATINMATERIAALIT JA
SUOJAVAATTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA; pakkaukset (mukaan luettuna
yhdyskunnista erikseen keratty pakkausjate); metallipakkaukset
Puhdistamattomasta pakkauksesta huolehtiminen ja suositeltava puhdistusaine
Saastuneita pakkauksia on kasiteltdva samalla tavalla kuin itse ainetta.

Maakuljetus (ADR/RID)
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14.1 YK-numero tai UN 1950
tunnistenumero:
14.2 Kuljetuksessa kaytettdva AEROSOLIT
virallinen nimi:
14.3 Kuljetuksen vaaraluokat: 2
14.4 Pakkausryhma: -
Merkinnat: 2.1
Luokitustunnus: 5F
Erityismaaraykset: 190 327 344 625
Rajoitettu maara (LQ): 1L
Vapautettu maara: EO
Kuljetuskategoria: 2
Tunnelirajoitus: D
Sisdvesikuljetus (ADN)
14.1 YK-numero tai UN 1950
tunnistenumero:
14.2 Kuljetuksessa kaytettiva AEROSOLIT
virallinen nimi:
14.3 Kuljetuksen vaaraluokat: 2
14.4 Pakkausryhma: -
Merkinnat: 2.1
Luokitustunnus: 5F
Erityismaaraykset: 190 327 344 625
Rajoitettu maara (LQ): 1L
Vapautettu maara: EO
Merikuljetus (IMDG)
14.1 YK-numero tai UN 1950
tunnistenumero:
14.2 Kuljetuksessa kaytettdva AEROSOLS
virallinen nimi:
14.3 Kuljetuksen vaaraluokat: 21
14.4 Pakkausryhma:
Merkinnat: 2.1
Marine pollutant: NO
Erityismaaraykset: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Rajoitettu maara (LQ): 1000 mL
Vapautettu maara: EO
EmS: F-D, S-U
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limakuljetus (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 YK-numero tai UN 1950

tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettdva AEROSOLS, flammable

virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat: 21

14.4 Pakkausryhma: -

Merkinnat: 21

Erityismaaraykset: A145 A167 A802

Rajoitettu maara (LQ) 30kg G

(matkustajalentokone):

Passenger LQ: Y203

Vapautettu maara: EO

Pakkausohjeet (matkustajalentokone): 203

Maksimimaara (matkustajalentokone): 75 kg

Pakkausohjeet (rahtikone): 203

Maksimimaara (rahtikone): 150 kg
14.5 Ympdristovaarat

YMPARISTOLLE VAARALLINEN: Ei

14.6 Erityiset varotoimet kayttéjille
katso luku 6 - 8

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
kayttdkelvoton

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristosddnnokset tai
-lainsaadanté

EU Kemikaaleja koskevat maaraykset
Kayttorajoitukset (REACH, liite XVII):
Merkinta 3, Merkinta 28, Merkinta 40

2010/75/EU(VOC): ei maaritelty
2004/42/EY(VOC): ei maaritelty

Tiedot direktiiviin 2012/18/EU P3a SYTTYVAT AEROSOLIT
(SEVESO lll):

Muut tiedot

Kayttéturvallisuustiedote Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (muutettu asetuksella (EU) nro 2020/878)
Aerosolidirektiivi (75/324/ETY)

REACH 1907/2006 liitteessa XVII, ei. (seos): 3, 40

Seos on luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti.

Kansalliset maaraykset

TyOskentelyrajoitukset: Otettava huomioon ty6hdnottoa koskevat rajoitukset nuorten
tyontekijoiden suojelua koskevan lain (94/33/EY) mukaisesti.
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Vesivaarallisuusluokka (D): 2 - vesivaarallinen

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu seuraaville aineille tassa seoksessa:
Valkoinen mineraalidljyy (maadljy)

Hiilivedyt, C6, isoalkaanit, <5% n-heksaania

pentaani

Muutokset
Rev. 1,0; Uudelleenlaadinta 14.05.2018
Rev. 2.0; Paivitys 06.04.2020 Viitteet muutoksesta/kohta: 2-16
Rev. 3.0; Paivitys 07.03.2023 Viitteet muutoksesta/kohta: 2-16

Lyhenteet ja akronyymit
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Eurooppalainen sopimus
vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista)
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Classification, Labeling, Packaging
DNEL: Derived No Effect Level
d: day(s)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
ECHA: European Chemicals Agency
ECOSAR: Ecological Structure Activity Relationships
EWC: European Waste Catalogue
IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
PNEC: Predicted No Effect Concentration
PBT: hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen
QSAR: Quantitative Structure-Activity Relationship
Vaarallisten aineiden kansainvalisia rautatiekuljetuksia koskevat maaraykset
TRGS: Vaarallisia aineita koskevat tekniset saannét (Saksa)
UN: United Nations (Yhdistyneet kansakunnat)
vPVB: erittain hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva
VOC: Volatile Organic Compounds (haihtuvat orgaaniset yhdisteet)

w: week(s)
Seosten luokittelu ja kdytetty arviointimetodi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Luokittelu Luokitusmenettely
Aerosol 1; H222-H229 Testitietojen perusteella
Asp. Tox. 1; H304 Laskentamenettely
Aquatic Chronic 3; H412 Laskentamenettely
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H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (numero ja koko teksti)

H222 Erittain helposti syttyva aerosoli.

H224 Erittain helposti syttyva neste ja hoyry.

H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.

H229 Painesailio: Voi revetd kuumennettaessa.

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

H315 Arsyttaa ihoa.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

H412 Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

EUHO066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Muut tiedot

Taman turvallisuustiedotteen tiedot vastaavat parhaan tietdmyksemme mukaisia tietoja painamishetkella.
Tietojen on tarkoitus antaa teille neuvoja tassa kayttoturvallisuustiedotteessa mainitun tuotteen turvallisesta
kasittelysta sita varastoitaessa, tyOstettaessa, kuljetettaessa ja havitettdessa. Tietoja ei voida soveltaa muihin
tuotteisiin. Jos tuote sekoittuu tai sita tydstetddn muiden materiaalien kanssa tai jos tuotetta jalostetaan, ei
taman turvallisuustiedotteen tietoja, jos ei varmasti toisin osoiteta, voida soveltaa niin valmistettuun uuteen
materiaaliin.

(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan kéytt6turvallisuustiedotteen viimeisimmé&sta
versiosta.)
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