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ELECTRODE WITH MULTI-HOLE PATTERN, GRAPHITE V 92561 / V 92564 / V 92567

MATERIAL
f Graphite Q70, Q60, Q40
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b1 l1 H Q70 EUR Q60 EUR Q40 EUR

20 52 30 V 92561/20/  52/30 < > V 92564/20/  52/30 < > V 92567/20/  52/30 < >

20 52 50 V 92561/20/  52/50 < > V 92564/20/  52/50 < > V 92567/20/  52/50 < >

20 52 80 V 92561/20/  52/80 < > V 92564/20/  52/80 < > V 92567/20/  52/80 < >

20 60 30 V 92561/20/  60/30 < > V 92564/20/  60/30 < > V 92567/20/  60/30 < >

20 60 50 V 92561/20/  60/50 < > V 92564/20/  60/50 < > V 92567/20/  60/50 < >

20 60 80 V 92561/20/  60/80 < > V 92564/20/  60/80 < > V 92567/20/  60/80 < >

20 70 30 - V 92564/20/  70/30 < > V 92567/20/  70/30 < >

20 70 50 - V 92564/20/  70/50 < > V 92567/20/  70/50 < >

20 70 80 - V 92564/20/  70/80 < > -

20 80 30 - V 92564/20/  80/30 < > V 92567/20/  80/30 < >

20 80 50 - V 92564/20/  80/50 < > V 92567/20/  80/50 < >

20 80 80 - V 92564/20/  80/80 < > V 92567/20/  80/80 < >

30 52 30 - V 92564/30/  52/30 < > V 92567/30/  52/30 < >

30 52 50 - V 92564/30/  52/50 < > V 92567/30/  52/50 < >

30 52 80 - V 92564/30/  52/80 < > V 92567/30/  52/80 < >

30 60 30 - V 92564/30/  60/30 < > V 92567/30/  60/30 < >

30 60 50 - V 92564/30/  60/50 < > V 92567/30/  60/50 < >

30 60 80 - V 92564/30/  60/80 < > -

30 70 30 - V 92564/30/  70/30 < > V 92567/30/  70/30 < >

30 70 50 - V 92564/30/  70/50 < > V 92567/30/  70/50 < >

30 70 80 - - V 92567/30/  70/80 < >

30 80 30 - V 92564/30/  80/30 < > V 92567/30/  80/30 < >

30 80 50 - V 92564/30/  80/50 < > V 92567/30/  80/50 < >

30 80 80 - V 92564/30/  80/80 < > V 92567/30/  80/80 < >

40 52 30 V 92561/40/  52/30 < > V 92564/40/  52/30 < > V 92567/40/  52/30 < >

40 52 50 V 92561/40/  52/50 < > V 92564/40/  52/50 < > V 92567/40/  52/50 < >

40 52 80 V 92561/40/  52/80 < > V 92564/40/  52/80 < > V 92567/40/  52/80 < >

40 60 30 - V 92564/40/  60/30 < > V 92567/40/  60/30 < >

40 60 50 V 92561/40/  60/50 < > V 92564/40/  60/50 < > V 92567/40/  60/50 < >

40 60 80 V 92561/40/  60/80 < > V 92564/40/  60/80 < > V 92567/40/  60/80 < >

40 70 30 - V 92564/40/  70/30 < > V 92567/40/  70/30 < >

40 70 50 - V 92564/40/  70/50 < > V 92567/40/  70/50 < >

40 80 30 V 92561/40/  80/30 < > V 92564/40/  80/30 < > V 92567/40/  80/30 < >

40 80 50 V 92561/40/  80/50 < > V 92564/40/  80/50 < > V 92567/40/  80/50 < >

40 80 80 V 92561/40/  80/80 < > V 92564/40/  80/80 < > V 92567/40/  80/80 < >

50 52 30 V 92561/50/  52/30 < > V 92564/50/  52/30 < > V 92567/50/  52/30 < >

50 52 50 V 92561/50/  52/50 < > V 92564/50/  52/50 < > V 92567/50/  52/50 < >

50 52 80 V 92561/50/  52/80 < > V 92564/50/  52/80 < > V 92567/50/  52/80 < >

50 60 30 - V 92564/50/  60/30 < > V 92567/50/  60/30 < >
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b1 l1 H Q70 EUR Q60 EUR Q40 EUR

50 60 50 V 92561/50/  60/50 < > V 92564/50/  60/50 < > V 92567/50/  60/50 < >

50 60 80 V 92561/50/  60/80 < > V 92564/50/  60/80 < > V 92567/50/  60/80 < >

50 70 30 - V 92564/50/  70/30 < > V 92567/50/  70/30 < >

50 70 50 - V 92564/50/  70/50 < > V 92567/50/  70/50 < >

50 70 80 - V 92564/50/  70/80 < > -

50 80 30 V 92561/50/  80/30 < > V 92564/50/  80/30 < > V 92567/50/  80/30 < >

50 80 50 V 92561/50/  80/50 < > V 92564/50/  80/50 < > V 92567/50/  80/50 < >

50 80 80 - V 92564/50/  80/80 < > V 92567/50/  80/80 < >

60 60 30 V 92561/60/  60/30 < > V 92564/60/  60/30 < > V 92567/60/  60/30 < >

60 60 50 V 92561/60/  60/50 < > V 92564/60/  60/50 < > V 92567/60/  60/50 < >

60 60 80 V 92561/60/  60/80 < > V 92564/60/  60/80 < > V 92567/60/  60/80 < >

60 70 50 - V 92564/60/  70/50 < > -

60 70 80 - V 92564/60/  70/80 < > -

60 80 30 - V 92564/60/  80/30 < > V 92567/60/  80/30 < >

60 80 50 V 92561/60/  80/50 < > V 92564/60/  80/50 < > V 92567/60/  80/50 < >

60 80 80 V 92561/60/  80/80 < > V 92564/60/  80/80 < > V 92567/60/  80/80 < >

60 100 30 - V 92564/60/100/30 < > V 92567/60/100/30 < >

60 100 50 V 92561/60/100/50 < > V 92564/60/100/50 < > V 92567/60/100/50 < >

60 100 80 V 92561/60/100/80 < > V 92564/60/100/80 < > V 92567/60/100/80 < >

70 70 30 - V 92564/70/  70/30 < > V 92567/70/  70/30 < >

70 70 50 - V 92564/70/  70/50 < > V 92567/70/  70/50 < >

80 80 30 - V 92564/80/  80/30 < > V 92567/80/  80/30 < >

80 80 50 - V 92564/80/  80/50 < > V 92567/80/  80/50 < >

80 100 30 - V 92564/80/100/30 < > V 92567/80/100/30 < >

80 100 50 - V 92564/80/100/50 < > V 92567/80/100/50 < >

90 90 30 - V 92564/90/  90/30 < > -

90 90 50 - V 92564/90/  90/50 < > V 92567/90/  90/50 < >

100 100 30 - V 92564/100/100/30 < > V 92567/100/100/30 < >

100 100 50 - V 92564/100/100/50 < > V 92567/100/100/50 < >

1) M6: from b1=60 and l1=80 with thread insert


