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NETTOYANT D’ATELIER CONCENTRÉ VCW 25

DESCRIPTION DU PRODUIT
Pour le nettoyage facile d’ateliers, de machines et d’outils de tout type. Élimine 
fi ablement tous les résidus de graisse, d’huile, de cire et de saletés sur les métaux, 
les matières plastiques, le bois et beau coup d’autres surfaces.

AVANTAGES
 F Très économique par la concentration élevée des agents actifs
 F Des additifs spéciaux assurent une protection temporaire contre la corrosion
 F Biodégradable et compatible aux séparateurs d’huile (ÖNORM B 5105)

CONSEILS D‘APPLICATION
Adapté à l’utilisation avec :

 F  VZB 200, VZB 400 et VZB 500 (dilution 1:1 jusqu’à 1:200)
 F Installations de nettoyage par ultra-sons (concentration 2-6%)
 F Nettoyeur haute pression (concentration 1-10%)

Récipient Contenu N° EUR
Pcs. / UE

Bidon 5l 1 VCW 25/  1/5000 < >

E Fiche de données de sécurité sur www.meusburger.com/download

CARACTÉRISTIQUES

VCW 25 Valeur Méthode d’essai

Couleur jaunâtre DIN ISO 2049

Base chimique Tensioactifs      

Densité 1,04 g/cm³ DIN 51 757


