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1.1. Termékazonosito
VKS 35

1.2. Az anyaq vaqy keverék lényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Az anyag/keverék felhasznalasa
Ken6anyag és kenbanyag toldalék

Ellenjavallt felhasznalasokat
Barmilyen nem rendeltetésszer(i hasznélat.

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Tarsasag: Meusburger Georg GmbH & Co KG

Cim: Kesselstrasse 42

Varos: A-6960 Wolfurt

Telefon: +43 5574 6706-0 Telefax: +43 5574 6706-12

e-mail: office@meusburger.com

Internet: www.meusburger.com

Felvilagositast ad: Dr. Gans-Eichler e-mail: info@tge-consult.de
Chemieberatung GmbH Tel.: +49 2534 41594-0
Otto-Hahn-Str. 36 www.tge-consult.de
D-48161 Muenster

1.4. Siirgésséqi telefonszam: Egészségligyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSz): +36-80-201-199

Tovabbi informacié
Biztonsagi adatlap 1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (az (EU) 2020/878 sz. rendelet altal médositva)

2.1. Az anyaq vagy keverék besorolasa

1272/2008 sz. (EK) Rendelet
Az elegyet nem soroltak veszélyesnek be az 1272/2008/EK rendelet értelmében.

2.2. Cimkézési elemek
1272/2008 sz. (EK) Rendelet

Kiilonleges keverékek kivételes cimkézése
EUH210 Kérésre biztonsagi adatlap kaphato.

Tovabbi tanacsok
Jeldlés a 1272/2008 szamu rendelet (EK) szerint [CLP]: semmiféle/Semmiféle

2.3. Egyéb veszélyek
Az anyagok a keverékben (>0,1%) nem teljesitik a REACH, XIIl. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.
Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot (> 0,1 %), amely endokrin karosit6 tulajdonsagokkal rendelkezik a
nem célszervezetekre nézve, mivel egyik 6sszetevéje sem felel meg a kritériumoknak.
Kulondésképp emlitendd veszélyek nincsenek. A biztonsagi ismertetében foglaltakat kérjiik minden esetben
figyelembe venni.

3.2. Keverékek

Veszélyes alkotéelemek
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CAS-szam Alkotéelemek Témeg
részarany
EK-szam GHS osztalyozas
REACH-szam
Indexszam
64742-55-8 Parlatok (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt kénnyi paraffinbazisu 3-<5%

(Asvanyolaj parlatnak katalizator jelenlétében hidrogénnel térténd
kezelésével kapott bonyolult 6sszetétell szénhidrogén elegy.
Tulnyomoéan C15 és C30 kozotti szénatomszamu szénhidrogéneket
tartalmaz, végtermék olajként viszkozitasa 100 F° (40 C°)
hémérsékleten legfeljebb 100 SUS (19 c¢St). Viszonylag nagy aranyban
tartalmaz telitett szénhidrogéneket is.)

265-158-7 Asp. Tox. 1; H304

01-2119487077-29
649-468-00-3

A H- és EUH-mondatok szévege: lasd 16. szakasz.
Egyedi koncentracios hatarértékek, Mtényezok és becsiilt akut toxicitasi értékek (ATE)

CAS-szam EK-szam Alkotéelemek Témeg
részarany

Egyedi koncentracids hatarértékek, Mtényezdk és becsiilt akut toxicitasi értékek (ATE)
64742-55-8 265-158-7 Parlatok (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt kénny(i paraffinbazisti (Asvanyolaj 3-<5%
parlatnak katalizator jelenlétében hidrogénnel torténé kezelésével kapott bonyolult
Osszetételll szénhidrogén elegy. Tulnyomdan C15 és C30 kozotti szénatomszamu
szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitasa 100 F° (40 C°)
hémérsékleten legfeljebb 100 SUS (19 cSt). Viszonylag nagy aranyban tartalmaz
telitett szénhidrogéneket is.)

belélegzéses: LC50 = > 5,53 mg/l (por vagy koéd); dermalis: LD50 = > 2000 mg/kg; oralis: LD50
=> 5000 mg/kg

Tovabbi informacié
Parlatok (&svanyolaj), hidrogénnel kezelt kdnny( paraffinbazisu (Asvanyolaj parlatnak katalizator jelenlétében
hidrogénnel t6rténé kezelésével kapott bonyolult 6sszetételli szénhidrogén elegy. Tulnyomodan C15 és C30
kozotti szénatomszamu szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitasa 100 F° (40 C°)
hémérsékleten legfeljebb 100 SUS (19 cSt). Viszonylag nagy aranyban tartalmaz telitett szénhidrogéneket is.):
L. megjegyzés: A rakkeltéként valé harmonizalt besorolas alkalmazandd, kivéve, ha kimutathatd, hogy az
anyag 3 %-nal kevesebb, IP 346, ,a PCA meghatarozasa a felhasznalatlan kené-alapolajokban és az
aszfaltanmentes szabad asvanyiolaj-frakciokban — dimetil-szulfoxid extrakcios refraktiv index modszer”
(Institute of Petroleum, London) szerint mért DMSO-extraktumot tartalmaz.

A termék nem tartalmazza a felsorolt SVHC anyagokat > 0,1 % 1907/2006 §59 sz. (EK) Rendelet szerint
(REACH)

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacs
Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell fordulni. Ha lehetséges, a cimkét meg kell mutatni.
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Belélegzés esetén
Belégzés miatt bekdvetkezd baleset esetén a sériltet friss levegére kell vinni és biztositani kell szamara a
nyugalmat. A légutak irritacioja esetén orvoshoz kell fordulni.

Borrel valé érintkezés esetén
Ovatos lemosas b6 szappanos vizzel. Bérirritacié esetén orvoshoz fordulni.

Szembe keriilés esetén
Ovatos &blités vizzel tdbb percen keresztiil. Panaszok fellépése, vagy tartds panaszok esetén szemorvoshoz
kell fordulni.

Lenyelés esetén
TILOS hanytatni. A szajat alaposan ki kell obliteni vizzel. Kis kortyokban béségesen vizet itatni (felhigitasi
hatas). Eszméletlen személynek vagy goércsok fellépése esetén soha ne adjon be semmit szajon keresztul.
Kétes esetekben, vagy ha tlinetek lIépnek fel, orvosi tanacsot kell kérni.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

4.3. A sziikkséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Tlneti kezelés.

5.1. Oltéanyag

A megfelelé oltéanyag
Szaraz oltépor. Szén-dioxid (CO2). Permetezd vizsugar. Vizkod.

Az alkalmatlan oltéanyag
Teljes vizsugar.
5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsuld kiilonleges veszélyek
Tlz esetén képzddhet: Szénmonoxid. Szén-dioxid (CO2). Kéndioxid (SO2). Foszforoxidok.

5.3. Tiizoltéknak sz616 javaslat
Tlz esetén: A kérnyezeti [égkortdl fliggetlen Iégzésvédd késziiléket kell hasznalni.

Tovabbi informacié
A kontaminalt oltévizet elkildnitve gyljtse. Ne engedje a csatornaba vagy a kérnyezeti vizekbe.
Az oltasi intézkedéseket a kornyezethez kell igazitani.

6.1. Személyi évintézkedések, egyéni védbéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Altalanos tajékoztaté
Biztonsagos kezelés: lasd szakasz 7
Kuléndsen nagy az elcsuszas veszélye a termék kidmléskor/elszorodasa esetén.

Nem siirgésségi ellaté személyzet esetében
Személyes védbfelszerelést kell hasznalni (lasd 8. szakasz).

A siirgésségi ellatok esetében
Nem szikségesek klldnleges intézkedések.

6.2. Kérnyezetvédelmi 6vintézkedések

Csatornaba vagy élévizbe engedni nem szabad. Megakadalyozni a nagy terlleten valé szétfolyast (pl. korlatok
kozé szoritassal, olajzarral). Ne engedje a talajba/foldbe kerdini.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités moédszerei és anyagai
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Visszatartasra
Folyadékkotd anyaggal (homok, kovafold, savkotd univerzalkétd) felitatni.
A felvett anyagot a Hulladékfeldolgozas fejezetnek megfeleléen kell kezelni.

Tisztitasra
A beszennyez8détt targyakat és padlézatot a kérnyezetvédelmi elSirasok betartasaval alaposan megtisztitani.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Biztonsagos kezelés: lasd szakasz 7
Egyéni védelem: lasd szakasz 8
Artalmatlanitas: 1asd szakasz 13

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé ovintézkedések

Biztonsagos kezelési utmutatas
Megfelel6 védbruhazatot kell viselni. (Lasd 8. szakasz.)
A kovetkez6 elkerllése: Aeroszolok eldallitasa/képzédése Az olajkdd-képzbédés elkerilendd.

Utalasok a tiiz- és robbanasvédelemhez
A megeldzd tlizvédelem szokasos intézkedései. Gyujtoforrastdl tavol tartandé - Tilos a dohanyzas.

Javaslatokat az altalanos munkahelyi egészségvédelemre vonatkozéan
A termék kezelése utan azonnal alapos bdrtisztitads sziikséges.
A termékkel atitatott rongyot nadragzsebben nem szabad hordani.
Szennyezett munkaruhat tilos kivinni a munkahely tertletérél.
A szennyezett ruhat Ujbdli hasznalat el6tt ki kell mosni.
Tovabbi informacié
A keletkez8 g6zt/permetet nem szabad belélegezni.
Szem- és bérérintkezést elkerilni.
Védo és egészségligyi intézkedések: Lasd 8. szakasz.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel eqyiitt

Kovetelmények a taroléterekkel és a tartalyokkal szemben
A tartalyt jol lezarni és hiivos, j6l szell6zd helyen tarolni.
A padlé legyen szigetelt, figamentes és nem felszivé hatasu.
Utalasok az egyiitt-tarolasra
Tilos egy(tt tarolni a kovetkez6ékkel: Robbanékony anyagok. Gyujté hatasu (oxidald) szilard anyagok. Gyuijto
hatasu folyékony anyagok. Radioaktiv anyagok. Fertézé anyagok. Elelmiszer és takarmany
A tarolasi feltételekre vonatkozo6 tovabbi informaciok
A csomagolast szarazon és zarva tartani, szennyez6dés és a nedvesség felszivodasanak megakadalyozasa

érdekében.
Ajanlott raktarozasi hémérséklet: 18 - 25°C
Védeni a kov. ellen: Fagy. Ultraviolabesugarzas/napfény. h6ség. Nedvesség

Tartéssag (hénap): 12
7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Lasd 1. szakasz.

8.1. Ellendrzési paraméterek
PNEC-értékek
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CAS-szam Megnevezés

Kérnyezet-kompartiment Erték

64742-55-8 Parlatok (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt kdnny( paraffinbazisu (Asvanyolaj parlatnak katalizator jelenlétében
hidrogénnel t6rténd kezelésével kapott bonyolult 6sszetételli szénhidrogén elegy. Tulnyomoan C15 és C30
kozotti szénatomszamu szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitasa 100 F° (40 C°)
hémérsékleten legfeliebb 100 SUS (19 cSt). Viszonylag nagy aranyban tartalmaz telitett szénhidrogéneket is.)

Masodlagos mérgezés |9,33 mg/kg

Tovabbi informacié a ellen6rzé paraméterek
A miszaki intézkedések és a megfelel6 munkaeljarasok alkalmazasa elsébbséget élveznek a személyi
véddbfelszerelések hasznalata el6tt.

Leveg6 hatarértékek:

Expozicié lehetdsége Aeroszol (Asvanyolaj )
Hatarérték (TLV-TWA ) = 5 mg/ m3 - Forras: ACGIH
Hatarérték (TLV-STEL ) = 10 mg/ m3 - Forras: ACGIH

STEL: short-term exposure limits

TLV: Threshold Limiting Value

TWA: time weighted average

ACGIH:American Conference of Governmental Industrial Hygienists

8.2. Az expozicid elleni védekezés

Megfeleld miiszaki ellenérzés
Megfeleld szell6zésrdl kell gondoskodni.
Egyéni ovintézkedések, példaul egyéni védéeszkdzok
Szem-/arcvédelem
Hasznaljon biztonsagi szemiiveget; vegyipari szemiveget (ha fennall az anyag szétspriccelésének veszélye).
EN 166

Kézvédelem
A bérrel valé hosszabb vagy gyakran ismételt érintkezéskor:
Megfelel6 védékesztyit kell viselni.
Alkalmas anyag:
FKM (fluorgumi). - A kesztyl anyaganak vastagsaga: 0,4 mm
Atszakadasi id6: >= 8 h
NBR (Nitrilkaucsukbdl). - A kesztyli anyaganak vastagsaga: 0,35 mm
Atszakadasi id6: >= 8 h
Egyéb:
PVA (polivinilalkohol). - nincs meghatarozva
Atszakadasi idé: >= nincs meghatarozva
A PVA-bdl késziilt kesztylk nem vizalléak és nem alkalmasak vészhelyzetben torténé hasznalatra.
A kivalasztott védékesztylinek meg kell felelnie a 2016/425 EU iranyelvnek és az ebbdl készilt EN 374
szabvanynak.
Hasznalat el6tt az atnemeresztéséget és a tomdrséget ellenérizni kell. A tervezett Ujrafelhasznalas esetén a
kesztylket a levétel el6tt ki kell tisztitani, majd alaposan kiszell6ztetve kell megdrizni.

Borvédelem
Nehezen lobbané, olajtaszité védéruhazat.
A munkaanyagok kezelésére vonatkozo védéintézkedések minimalis standardjat a TRGS 500 (D) tartalmazza.
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Légutak védelme

Szakszer( alkalmazas esetén és normal kérilmények kézott nem sziikséges légzésvédelem.

Légzésveédos keésziilék viselése sziikséges:

-aeroszol- vagy kodképzddés

-Hatarérték-tullépés

Megfelel6 légzésvédd berendezés: Aeroszol- vagy kddképzbédés esetén hasznaljanak A2, A2/P2 vagy ABEK
tipusu szlrével ellatott [égzésvedét.

A légzésvédo sz(ird osztalyat feltétlenil ahhoz a legnagyobb karosanyag-kocentraciohoz
(gaz/g6z/aeroszol/részecskék) kell igazitani, amely a termékkel valé munkavégzés soran keletkezhet. A konc.
tullépése esetén a fliggetlen légzékésziléket kell hasznalni!

Kornyezeti expozicio ellendrzések
A termék nem juthat ellenérzés nélkil a kérnyezetbe.

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Halmazallapot: folyékony
Szin: sarga
Szag: jellemzé
Szagkuszobérték: nincs meghatarozva
Modszer
Olvadaspont/fagyaspont: nincs meghatarozva
Forraspont vagy kezdé forraspont és nincs meghatarozva
forrasponttartomany:
Tlzveszélyesség: nincs meghatarozva
Robbanasi hatarok - also: nincs meghatarozva
Robbanasi hatarok - felsé: nincs meghatarozva
Lobbanaspont: >190 °C DIN ISO 2592
Ongyulladasi hémérséklet: >255°C DIN 51794
Bomlasi h6mérséklet: nincs meghatarozva
pH-érték: nincs meghatarozva
Kinematicus viszkozitas: 35 mm?#*s DIN 51562
(40 °C-on)
Vizben val6 oldhatésag: nem elegyithetd
Oldhatosag egyéb olddszerekben
nincs meghatarozva
Oldédas aranyat: nincs jelentésége
N-oktanol/viz megoszlasi hanyados: 12.SZAKASZ: Okoldgiai informaciok
Diszperzi6 stabilitasat: nincs jelentésége
Gbznyomas: ca. 3 hPa
(20 °C -on)

Siriség: ~ 0,855 g/cm*® DIN 51757
Omlesztési siiriiség: nincs meghatarozva
Relativ g6zsUrlség: nincs meghatarozva
Részecskejellemzék: nincs jelent6ségeNem allnak rendelkezésre

informaciok.

9.2. Eqyéb informaciok

Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkozo informaciok
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Robbanasveszélyes tulajdonsagok
semmiféle/Semmiféle

Tartés éghet6ség: Nem allnak rendelkezésre adatok
Ongyulladasi hémérséklet
szilard: nincs jelentésége
gaznem: nincs jelentésége

Oxidalo tulajdonsagok
semmiféle/Semmiféle

Egyéb biztonsagi jellemzék

Parolgasi sebesség: nincs meghatarozva
Olddszer szétvalas vizsgalat: nincs meghatérozva
Oldészertartalom: nincs meghatarozva
Szilardanyagtartalom: nincs meghatérozva
Szublimacids pont: nincs meghatarozva
Lagyulaspont: nincs meghatérozva
Pour pont: nincs meghatarozva
Dinamekus viszkozitas: nincs meghatarozva
Kifutasi: nincs meghatarozva

Tovabbi informacioé
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

10.1. Reakciokészség
Reakcidk erés oxidalészerekkel.

10.2. Kémiai stabilitas

A termék a tovabbiakban ajanlott raktarozasi, hasznalati és h6mérsékleti feltételek mellett vegyileg stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége

Rendeltetésszer( kezelésnél és raktarozasnal veszélyes reakciok nem Iépnek fol.
Lasd 10.5 fejezet.

10.4. Keriilend6 koriilmények
Védeni a kov. ellen: Ultraviolabesugarzas/napfény. héség.

10.5. Nem 6sszeférheté anyagok
Kerilend6 anyagok: Oxidaloszer, erés.

10.6. Veszélyes bomlastermékek
A tervezett felhasznalasnal nem bomlik fel.

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciék

Toxikokinetika, anyagcsere és eloszlas
Nem allnak rendelkezésre adatok.

Akut toxicitas
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestlnek.

CAS-szam Alkotoelemek

Expozicids ut Dozis Faj Forras Modszer
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64742-55-8 | Parlatok (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt kdnny(i paraffinbazisti (Asvanyolaj parlatnak katalizator jelenlétében
hidrogénnel torténé kezelésével kapott bonyolult 6sszetételli szénhidrogén elegy. Tulnyomdan C15 és C30
kozotti szénatomszamu szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitasa 100 F° (40 C°)
hémérsékleten legfeljebb 100 SUS (19 cSt). Viszonylag nagy aranyban tartalmaz telitett szénhidrogéneket is.)

szajon at LD50 > 5000 Patkany ECHA Dossier OECD 401
mg/kg

béron at LD50 > 2000 Nyul ECHA Dossier OECD 402
mg/kg

belélegzés (4 h) LC50 > 5,53 Patkany ECHA Dossier OECD 403

por/kéd mg/I

Irritacio és korrozivitas
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek.

Szenzibilizal6 hatasok
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesilnek.

Rakkeltd, mutagén és szaporodasra karos hatasok
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesilnek.

Parlatok (&svanyolaj), hidrogénnel kezelt kdnny( paraffinbazist (Asvanyolaj parlatnak katalizator jelenlétében
hidrogénnel t6rténd kezelésével kapott bonyolult 6sszetételli szénhidrogén elegy. Tulnyomdan C15 és C30
kozotti szénatomszamu szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitdsa 100 F° (40 C°)
hémérsékleten legfeljebb 100 SUS (19 cSt). Viszonylag nagy aranyban tartalmaz telitett szénhidrogéneket is.):
In-vitro mutagenitas/genotoxicitas:

Médszer: OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) with modifications

Eredmény: negativ. / pozitiv.

Maddszer: OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)

Eredmény: negativ.

Maddszer: OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)

Eredmény: negativ. / pozitiv.

irodalmi utalas: ECHA Dossier

In-vivo mutagenitas/genotoxicitas

Médszer: OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)

Eredmény: negativ.

irodalmi utalas: ECHA Dossier

Reprodukcios toxicitas

Mdédszer: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)

Expozicids id6: 28d; Faj: Patkany

Eredmény: NOAEL = > 2000 mg/kg(bw)/day

irodalmi utalas: ECHA Dossier

Fejlédési toxicitas/teratogenicitas:

Médszer: OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)

Expozicids id6: 28d; Faj: Patkany

Eredmény: NOAEL = > 2000 mg/kg(bw)/day

irodalmi utalas: ECHA Dossier

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.

Ismétl6dé expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.

Parlatok (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt kénny( paraffinbazisu (Asvanyolaj parlatnak katalizator jelenlétében
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hidrogénnel torténd kezelésével kapott bonyolult 6sszetételli szénhidrogén elegy. Tulnyomoéan C15 és C30
kozotti szénatomszamu szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitdsa 100 F° (40 C°)
hémérsékleten legfeljebb 100 SUS (19 c¢St). Viszonylag nagy aranyban tartalmaz telitett szénhidrogéneket is.):
Szubakut inhalativ toxicitas : Mddszer: -; Expozicids id6: 28d; Faj: Patkany; Eredmény: NOAEL > 980 mg/m3
irodalmi utalas: J Appl Toxicol, Vol 11(4), pp 297-302

Szubakut bdrtoxicitas: Modszer: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study);
Expoziciés id6: 28d; Faj: Nyul; Eredmény: NOAEL 1000 mg/kg(bw)/day

irodalmi utalas: ECHA Dossier

Szubkrénikus oralis toxicitas: Mddszer: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in
Rodents); faj: Patkany; Eredmény: NOAEL = 125 mg/kg

irodalmi utalas: ECHA Dossier

Aspiracios veszély

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.

Sajatos hatasok allatkisérletek soran
Nem allnak rendelkezésre adatok.

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacié

Endokrin karosité tulajdonsagok

Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot (> 0,1 %), amely endokrin karosit6 tulajdonsagokkal rendelkezik a
nem célszervezetekre nézve, mivel egyik 6sszetevéje sem felel meg a kritériumoknak.

Egyéb informacidk
Nem allnak rendelkezésre adatok.

12.1. Toxicitas
A termék ellen6rzése nem tortént meg.

hidrogénnel torténd kezelésével kapott bonyolult 6sszetételli szénhidrogén elegy. Tulnyomoan C15 és C30
kozotti szénatomszamu szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitasa 100 F° (40 C°)

CAS-szam Alkotéelemek
A vizi kérnyezetre Dézis [h] | [d]|Faj Forras Médszer
mérgezd

64742-55-8 Parlatok (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt kdnny(i paraffinbazist (Asvanyolaj parlatnak katalizator jelenlétében

hémérsékleten legfeljebb 100 SUS (19 cSt). Viszonylag nagy aranyban tartalmaz telitett szénhidrogéneket is.)

Akut hal toxicitas LC50 LL50 > 96 h|Amerikai cselle ECHA Dossier OECD 203
100 mg/I (Pimephales

promelas)

Akut toxicitas crustacea |EC50 EL50 48 h|Daphnia magna (nagy |ECHA Dossier OECD 202
>10000 mg/l vizibolha)

Novekedés gatlasi NOEC NOEL > 3 d|Pseudokirchneriella ECHA Dossier

teszt, algan 100 mg/| subcapitata

Toxicitas crustacea NOEC NOEL > 21 d|Daphnia magna (nagy = |ECHA Dossier OECD 211
10 mgl/l vizibolha)

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

A termék ellenérzése nem tértént meg.
Csekély vizben valo oldhatésaganak kdszdonhetéen a termék bioldgiai deritéberendezésekben messzemenden
mechanikusan levélaszthato.

CAS-szam

Alkotéelemek

Modszer

Erték

| d |Forrés
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Ertékelésérdl

64742-55-8 Parlatok (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt kdnny(i paraffinbazist (Asvanyolaj parlatnak katalizator jelenlétében
hidrogénnel térténd kezelésével kapott bonyolult dsszetételli szénhidrogén elegy. Tulnyomoéan C15 és C30
kozotti szénatomszamu szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitasa 100 F° (40 C°)
hémérsékleten legfeljebb 100 SUS (19 cSt). Viszonylag nagy aranyban tartalmaz telitett szénhidrogéneket is.)
OECD Guideline 301 F [31% | 28 |ECHA Dossier

Bioldgiailag nem kénnyen lebonthatd (az OECD kritériumai értelmében).

12.3. Bioakkumulacios képesség
A termék konzisztencidja és csekélymeértéki vizben oldhatdésaga miatt biodiszponibilitasa nem valoszinG.

Megoszlasi hanyados n-oktanol/viz
CAS-szam Alkotéelemek Log Pow

64742-55-8 Parlatok (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt kénny( paraffinbazisu (Asvanyolaj parlatnak >3,5
katalizator jelenlétében hidrogénnel torténé kezelésével kapott bonyolult 6sszetétell
szénhidrogén elegy. Tulnyomdan C15 és C30 kodzotti szénatomszamu szénhidrogéneket
tartalmaz, végtermék olajként viszkozitasa 100 F° (40 C°) hémérsékleten legfeljebb 100 SUS
(19 cSt). Viszonylag nagy aranyban tartalmaz telitett szénhidrogéneket is.)

12.4. A talajban valé mobilitas
Nem allnak rendelkezésre adatok.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Az anyagok a keverékben nem teljesitik a REACH, XIlII. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.
A fenti allitas a termékben Iév6 anyagokra 0,1%-t6l érvényes.
12.6. Endokrin karosité tulajdonsagok
Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely endokrin karosité tulajdonsagokkal rendelkezik a nem
célszervezetekre nézve, mivel egyik 6sszetevéje sem felel meg a kritériumoknak.
A fenti allitas a termékben Iév6 anyagokra 0,1%-t6l érvényes.
12.7. Egyéb karos hatasok
Nem allnak rendelkezésre adatok.

Tovabbi informacié
Csatornaba vagy élévizbe engedni nem szabad.

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Hulladékelhelyezési megfontolasok
Az orszag idevonatkozo jogi elirasai is figyelembe veenddk! A hulladék artalmatlanitasa végett az illetékes,
hatdsagilag engedélyezett hulladékgytijtdé céget értesiteni. A nem szennyzett és maradéktalanul kidritett
gongydlegek ujrahasznosithatdak.
A hulladékkulcsszamok megadasat ill. a hulladékfajtak megjeldlését az (EWC) European Waste Catalogue
altal el6irt, a szakmai szempontokat és a lejatszodé folyamatokat figyelembe vevé hozzarendeléssel kell
elvégezni. Hulladékbesorolasi/hulladékmegjeltlési ajanlélista az EHK értelmében:

Hulladékbejegyzés - maradékokboél/felhasznalatlan termékekbdl szarmazé hulladék
120199  FEMEK ES MUANYAGOK ALAKITASABOL, FIZIKAI ES MECHANIKAI FELULETKEZELESEBOL
SZARMAZO HULLADEK; fémek és miianyagok alakitasabdl, fizikai és mechanikai
feluletkezelésébdl szarmazé hulladék; kdzelebbrél meg nem hatérozott hulladék

Hulladékbejegyzés - maradékokbdl szarmazé hulladék
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120199  FEMEK ES MUANYAGOK ALAKITASABOL, FIZIKAI ES MECHANIKAI FELULETKEZELESEBOL
SZARMAZO HULLADEK; fémek és miianyagok alakitasabdl, fizikai és mechanikai
fellletkezelésébdl szarmazé hulladék; kdzelebbrél meg nem hatarozott hulladék

Hulladékbejegyzés - szennyezett csomagolas

150106  CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK
(ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT; csomagolasi
hulladék (beleértve a szelektiven gyUjtott teleplilési csomagolasi hulladékot); kevert csomagolasi

hulladék

Szennyezett csomagolas artalmatlanitasa és ajanlott tisztitoszerek
A szennyezett gongyodlegeket az anyaghoz hasonléan kell kezelni.

Szarazfoldi szallitas (ADR/RID)
14.1. UN-szam vagy azonosité
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld
szallitdsi megnevezés:

14.3. Szallitasi veszélyességqi
osztaly(ok):
14.4. Csomagolasi csoport:

Belvizi széllitads (ADN)

14.1. UN-szam vagy azonosité
szam:

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld
szdllitdsi megnevezés:

14.3. Szallitasi veszélyesséqi
osztaly(ok):

14.4. Csomagolasi csoport:

Tengeri szallitas (IMDG)

14.1. UN-szam vagy azonosité
szam:

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld
szdllitdsi megnevezés:

14.3. Szallitasi veszélyességi
osztaly(ok):

Légi szallitas (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-szam vagy azonositd
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld
szallitdsi megnevezés:

14.3. Szallitasi veszélyességqi

osztaly(ok):

14.5. Kérnyezeti veszélyek
KORNYEZETET VESZELYEZTETO:

A szallitasi el6irasok értelmében nem mindsil veszélyes arunak.
A szallitasi el6irasok értelmében nem mindsil veszélyes arunak.
A szallitasi elbirasok értelmében nem mindsil veszélyes arunak.

A szallitasi el6irasok értelmében nem mindsil veszélyes arunak.

A szallitasi elbirasok értelmében nem mindsuil veszélyes arunak.
A szallitasi el6irasok értelmében nem mindsil veszélyes arunak.
A szallitasi el6irasok értelmében nem mindsil veszélyes arunak.

A szallitasi el6irasok értelmében nem mindsil veszélyes arunak.

A szallitasi el6irasok értelmében nem mindsil veszélyes arunak.
A szallitasi elbirasok értelmében nem mindsuil veszélyes arunak.

A szallitasi el6irasok értelmében nem mindsil veszélyes arunak.

A szallitasi el6irasok értelmében nem mindsil veszélyes arunak.
A szallitasi el6irasok értelmében nem mindsil veszélyes arunak.

A szallitasi elbirasok értelmében nem mindsuil veszélyes arunak.

Nem

14.6. A felhasznalét érinto kiilonleges évintézkedések

Lasd 6 - 8 fejezet.
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14.7. Az IMO-szabalyok szerinti tengeri dmlesztett szallitas
nincs jelentésége

15.1. Az adott anyaggal vaqy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, eqészséqiigyi és kérnyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok

A vonatkozé fontosabb EU jogszabalyok
Alkalmazasi korlatozasok (REACH, XVII. melléklet):

Bejegyzés 75
2010/75/EU (illékony szerves nincs meghatarozva
vegylletek):
2004/42/EK (illékony szerves nincs meghatarozva
vegytuletek):
Adatok az 2012/18/EU (SEVESO IlI): Nem vonatkozik ra a 2012/18/EU (SEVESO III)

Tovabbi utalasok
Biztonsagi adatlap 1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (az (EU) 2020/878 sz. rendelet altal modositva)
A keverék nem veszélyes a 1272/2008 [CLP] szamu EK rendelet besorolasa alapjan.
REACH 1907/2006 fuggelék XVII No (keverék): nincs jelentdsége

Nemzeti el6irdasok

Vizveszélyességi osztaly (D): 1 - vizre kevéssé veszélyes

Tovabbi informacié
2000.évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol
44/2000. (XII. 27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes
eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol
25/2000. (IX. 30.) EuM-SzCsM egylttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl
72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Anyagbiztonsagi elbiralast végeztek el ennek az elegynek a kévetkezd anyagaira:
Parlatok (a4svanyolaj), hidrogénnel kezelt kdnny( paraffinbazisu (Asvanyolaj parlatnak katalizator jelenlétében
hidrogénnel térténd kezelésével kapott bonyolult 6sszetételli szénhidrogén elegy. Tulnyomoéan C15 és C30
kozotti szénatomszamu szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitasa 100 F° (40 C°)
hémérsékleten legfeljebb 100 SUS (19 cSt). Viszonylag nagy aranyban tartalmaz telitett szénhidrogéneket is.)

Modositasok
Rev. 1,0; ujonnan létrehozva: 22.12.2017
Rev. 2,0; Felulvizsgalat 06.04.2020, valtozasok a kdvetkezd fejezetekben: 2-16
Rev. 3,0; Felulvizsgalat 03.03.2023, valtozasok a kdvetkezd fejezetekben: 1-16

Roviditések és betiliszavak
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Veszélyes aruk nemzetkozi
kodzuti szallitdsarol sz6l6 eurdpai megallapodas)
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Classification, Labeling, Packaging
DNEL: Derived No Effect Level
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d: day(s)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

ECHA: European Chemicals Agency

ECOSAR: Ecological Structure Activity Relationships

EWC: European Waste Catalogue

IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

PNEC: Predicted No Effect Concentration

PBT: perszisztens, bioakkumulativ, toxikus

QSAR: Quantitative Structure-Activity Relationship

RID: Veszélyes aruk nemzetkdzi vasuti fuvarozasarodl sz6lé szabalyzat

TRGS: Veszélyes anyagokra vonatkozé miszaki szabalyok

UN: United Nations (Egyesilt Nemzetek Szovetsége)

vPVB: nagyon perszisztens, és nagyon bioakkumulativ

VOC: Volatile Organic Compounds (illé szerves alkotdk)

w: week(s)

WoE: Weight of Evidence

A H- és EUH-mondatok szévege (Szam és teljes széveg)
H304 Lenyelve és a légutakba kerllve halalos lehet.
EUH210 Kérésre biztonsagi adatlap kaphato.

Tovabbi informacidék

A jelen Biztonsagi adatlapban szerepl6 adatok a nyomtatas idépontjaban birtokunkban lévé ismereteinknek
felelnek meg. Az informaciok tAmpontként szolgalnak a jelen biztonsagi adatlapon feltiintetett termék
raktarozasat, feldolgozasat, szallitasat és artalmatlanitasat illetéen. Az adatok mas termékekre nem
vonatkoznak. Amennyiben a termék mas anyagokkal keveredik vagy feldolgozasra kerul, ugy a biztonséagi
tajékoztato adatai nem vonatkoznak automatikusan az Ujonnann gyartott anyagra.

(A veszélyes bsszetevSk adatait a szallité utolsé érvényes biztonsagi adatlapjabol vettlik at.)
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