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VPG 70 FD

VPG 70 FD

Előnyök
» Kiváló korrózióvédelem
» Fröccsöntő szerszámokból néhány lövés után teljes egészében eltűnik    
» Erősen víztaszító
» Nem folyik meg a felületen
» InS-H1 engedélyezett

Termékleírás
H1-korrózió védelem, zsírszerű, szilikon mentes és semleges a műanyagokkal 
szemben .

Korrózióvédelem kavitások tartósítására fröccsöntőgépeken és 
egyéb fémes felületekre az élelmiszeriparban.

Alkalmazás
A felhordási felületet gondosan meg kell tisztítani és zsiradék mentesíteni  
(VCM 20).
A dobozt használat előtt jól rázza fel.
Vékonyan és egyenletesen fújja a felületre.

Élelmiszeripari célú 
korrózióvédő

VPG 70 FD Érték Teszteljárás

Szín transzparens

Maximális hőmérséklet +70°C

Bázis zsírszerű korrózió védelem

Sűrűség 0,79g/cm³ DIN 51 757

Kiszerelés Tartalom Kiszerelés Sz.
Szóródoboz 400ml   1 db VPG 70 FD/  1/400
Szóródoboz 400ml 12 db VPG 70 FD/12/400
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