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VPW 110

VPW 110 Érték Teszteljárás

Szín tejszerű, világos sárga

Maximális hőmérséklet +70°C

Alap szintetikus viasz

Sűrűség 0,72 g/cm³ DIN 51 757

Csomag Tartalom Kiszerelés Nr.
Spray 400ml   1 Db. VPW 110/  1/400
Spray 400ml 12 Db. VPW 110/12/400

Biztonsági adatlap

Nagyteljesítményű 
korrózióvédelmi viasz

Előnyök 
» Hosszantartó korrózióvédelem 
» Speciálisan huzalszikrázáshoz alkalmas 
» Állagmegőrzés tengerentúli szállításoknál 
» Kenőanyagokkal összefér 
» Erősen víztaszító 
» Szilikonmentes

Termékjellemzők 
Szintetikus, viaszszerű korrózióvédelem speciálisan a fém  alkatrészek hoss-
zantartó állagmegőrzéshez, mint  huzalszikra forgácsol ásnál, vagy ten-
gerentúli  szállításoknál.

Kiváló minőségű viasz a legnagyobb igénybevételnek 
 kitett  fémfelületek hosszútávú állagmegőrzésére, mint 
 huzalszikra  forgácsolás vízfürdőben, koaxiális hűtésnél, vagy 
korrózióvédőként tengerentúli szállításoknál.

Alkalmazás 
A dobozt használat előtt jól rázza fel. Vékonyan és  egyenletesen fújja a felüle-
tre. A nagyobb  rétegvastagsággal nő a korrózióvédelem.

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ 
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