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VPW 80

VPW 80

Biztonsági adatlap

Csomag  Tartalom Kiszerelés Sz.
Spray 400ml   1 Db VPW 80/  1/400
Spray 400ml 12 Db VPW 80/12/400

Előnyök
» Erősen víztaszító
» Leheletvékony rétegben is hatékony 
» Hosszantartó korrózióvédelem
» Fröccsöntő szerszámok esetében a viaszréteg már néhány lövés után eltűnik
» Kenőanyagokkal összefér
» Zöldes árnyalatú réteg, amely jól látható a fényes fém felületeken is

Termékjellemzők
Szintetikus viasszerű korrózióvédelem a fröccsöntő-, és kivágó szerszámok rö-
vid- és hosszú távú konzerválására.

Fröccsöntő- és kivágó szerszámok, valamint alkatrészek 
 konzerválására.

Alkalmazás
A dobozt használat előtt jól rázza fel. Vékonyan és  egyenletesen fújja a felüle-
tre. A nagyobb  rétegvastagsággal nő a korrózióvédelem.

VPW 80 Érték Teszteljárás

Szín átlátszó zöld

Maximális hőmérséklet +70°C

Alap szintetikus viasz

Sűrűség 0,79g/cm³ DIN 51 757

Szintetikus 
korrózióvédő viasz

SZINTETIKUS 
KORRÓZIÓVÉDŐ VIASZ


