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PUNZONE ALFANUMERICO PER LA MARCATURA DI MATERIALI V 28880

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
f Durezza dell’incisione: 58 - 60 HRC
f Per la marcatura di materiali
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Carattere standard

Incisione

b2 h1) Codice materiale N° EUR

18 5 1.1730 V 28880/   1730 < >

18 5 1.2083 V 28880/   2083 < >

18 5 1.2085 V 28880/   2085 < >

18 5 1.2162 V 28880/   2162 < >

18 5 1.2311 V 28880/   2311 < >

18 5 1.2312 V 28880/   2312 < >

18 5 1.2316 V 28880/   2316 < >

18 5 1.2343 V 28880/   2343 < >

18 5 1.2344 V 28880/   2344 < >

18 5 1.2363 V 28880/   2363 < >

18 5 1.2379 V 28880/   2379 < >

18 5 1.2714 V 28880/   2714 < >

b2 h1) Codice materiale N° EUR

18 5 1.2767 V 28880/   2767 < >

18 5 1.2842 V 28880/   2842 < >

18 5 1.3343 V 28880/   3343 < >

18 5 1.7131 V 28880/   7131 < >

18 5 1.7225 V 28880/   7225 < >

31 5 1.2083ESU V 28880/   2083ESU < >

31 5 1.2343ESU V 28880/   2343ESU < >

31 5 1.2344ESU V 28880/   2344ESU < >

26 5 1.2714HH V 28880/   2714HH < >

21 5 3.3547 V 28880/3.3547 < >

21 5 3.4365 V 28880/3.4365 < >

1) h: Altezza carattere


