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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO ﬂ

» Superficie nichelata opaca, con elevata resistenza alla — -.‘
corrosione

» Il manico 3K ergonomico consente un numero di giri elevato RS ‘

MATERIALE -
» Lama temprata in acciaio di alta qualita al cromo vanadio

Contenuto N° EUR
Cacciavite Torx® T6, 7, 8,9, 10, 15, 20 in set V 30600/Set T6-20 <>
Cacciavite Torx® T6,7, 8,9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 in set V 30600/Set T6-30 <>
Cacciavite Torx Plus® 6IP, 7,8, 9,10, 15, 20, 25 in set V 30600/Set 6IP-25 <>
CACCIAVITE TORX® V 30600

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
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corrosione > '°L
» Il manico 3K ergonomico consente un numero di giri elevato :
MATERIALE ‘
» Lama temprata in acciaio di alta qualita al cromo vanadio . ‘
| d dT I Tipo" N° EUR :
140 3 17 60 Té6 V 30600/ 60/T 6 <>
140 3 1,99 60 T7 V 30600/ 60/T 7 <>
140 3 231 60 T8 V 30600/ 60/T 8 <>
140 3 25 60 T9 V 30600/ 60/T 9 <>
160 3 2,74 80 T10 V 30600/ 80/T10 <>
170 3,5 327 80 T15 V'30600/ 80/T15 <>
190 4 3,86 100 T20 V'30600/100/T20 <>
200 45 4,43 100 T25 V'30600/100/T25 <>
215 55 499 115 T27 V'30600/115/T27 <>
225 6 552 115 T30 V'30600/115/T30 <>
140 3 1,7 60 61P V 30600/ 60/ 6IP <>
140 3 1,99 60 71P V306007 60/ 7IP <>
140 3 231 60 8P V306007 60/ 8IP <>
140 3 25 60 9IP V 30600/ 60/ 9IP <>
160 3 2,74 80 101P V 30600/ 80/10IP <>
170 3,5 3,27 80 151P V 30600/ 80/15IP <>
190 4 3,86 100 201P V' 30600/100/201P <>
200 45 443 100 251P V'30600/100/251P <>

1) Tipo: T = Torx®; IP = Torx Plus®
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