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LAME DI RICAMBIO TORX® PER CACCIAVITE DINAMOMETRICO V 31200

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
 f Lame di ricambio per cacciavite dinamometrico V 36200
 f Diametro della lama sottile per viti difficili da raggiungere 
(per es: utensili ad inserti)

MATERIALE
 f Acciaio al cromo molibdeno vanadio di alta qualità, tempra 
completa e con cromatura opaca 

l dT l1 Tipo1) N° EUR

175 1,70 42 T  6 V 31200/42/T  6 < >

175 1,99 42 T  7 V 31200/42/T  7 < >

175 2,31 42 T  8 V 31200/42/T  8 < >

175 2,50 42 T  9 V 31200/42/T  9 < >

175 2,74 42 T10 V 31200/42/T10 < >

175 3,27 42 T15 V 31200/42/T15 < >

175 3,86 42 T20 V 31200/42/T20 < >

175 1,70 42 6 IP V 31200/42/  6IP < >

175 1,99 42 7 IP V 31200/42/  7IP < >

175 2,31 42 8 IP V 31200/42/  8IP < >

175 2,50 42 9 IP V 31200/42/  9IP < >

175 2,74 42 10 IP V 31200/42/10IP < >

175 3,27 42 15 IP V 31200/42/15IP < >

175 3,86 42 20 IP V 31200/42/20IP < >

1) Tipo: T = Torx®; IP = Torx Plus®
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