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SET: LIME A MANO DIAMANTATE AD AGO V 74417/SET

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
f Rivestimento galvanico di alta qualità
f Struttura stabile
f Per lavorazioni fini
f Diamante di alta qualità

   
Contenuto Grana N° EUR

f Lime a mano diamantate V 74417, tipo 01, 02, 03, 04, 05 in set 200 V 74417/Set-5/200 < >

400 V 74417/Set-5/400 < >

600 V 74417/Set-5/600 < >

f Lime a mano diamantate V 74417, tipo 01 e 03, tutte le misure delle grane in set 200, 400, 600 V 74417/Set-6 < >

LIMA A MANO DIAMANTATA AD AGO V 74417

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
f Rivestimento galvanico di alta qualità
f Struttura stabile
f Per lavorazioni fini
f Diamante di alta qualità
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Forma d3 l l1 Grana N° EUR

01

1.4

5.1 3 140 70 120 V 74417/01/120 < >

3 140 70 200 V 74417/01/200 < >

3 140 70 400 V 74417/01/400 < >

3 140 70 600 V 74417/01/600 < >

02

1.9
5.4 3 140 70 120 V 74417/02/120 < >

3 140 70 200 V 74417/02/200 < >

3 140 70 400 V 74417/02/400 < >

3 140 70 600 V 74417/02/600 < >

03
Ø3

3 140 70 120 V 74417/03/120 < >

3 140 70 200 V 74417/03/200 < >

3 140 70 400 V 74417/03/400 < >

3 140 70 600 V 74417/03/600 < >

04
□2.5

3 140 70 120 V 74417/04/120 < >

3 140 70 200 V 74417/04/200 < >

3 140 70 400 V 74417/04/400 < >

3 140 70 600 V 74417/04/600 < >

05
3.9

3 140 70 120 V 74417/05/120 < >

3 140 70 200 V 74417/05/200 < >

3 140 70 400 V 74417/05/400 < >

3 140 70 600 V 74417/05/600 < >

09

2.2

4.7 3 140 70 600 V 74417/09/600 < >


