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SET: PIETRE ABRASIVE A GRANA FINE IN OSSIDO DI ALLUMINIO, LEGANTE TENERO V 76154/SET

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
f Pietra speciale per superfici molto lisce su acciai per utensili, alluminio e metalli 

non ferrosi
f Il legante tenero si adatta perfettamente al contorno di forma

UTILIZZO
f Lavorare con olio per la lucidatura
f Ideale per l’ultima fase di lavorazione prima della lucidatura finale

   

Contenuto l s b Grana N° EUR
Pz. / UDC

f Pietra abrasiva V 76154 set di prova 150 3 13 220, 320, 
400, 600

1 V 76154/Set-R < >

150 3 13 320, 400, 
600, 900

1 V 76154/Set-F < >

150 6 13 220, 320, 
400, 600

1 V 76154/6x13/Set-R < >

150 6 13 320, 400, 
600, 900

1 V 76154/6x13/Set-F < >

PIETRA ABRASIVA A GRANA FINE IN OSSIDO DI ALLUMINIO, LEGANTE TENERO V 76154

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
f Pietra speciale per superfici molto lisce su acciai per utensili, alluminio e metalli 

non ferrosi
f Il legante tenero si adatta perfettamente al contorno di forma

UTILIZZO
f Lavorare con olio per la lucidatura
f Ideale per l’ultima fase di lavorazione prima della lucidatura finale

l s b Grana N° EUR
Pz. / UDC

150 3 6 220 12 V 76154/  3x  6/220 < >

150 3 6 320 12 V 76154/  3x  6/320 < >

150 3 6 400 12 V 76154/  3x  6/400 < >

150 3 6 600 12 V 76154/  3x  6/600 < >

150 3 6 900 12 V 76154/  3x  6/900 < >

150 3 13 220 12 V 76154/  3x13/220 < >

150 3 13 320 12 V 76154/  3x13/320 < >

150 3 13 400 12 V 76154/  3x13/400 < >

150 3 13 600 12 V 76154/  3x13/600 < >

150 3 13 900 12 V 76154/  3x13/900 < >

150 6 6 220 12 V 76154/  6x  6/220 < >

150 6 6 320 12 V 76154/  6x  6/320 < >

150 6 6 400 12 V 76154/  6x  6/400 < >

150 6 6 600 12 V 76154/  6x  6/600 < >

150 6 6 900 12 V 76154/  6x  6/900 < >

150 6 13 220 12 V 76154/  6x13/220 < >

150 6 13 320 12 V 76154/  6x13/320 < >

150 6 13 400 12 V 76154/  6x13/400 < >

150 6 13 600 12 V 76154/  6x13/600 < >

150 6 13 900 12 V 76154/  6x13/900 < >
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