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CENTRALINA DI TERMOREGOLAZIONE RH 1000

USB Ethernet CAN-Bus

CAN
RS 485 Fe CuNi 7"

230 VAC
3~/N/PE
50/60Hz

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
f Elevata sicurezza dei processi e controllo della temperatura 

affidabile grazie ai moderni componenti del software
f Utilizzo ergonomico ed intuitivo grazie allo schermo tattile
f Forma compatta per un minimo ingombro dello spazio
f Prestazioni di ultima generazione come la regolazione 

intelligente della corrente elettrica, il controllo dello stampo 
e molto altro ancora

   
L B H Peso Alimenta-

zione
Potenza
massima

Numero di 
zone

Cablaggio 
connettori N° EUR

260 390 400 21 kg 16 A 11 kW 6 MEU RH 1000/    6/D024/  7/001/WI24B/  16A < >

260 390 400 22 kg 32 A 22 kW 12 MEU RH 1000/  12/D024/  7/001/WI24B/  32A < >

260 390 400 23 kg 63 A 43 kW 18 MEU RH 1000/  18/D024/  7/001/WI24B/  63A < >

260 390 400 24 kg 63 A 43 kW 24 MEU RH 1000/  24/D024/  7/001/WI24B/  63A < >

450 390 400 30 kg 63 A 43 kW 30 MEU RH 1000/  30/D048/  7/001/WI24B/  63A < >

450 390 400 32 kg 63 A 43 kW 36 MEU RH 1000/  36/D048/  7/001/WI24B/  63A < >

450 390 400 32 kg 63 A 43 kW 42 MEU RH 1000/  42/D048/  7/001/WI24B/  63A < >

450 390 400 34 kg 63 A 43 kW 48 MEU RH 1000/  48/D048/  7/001/WI24B/  63A < >

260 390 400 21 kg 16 A 11 kW 6 121 RH 1000/    6/D024/  7/121/WI24B/  16A < >

260 390 400 22 kg 32 A 22 kW 12 121 RH 1000/  12/D024/  7/121/WI24B/  32A < >

260 390 400 23 kg 63 A 43 kW 18 121 RH 1000/  18/D024/  7/121/WI24B/  63A < >

260 390 400 24 kg 63 A 43 kW 24 121 RH 1000/  24/D024/  7/121/WI24B/  63A < >

450 390 400 30 kg 63 A 43 kW 30 121 RH 1000/  30/D048/  7/121/WI24B/  63A < >

450 390 400 32 kg 63 A 43 kW 36 121 RH 1000/  36/D048/  7/121/WI24B/  63A < >

450 390 400 35 kg 63 A 43 kW 42 121 RH 1000/  42/D048/  7/121/WI24B/  63A < >

450 390 400 34 kg 63 A 43 kW 48 121 RH 1000/  48/D048/  7/121/WI24B/  63A < >

260 390 400 21 kg 16 A 11 kW 6 522 RH 1000/    6/D024/  7/522/WI24B/  16A < >

260 390 400 22 kg 32 A 22 kW 12 522 RH 1000/  12/D024/  7/522/WI24B/  32A < >

260 390 400 23 kg 63 A 43 kW 18 522 RH 1000/  18/D024/  7/522/WI24B/  63A < >

260 390 400 24 kg 63 A 43 kW 24 522 RH 1000/  24/D024/  7/522/WI24B/  63A < >

450 390 400 34 kg 63 A 43 kW 48 522 RH 1000/  48/D048/  7/522/WI24B/  63A < >

260 390 400 21 kg 16 A 11 kW 6 620 RH 1000/    6/D024/  7/620/HA16  /  16A < >

260 390 400 22 kg 32 A 22 kW 12 620 RH 1000/  12/D024/  7/620/HA16  /  32A < >

260 390 400 23 kg 63 A 43 kW 18 620 RH 1000/  18/D024/  7/620/HA16  /  63A < >

260 390 400 24 kg 63 A 43 kW 24 620 RH 1000/  24/D024/  7/620/HA16  /  63A < >

VERSIONI PERSONALIZZATE DISPONIBILI:
Cablaggio: cablaggi personalizzati su richiesta
Per lavorazioni personalizzate o domande specifi che, potete rivolgervi al personale qualifi -
cato della Meusburger


