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SET: CACCIAVITI A TAGLIO, MICRO V 30220/SET

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
f Il manico ergonomico e con cromatura opaca consente un 

avvitamento veloce e un’elevata trasmissione di numero di 
giri

f Lama temprata e brunita in acciaio vanadio molibdeno, 
intercambiabile e con sicurezza antirotazione

f Lame appositamente adattate agli inserti freccia dei datari 
(vedere i consigli di utilizzo)

   
Contenuto N° EUR

f Cacciaviti a taglio V 30220: 0.8 - 1.5 - 2.0 - 3.0 - 3.5 - 4.0 V 30220/Set 0,8-4,0 < >

CACCIAVITE A TAGLIO, MICRO V 30220

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
f Il manico ergonomico e con cromatura opaca consente un 

avvitamento veloce e un’elevata trasmissione di numero di giri
f Lama temprata e brunita in acciaio vanadio molibdeno, 

intercambiabile e con sicurezza antirotazione
f Testa esagonale girevole in plastica, inclusa la marcatura tramite 

colore delle diverse dimensioni delle lame l

s

b

V 302201

   
Codice colore l b s N° EUR

giallo 112 0,8 0,2 V 30220/0,8/0,20 < >

grigio 112 1,2 0,3 V 30220/1,2/0,30 < >

rosso 112 1,5 0,3 V 30220/1,5/0,30 < >

viola 112 1,8 0,4 V 30220/1,8/0,40 < >

bianco 112 2 0,45 V 30220/2,0/0,45 < >

blu 112 2,5 0,4 V 30220/2,5/0,40 < >

marrone 112 3 0,55 V 30220/3,0/0,55 < >

turchese 112 3,5 0,7 V 30220/3,5/0,70 < >

arancione 112 4 0,85 V 30220/4,0/0,85 < >

INSERTI FRECCIA CONSIGLIATI

N° Codice colore E 2410 E 2430 E 2450

V 30220/0,8/0,20 giallo -
E 2430/1,4
E 2430/1,5

-

V 30220/1,5/0,30 rosso E 2410/2,5 E 2430/2,1 -

V 30220/2,0/0,45 bianco E 2410/3,1 E 2430/3,1 E 2450/3

V 30220/3,0/0,55 marrone E 2410/4,6 E 2430/4,4 E 2450/4

V 30220/3,5/0,70 turchese - E 2430/5,2 E 2450/5

V 30220/4,0/0,85 arancione E 2410/6,4 E 2430/6,2 -


