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SET: CHIAVI A FORCHETTE DOPPIE V 32010/SET

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
f Apertura chiave con tolleranze ristrette
f Rivestimento antiscrostatura grazie alla cromatura nichelata
f Peso minimo e alta resistenza alla flessione grazie al doppio 

profilo a T

MATERIALE
f Acciaio legato al cromo forgiato a caldo, superfici 

arrotondate

   
Contenuto N° EUR

Tutte le chiavi a forchetta doppia SW 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19 e 20/22 in set V 32010/Set 6-22 < >

Tutte le chiavi a forchetta doppia SW 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19, 20/22, 24/27 e 30/32 in set V 32010/Set 6-32 < >

CHIAVE A FORCHETTA DOPPIA V 32010

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
f Apertura chiave con tolleranze ristrette
f Rivestimento antiscrostatura grazie alla cromatura nichelata
f Peso minimo e alta resistenza alla flessione grazie al doppio 

profilo a T

MATERIALE
f Acciaio legato al cromo forgiato a caldo, superfici 

arrotondate
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l h b1 b2 SW1 SW2 N° EUR

120 3,7 15,5 17 6 7 V 32010/  6/  7 < >

140 4 18 21 8 9 V 32010/  8/  9 < >

155 4,8 23 26 10 11 V 32010/10/11 < >

170 5,3 28 30 12 13 V 32010/12/13 < >

190 5,3 32 35 14 15 V 32010/14/15 < >

205 5,8 36 38 16 17 V 32010/16/17 < >

220 6,7 40 42,5 18 19 V 32010/18/19 < >

235 7,3 45 49 20 22 V 32010/20/22 < >

280 8,3 53 60 24 27 V 32010/24/27 < >

300 9,4 66 70 30 32 V 32010/30/32 < >


