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SET: INSERTI PER CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE V 34402/SET

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
f Comando quadrangolare 1/4“ e 1/2“
f Superficie cromata, per un’elevata resistenza alla corrosione

MATERIALE
f Acciaio al cromo vanadio, forgiato, temprato e bonificato
   

Contenuto N° EUR

f Inserti per chiavi a bussola esagonali V34402 in set: 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 + V 344022/1/4 V 34402/1/4/Set 5,5-14 < >

f Inserti per chiavi a bussola esagonali V34402 in set: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 + V 
344022/1/2

V 34402/1/2/Set 10-24 < >

INSERTO PER CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE V 34402

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
f Comando quadrangolare 1/4“ e 1/2“
f Superficie cromata, per un’elevata 

resistenza alla corrosione

MATERIALE
f Acciaio al cromo vanadio, forgiato, 

temprato e bonificato
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12 8,6 25 5,5   6,3mm / 1/4” 5,5 V 34402/1/4/  5,5 < >

12 9,2 25 6   6,3mm / 1/4” 6 V 34402/1/4/  6 < >

12 11 25 6   6,3mm / 1/4” 7 V 34402/1/4/  7 < >

12 12 25 7,5   6,3mm / 1/4” 8 V 34402/1/4/  8 < >

13 13 25 7,5   6,3mm / 1/4” 9 V 34402/1/4/  9 < >

14,5 14,5 25 9   6,3mm / 1/4” 10 V 34402/1/4/10 < >

16 16 25 10,5   6,3mm / 1/4” 11 V 34402/1/4/11 < >

17 17 25 10,5   6,3mm / 1/4” 12 V 34402/1/4/12 < >

18 18 25 10,5   6,3mm / 1/4” 13 V 34402/1/4/13 < >

19,5 19,5 25 13   6,3mm / 1/4” 14 V 34402/1/4/14 < >

22,9 15 38 12 12,5mm / 1/2” 10 V 34402/1/2/10 < >

22,9 16,3 38 12 12,5mm / 1/2” 11 V 34402/1/2/11 < >

22,9 17,9 38 12 12,5mm / 1/2” 12 V 34402/1/2/12 < >

22,9 18,8 38 12 12,5mm / 1/2” 13 V 34402/1/2/13 < >

22,9 19,7 38 12 12,5mm / 1/2” 14 V 34402/1/2/14 < >

22,9 20,4 38 12 12,5mm / 1/2” 15 V 34402/1/2/15 < >

21,5 22,9 38 12 12,5mm / 1/2” 16 V 34402/1/2/16 < >

22 24,3 38 12 12,5mm / 1/2” 17 V 34402/1/2/17 < >

24 26,8 38 14 12,5mm / 1/2” 19 V 34402/1/2/19 < >

25 29,3 38 14 12,5mm / 1/2” 21 V 34402/1/2/21 < >

30,4 30,4 38 14 12,5mm / 1/2” 22 V 34402/1/2/22 < >

33,1 33,1 42 16 12,5mm / 1/2” 24 V 34402/1/2/24 < >

1) CQ: Comando quadrangolare


