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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
» Per lucidare, smussare, sbavare
» Gambo @3 mm

Spazzola a pennello per lucidare

T
Forma 12 | d a1 0 d O N° EUR
Pz./UDC
Pennello Chungking nero - 46 4 9 10 V'76503/ P01/ 4x 9 <>
Pennello Chungking bianco - 46 4 9 10 V' 76503/ P02/ 4x 9 <>
Pennello con setole di capra - 46 4 9 10 V' 76503/ P04/ 4x 9 <>
Pennello in nylon - 46 4 9 10 V' 76503/ P08/ 4x 9 <>
Pennello in ottone - 46 4 9 0,08 10 V' 76503/ P10/ 4x 9/0,08 <>
Pennello in ottone - 46 4 9 0,12 10 V' 76503/ P10/ 4x 9/0,12 <>
Pennello con filo d'acciaio - 46 4 9 0,08 10 V 76503/ P20/ 4x 9/0,08 <>
Pennello con filo d'acciaio - 46 - 4 9 0,1 10 V' 76503/ P20/ 4x 9/0,10 <>
Spazzola a disco per lucidare
T
Forma 12 [ ¢ @ 1 d O N° EUR
Pz./UDC
d2 diametro del filo, RO1 Disco Chungking nero - 42 - 21 1 - 10 V'76503/ R01/21x1 <>
m,‘ = RO1 Disco Chungking nero - 42 - 25 1 - 10 V 76503/ R01/25x1 <>
RO1 Disco Chungking nero - 42 - 32 1 - 10 V 76503/ R01/32x1 <>
23 ~| RO4 Disco con setole di capra - 42 - 25 1 - 10 V 76503/ R04/25x1 <>
R04  Disco con setole di capra - 42 - 32 1 - 10 V 76503/ R04/32x1 <>
RO8 Disco in nylon - 42 - 25 1 10 V' 76503/ R08/25x1 <>
RO8 Disco in nylon - 42 - 32 1 10 V/ 76503/ R08/32x1 <>
R10 Disco in ottone - 42 - 21 2 0,08 10 V 76503/ R10/21x2/0,08 <>
R10 Disco in ottone - 42 - 21 2 0,1 10 V' 76503/ R10/21x2/0,10 <>
R10 Disco in ottone - 42 - 25 2 0,08 10 V 76503/ R10/25x2/0,08 <>
R10 Disco in ottone - 42 - 25 2 01 10 V' 76503/ R10/25x2/0,10 <>
R10 Disco in ottone - 42 - 32 2 0,08 10 V' 76503/ R10/32x2/0,08 <>
R10 Disco in ottone - 42 - 32 2 0,1 10 V' 76503/ R10/32x2/0,10 <>
R20 Disco con filo d'acciaio - 42 - 21 2 0,08 10 V' 76503/ R20/21x2/0,08 <>
R20 Disco con filo d'acciaio - 42 - 21 2 0,1 10 V' 76503/ R20/21x2/0,10 <>
R20  Disco con filo d'acciaio - 42 - 25 2 008 10 V 76503/ R20/25x2/0,08 <>
R20  Disco con filo d'acciaio - 42 - 32 2 008 10 V 76503/ R20/32x2/0,08 <>
R20  Disco con filo d'acciaio - 42 - 32 2 0,1 10 V 76503/ R20/32x2/0,10 <>
R30 Disco con filo d'acciaio Inox - 42 - 21 2 008 10 V 76503/ R30/21x2/0,08 <>
R30 Disco con filo d'acciaio Inox - 42 - 21 2 0.1 10 V 76503/ R30/21x2/0,10 <>
R30 Disco con filo d'acciaio Inox - 42 - 32 2 0,08 10 V 76503/ R30/32x2/0,08 <>
R30 Disco con filo d'acciaio Inox - 42 - 32 2 0.1 10 V 76503/ R30/32x2/0,10 <>
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Forma

K01
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Tazza Chungking nera
Tazza Chungking bianca

Tazza con setole di capra

Tazza in nylon
Tazza in ottone

Tazza in ottone

Tazza con filo d'acciaio
Tazza con filo d'acciaio

Tazza con filo d'acciaio Inox

Tazza Chungking nera
Tazza Chungking bianca
Tazza con setole di capra
Tazza con setole di capra

Tazza con setole di cavallo

morbide

Tazza con setole di cavallo

dure
Tazza in nylon

Tazza in ottone

Tazza in ottone

Tazza con filo d'acciaio Inox
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Spazzola a tazza per lucidare
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Spazzola a tazza per lucidatura, smussata

y
Pz./UDC
10

10
10
10
10

0,08 10
0,1 10
0,1 10

N°

V'76503/T01/14x
V 76503/ T02/14x
V 76503/ T04/14x
V 76503/ T08/14x
V 76503/ T10/14x
V 76503/ T10/14x
V'76503/T20/14x
V'76503/T20/14x

~

7
7
7
7/0,08
7/0,10
7/0,08
7/0,10

V' 76503/ T30/14x7 /0,08

N°

V'76503/K01/8x5
V' 76503/K02/8x5
V' 76503/K03/8x5
V' 76503/K04/8x5
V' 76503/K05/8x5

V 76503/K06/8x5

V 76503/K08/8x5

V 76503/K10/8x5/0,08
V 76503/K10/8x5/0,10
V 76503/K30/8x5/0,10

EUR

<>



