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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
» Corsa a pendolo

» Forma ergonomica

» Alta frequenza

» Funzionamento privo di olio

UTILIZZO
» Utilizzare lo strumento solo con aria non oliata!
» ldeali per lavori grossolani e di lunga durata

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
» Confezione tubi e chiavi di serraggio

Corsa Peso d1 Q s max. [ | Is") n max.? N° EUR
® 03 180 g 3 125 I/min 4 3 bar 200 1,5m 56.000 min’! GDSF 5010/0,3 <>
® 07 180 g 3 63 I/min 4 3 bar 200 1,5m  20.000 min" GDSF 5010/0,7 <>

1.2 180 g 3 46 1/min 4 3 bar 200 1,5m 14.000 min”! GDSF 5010/1,2 <>
1) Is: Lunghezza tubo 2) n: Numero di corse

ﬂ Pezzi di ricambio e riparazioni su richiesta
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