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ELEKTRODE MIT MEHRFACH-BOHRBILD, GRAPHIT V 92561 / V 92564 / V 92567

MATERIAL
f Graphit Q70, Q60, Q40
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b1 l1 H Q70 EUR Q60 EUR Q40 EUR

20 52 30 V 92561/20/  52/30 < > V 92564/20/  52/30 < > V 92567/20/  52/30 < >

20 52 50 V 92561/20/  52/50 < > V 92564/20/  52/50 < > V 92567/20/  52/50 < >

20 52 80 V 92561/20/  52/80 < > V 92564/20/  52/80 < > V 92567/20/  52/80 < >

20 60 30 V 92561/20/  60/30 < > V 92564/20/  60/30 < > V 92567/20/  60/30 < >

20 60 50 V 92561/20/  60/50 < > V 92564/20/  60/50 < > V 92567/20/  60/50 < >

20 60 80 V 92561/20/  60/80 < > V 92564/20/  60/80 < > V 92567/20/  60/80 < >

20 70 30 - V 92564/20/  70/30 < > V 92567/20/  70/30 < >

20 70 50 - V 92564/20/  70/50 < > V 92567/20/  70/50 < >

20 70 80 - V 92564/20/  70/80 < > -

20 80 30 - V 92564/20/  80/30 < > V 92567/20/  80/30 < >

20 80 50 - V 92564/20/  80/50 < > V 92567/20/  80/50 < >

20 80 80 - V 92564/20/  80/80 < > V 92567/20/  80/80 < >

30 52 30 - V 92564/30/  52/30 < > V 92567/30/  52/30 < >

30 52 50 - V 92564/30/  52/50 < > V 92567/30/  52/50 < >

30 52 80 - V 92564/30/  52/80 < > V 92567/30/  52/80 < >

30 60 30 - V 92564/30/  60/30 < > V 92567/30/  60/30 < >

30 60 50 - V 92564/30/  60/50 < > V 92567/30/  60/50 < >

30 60 80 - V 92564/30/  60/80 < > -

30 70 30 - V 92564/30/  70/30 < > V 92567/30/  70/30 < >

30 70 50 - V 92564/30/  70/50 < > V 92567/30/  70/50 < >

30 70 80 - - V 92567/30/  70/80 < >

30 80 30 - V 92564/30/  80/30 < > V 92567/30/  80/30 < >

30 80 50 - V 92564/30/  80/50 < > V 92567/30/  80/50 < >

30 80 80 - V 92564/30/  80/80 < > V 92567/30/  80/80 < >

40 52 30 V 92561/40/  52/30 < > V 92564/40/  52/30 < > V 92567/40/  52/30 < >

40 52 50 V 92561/40/  52/50 < > V 92564/40/  52/50 < > V 92567/40/  52/50 < >

40 52 80 V 92561/40/  52/80 < > V 92564/40/  52/80 < > V 92567/40/  52/80 < >

40 60 30 - V 92564/40/  60/30 < > V 92567/40/  60/30 < >

40 60 50 V 92561/40/  60/50 < > V 92564/40/  60/50 < > V 92567/40/  60/50 < >

40 60 80 V 92561/40/  60/80 < > V 92564/40/  60/80 < > V 92567/40/  60/80 < >

40 70 30 - V 92564/40/  70/30 < > V 92567/40/  70/30 < >

40 70 50 - V 92564/40/  70/50 < > V 92567/40/  70/50 < >

40 80 30 V 92561/40/  80/30 < > V 92564/40/  80/30 < > V 92567/40/  80/30 < >

40 80 50 V 92561/40/  80/50 < > V 92564/40/  80/50 < > V 92567/40/  80/50 < >

40 80 80 V 92561/40/  80/80 < > V 92564/40/  80/80 < > V 92567/40/  80/80 < >

50 52 30 V 92561/50/  52/30 < > V 92564/50/  52/30 < > V 92567/50/  52/30 < >

50 52 50 V 92561/50/  52/50 < > V 92564/50/  52/50 < > V 92567/50/  52/50 < >

50 52 80 V 92561/50/  52/80 < > V 92564/50/  52/80 < > V 92567/50/  52/80 < >

50 60 30 - V 92564/50/  60/30 < > V 92567/50/  60/30 < >
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b1 l1 H Q70 EUR Q60 EUR Q40 EUR

50 60 50 V 92561/50/  60/50 < > V 92564/50/  60/50 < > V 92567/50/  60/50 < >

50 60 80 V 92561/50/  60/80 < > V 92564/50/  60/80 < > V 92567/50/  60/80 < >

50 70 30 - V 92564/50/  70/30 < > V 92567/50/  70/30 < >

50 70 50 - V 92564/50/  70/50 < > V 92567/50/  70/50 < >

50 70 80 - V 92564/50/  70/80 < > -

50 80 30 V 92561/50/  80/30 < > V 92564/50/  80/30 < > V 92567/50/  80/30 < >

50 80 50 V 92561/50/  80/50 < > V 92564/50/  80/50 < > V 92567/50/  80/50 < >

50 80 80 - V 92564/50/  80/80 < > V 92567/50/  80/80 < >

60 60 30 V 92561/60/  60/30 < > V 92564/60/  60/30 < > V 92567/60/  60/30 < >

60 60 50 V 92561/60/  60/50 < > V 92564/60/  60/50 < > V 92567/60/  60/50 < >

60 60 80 V 92561/60/  60/80 < > V 92564/60/  60/80 < > V 92567/60/  60/80 < >

60 70 50 - V 92564/60/  70/50 < > -

60 70 80 - V 92564/60/  70/80 < > -

60 80 30 - V 92564/60/  80/30 < > V 92567/60/  80/30 < >

60 80 50 V 92561/60/  80/50 < > V 92564/60/  80/50 < > V 92567/60/  80/50 < >

60 80 80 V 92561/60/  80/80 < > V 92564/60/  80/80 < > V 92567/60/  80/80 < >

60 100 30 - V 92564/60/100/30 < > V 92567/60/100/30 < >

60 100 50 V 92561/60/100/50 < > V 92564/60/100/50 < > V 92567/60/100/50 < >

60 100 80 V 92561/60/100/80 < > V 92564/60/100/80 < > V 92567/60/100/80 < >

70 70 30 - V 92564/70/  70/30 < > V 92567/70/  70/30 < >

70 70 50 - V 92564/70/  70/50 < > V 92567/70/  70/50 < >

80 80 30 - V 92564/80/  80/30 < > V 92567/80/  80/30 < >

80 80 50 - V 92564/80/  80/50 < > V 92567/80/  80/50 < >

80 100 30 - V 92564/80/100/30 < > V 92567/80/100/30 < >

80 100 50 - V 92564/80/100/50 < > V 92567/80/100/50 < >

90 90 30 - V 92564/90/  90/30 < > -

90 90 50 - V 92564/90/  90/50 < > V 92567/90/  90/50 < >

100 100 30 - V 92564/100/100/30 < > V 92567/100/100/30 < >

100 100 50 - V 92564/100/100/50 < > V 92567/100/100/50 < >

1) M6: ab b1=60 und l1=80 mit Gewindeeinsatz


