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SET: TORX®- SCHRAUBENDREHER V 30600/SET

PRODUKTBESCHREIBUNG
 f Matt-vernickelte Oberfläche, mit hoher 
Korrosionsbeständigkeit

 f Ergonomischer 3K-Griff ermöglicht eine hohe 
Drehmomentübertragung

MATERIAL
 f Durchgehend gehärtete Klinge aus hochwertigem Chrom-
Vanadium-Stahl

   
Setinhalt Nr. EUR

Torx®-Schraubendreher T6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 im Set V 30600/Set T6-20 < >

Torx®-Schraubendreher T6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 im Set V 30600/Set T6-30 < >

Torx Plus®-Schraubendreher 6IP, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 im Set V 30600/Set 6IP-25 < >

TORX®- SCHRAUBENDREHER V 30600

PRODUKTBESCHREIBUNG
 f Matt-vernickelte Oberfläche, mit hoher 
Korrosionsbeständigkeit

 f Ergonomischer 3K-Griff ermöglicht eine hohe 
Drehmomentübertragung

MATERIAL
 f Durchgehend gehärtete Klinge aus hochwertigem Chrom-
Vanadium-Stahl

l d dT l1 Ausführung1) Nr. EUR

140 3 1,7 60 T  6 V 30600/  60/T  6 < >

140 3 1,99 60 T  7 V 30600/  60/T  7 < >

140 3 2,31 60 T  8 V 30600/  60/T  8 < >

140 3 2,5 60 T  9 V 30600/  60/T  9 < >

160 3 2,74 80 T10 V 30600/  80/T10 < >

170 3,5 3,27 80 T15 V 30600/  80/T15 < >

190 4 3,86 100 T20 V 30600/100/T20 < >

200 4,5 4,43 100 T25 V 30600/100/T25 < >

215 5,5 4,99 115 T27 V 30600/115/T27 < >

225 6 5,52 115 T30 V 30600/115/T30 < >

140 3 1,7 60 6 IP V 30600/  60/  6IP < >

140 3 1,99 60 7 IP V 30600/  60/  7IP < >

140 3 2,31 60 8 IP V 30600/  60/  8IP < >

140 3 2,5 60 9 IP V 30600/  60/  9IP < >

160 3 2,74 80 10 IP V 30600/  80/10IP < >

170 3,5 3,27 80 15 IP V 30600/  80/15IP < >

190 4 3,86 100 20 IP V 30600/100/20IP < >

200 4,5 4,43 100 25 IP V 30600/100/25IP < >

1) Ausführung: T = Torx®; IP = Torx Plus®
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