
Meusburger Georg GmbH & Co KG | Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Austria

T +43 5574 6706-0 | verkauf@meusburger.com | www.meusburger.com

MIKROMOTOR-ADAPTERHANDSTÜCK M-LINE GESM 3005

PRODUKTBESCHREIBUNG
f Flexibler Mikromotor für EVO- und ESP- Aufschraubköpfe
f Ruhiger Lauf auch bei höchsten Drehzahlen
f Ergonomisches Aluminium-Gehäuse mit geringem Gewicht
f Integrierte Motorkühlung für längste Einschalt- und Lebensdauer
f Beleuchteter Ein- / Ausschalter komfortabel am Handstück

LIEFERUMFANG
f Motorkabel
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Mitnehmer Gew. lk1) Leistung n Typ Nr. EUR

+ 158 1,85 m 260 1.000 - 50.000 min-1 ESP GESM 3005/260/50/ESP < >

- 158 1,85 m 260 1.000 - 50.000 min-1 EVO GESM 3005/260/50/EVO < >

1) lk: Kabellänge

E Ersatzteile und Reparatur auf Anfrage

EIGENSCHAFTEN

GESM 3005 Wert

Motortyp Bürstenloser Gleichstrommotor

Drehmoment 8,9 Ncm

Rundlaufgenauigkeit < 0,02 mm


