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VPW 110

VPW 110

VPW 110 Parametry Normy

Kolor mleczny, jasnożółty

Maks.temperatura +70°C

Baza Wosk syntetyczny

Gęstość 0,72 g/cm³ DIN 51 757

Pojemnik Zawartość Jednostka opakowania N°
Preparat w aerozolu 400ml   1 Sztuk. VPW 110/  1/400
Preparat w aerozolu 400ml 12 Sztuk. VPW 110/12/400

Karta Charakterystyki

Wysokowydajny wosk 
antykorozyjny

Zalety 
» Długotrwała ochrona przed korozją 
» Odpowiednie do elektrodrążenia drutowego 
» Konserwacja podczas transportu morskiego 
» Toleruje obecność smarów 
» Silnie wodoodporny 
» Ne zawierający silikonu

Opis produktu 
Syntetyczny środek antykorozyjny o konsystencji  wosku, do długotrwałej kons-
erwacji i ochrony powierzchni  metalowych, szczególnie przy elektrodrążeniu 
drutowym, a także  ochrony przed korozjąpodczas transportu morskiego.

Wysokiej jakości wosk do długotrwałej konserwacji i ochrony 
powierzchni metalowych, do zastosowania w najsurowszych 
 warunkach takich jak elektrodrążenie drutowe w kąpieli wodnej, 
a także ochrony przed korozją podczas transportu morskiego.

Sposób użycia 
Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Spryskać równomiernie cienką warstwą 
Grubsza warstwa zwiększa 
ochronę antykorozyjną

WYSOKOWYDAJNY 
WOSK 
ANTYKOROZYJNY


