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VBC 4M06

VBC 4M06

Ficha de Dados de Segurançaa

VBC 4M06 Valor Normas de ensaio

Cor transparente

Temperatura máxima 120°C

Base Ethyl cyanoacrylate

Densidade 1,1 g/cm³ DIN EN 524

Viscosidade 20 mPas / thix Brookfi eld

Folga máxima 0,02 mm

Tempo de secagem para fi xação 3 - 20 s de 40 a 60% de humidade, no aço

Tempo de secagem para força operacional 30 min de 40 a 60% de humidade, no aço

Tempo de secagem para força total 20h de 40 a 60% de humidade, no aço

Resistência à compressão 15 – 25 N/mm² de 40 a 60% de humidade, no aço

 Confezione Contenuto Unità di confezione N°
 Bottiglia 20ml   1 pz. VBC 4M06/  1/  20
 Bottiglia 20ml   6 pz. VBC 4M06/  6/  20

Cola de baixa viscosidade, monocomponente, para colagem fácil 
principalmente de plásticos, elastómeros, e metais. O adesivo 
instantâneo, isento de solventes, cola os componentes em 
segundos e endurece muito rapidamente para uma colagem forte 
e elevada resistência ao calor.

Advantages
» Película adesiva extremamente fi no para gaps reduzidos
» Força elevada e colagem resistente ao calor
»Temperatura máxima de utilização até 120°C
» Resistente a infl uências químicas
» Secagem muito rápida

Adesivo Instantâneo – 
baixa viscosidade

ADESIVO 
INSTANTÂNEO – BAIXA 
VISCOSIDADE


