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VBA 5M77

VBA 5M77

Ambalaj Conținut Unitate de ambalaj Nr.
Flacon 50ml 1 buc. VBA 5M77/  1/  50
Flacon 50ml 6 buc. VBA 5M77/  6/  50

VBA 5M77 Valoare Metodă de testare

Culoare galben

Temperatură maximă +150°C

Rezistenţă medie

Bază chimică dimetacrilat

Densitate 1,1 g/cm³ DIN EN 524

Vâscozitate 500.000 mPas / thix Brookfi eld (25°C)

Dimensiune maximă fi le R3“ / M80

Interstiţiu maxim 0,25 mm

Întărire superfi cială rapidă în 2 - 10 min la temperatura camerei, pe oţel

Întărire la intensitate scăzută în 2 - 3 h la temperatura camerei, pe oţel

Întărire în profunzime în 12 h la temperatura camerei, pe oţel

Cuplu de dezlipire 15 Nm DIN EN 15865 (fără pretensionare)

Cuplu de răsucire 10 Nm DIN EN 15865

Rezistenţă la forfecare 16 N/mm² DIN EN 15337

Adeziv anaerob monocomponent de rezistenţă medie, pentru 
etanşarea universală a fi letelor metalice până la presiunea de 
plesnire. Etanşantul/adezivul fără solvenţi, rezistent la substanţe 
chimice se întăreşte în golurile fi letului şi etanşează permanent 
componentele de lipit.

Avantaje
» Etanşare permanentă până la presiunea de plesnire
» Utilizabil până la o temperatură de 150°C
» Utilizabil pentru fi lete până la R3“/M80 şi punţi până la 0,25 mm
» Rezistenţă ridicată la substanţe chimice
» Rezistent la vibraţii şi la impact mecanic
» Conexiunea poate fi  dezasamblată cu scule manuale

Etanşant pentru conducte, 
rezistenţă medie, vâscozitate 
mare

Fişă tehnică de 
siguranţă

ETANŞANT PENTRU 
CONDUCTE, 
REZISTENŢĂ MEDIE, 
VÂSCOZITATE MARE


