meusburger

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) &t. 1907/2006 Stran 1 0d 13

Datum izdaje: 13.03.2023 Datum revidirane izdaje: 03.03.2023
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1.1 Identifikator izdelka
VKS 35

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi
Mazivo in dodatek za mazivo

Odsvetovane uporabe
Vsaka nepravilna uporaba.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja: Meusburger Georg GmbH & Co KG
Ulica: Kesselstrasse 42
Kraj: A-6960 Wolfurt
Telefon: +43 5574 6706-0 Telefaks: +43 5574 6706-12
e-mail: office@meusburger.com
Internet: www.meusburger.com
Prodocje/oddelek za Dr. Gans-Eichler e-mail: info@tge-consult.de
informacije: Chemieberatung GmbH Tel.: +49 2534 41594-0
Otto-Hahn-Str. 36 www.tge-consult.de
D-48161 Muenster
1.4 Telefonska $tevilka za nujne Poison Information Center Mainz, Germany, Tel: +49 (6131) 19240
primere:

Splosni napotki
Varnostni list v skladu z/s Udredba (ES) st. 1907/2006 (spremenjeno z Odredbo (ES) §t. 2020/878)

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Uredbo (ES) §t. 1272/2008
Ta zmes ni razvr§éen kot nevaren v skladu z Uredbo (ES) §t. 1272/2008.

2.2 Elementi etikete
Uredbo (ES) §t. 1272/2008

Izjemno oznacevanje posebnih zmesi
EUH210 Varnosti list na voljo na zahtevo.

Dodatna navodila
Oznacevanje po odredbi (EU) §t. 1272/2008 [CLP]: ni/nobeden

2.3 Druge nevarnosti
Snovi v mesanici (>0,1%) e ne izpolnjujejo kriterijev PBT/vPvB po XIlI. prilogi uredbe REACH.
Ta izdelek ne vsebuje snovi (> 0,1 %), ki ima lastnosti endokrinega motilca pri neciljnih organizmih, in nima
sestavin, ki izpolnjujejo ta merila.
Ni posebnih nevarnosti. Prosim upoStevajte v vsakem primeru informacije v zvezi z varnostnimi navodili.

3.2 Zmesi

Nevarne sestavine
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St. CAS Sestavina Delez
St.ES Razvrstitev po GHS
St. REACH
Indeks §t.
64742-55-8 destilati (nafta), hidrotretirani, lahki parafinski; Surova 3-<5%
nafta-neopredeljeno; Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena s
tretiranjemnaftne frakcije z vodikom v prisotnosti katalizatorja.Sestoji iz
ogljikovodikov, ki imajo Steviloogljikov pretezn
265-158-7 Asp. Tox. 1; H304
01-2119487077-29
649-468-00-3
Besedilo H in EUH stavkov: glej oddelek 16.
Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE
St. CAS St. ES ISestavina Delez
Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE
64742-55-8 265-158-7 destilati (nafta), hidrotretirani, lahki parafinski; Surova nafta-neopredeljeno; 3-<5%
Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena s tretiranjemnaftne frakcije z
vodikom v prisotnosti katalizatorja.Sestoji iz ogljikovodikov, ki imajo Steviloogljikov
pretezn
inhalacijski: LC50 = > 5,53 mg/l (prah ali meglice); kozni: LD50 = > 2000 mg/kg; oralni: LD50 =
> 5000 mg/kg

Dodatni napotki

destilati (nafta), hidrotretirani, lahki parafinski; Surova nafta-neopredeljeno; Kompleksna kombinacija

ogljikovodikov dobljena s tretiranjemnaftne frakcije z vodikom v prisotnosti katalizatorja.Sestoji iz
ogljikovodikov, ki imajo Steviloogljikov pretezn:

Opomba L : Usklajena razvrstitev za rakotvornost se uporablja, razen ¢e se lahko dokaze, da snov vsebuje

manj kot 3 % ekstrakta dimetil sulfoksida, merjeno po IP 346 (,Dolo¢anje policikli€nih aromatov v

neuporabljenih mazalnih baznih oljih in naftnih frakcijah brez asfaltena — metoda refrakcijskega indeksa

ekstrakcije dimetil sulfoksida“, Institute of Petroleum, London)

Proizvod ne vsebuje snovi SVHC (navedene) >0,1% v skladu z/s Uredba (ES) §t. 1907/2006 §59 (REACH)

4.1 Opis ukrepov za prvo pomo¢

Splosni napotki
Ob nezgodi ali slabem pocutju, takoj poiskati zdravnisko pomo¢. (Po moznosti pokazati etiketo).

Pri vdihavanju

V primeru nezgode pri vdihavanju: prizadeto osebo umakniti na svez zrak in pustiti pocivati. Pri drazenju

dihalnih poti obiskati zdravnika.

Pri stiku s kozo
Nezno umiti z veliko mila in vode. V primeru drazanja koze obiskati zdravnika.

Pri stiku z o€mi

Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Ce nastopijo ali trajajo teZave, poiskati pomoé& o&esnega zdravnika.

Revizacijska $tevilka: 3,0

sl

Datum izdaje: 13.03.2023



meusburger

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) &t. 1907/2006 Stran 3 0d 13

Datum izdaje: 13.03.2023 Datum revidirane izdaje: 03.03.2023

VKS 35

Pri zauzitju
NE izzvati bruhanja. Usta dobro izprati z vodo. Dati piti veliko vode v majhnih pozirkih (u€inek razredéevanja).
Osebi, ki ni pri zavesti ali ima krce, nikoli Cesarkoli dajati, da zauzije. V primeru nejasnosti ali ob pojavu
simptomov pois€ite zdravniSsko pomo¢.
4.2 Najpomembnejsi simptomi in u€inki, akutni in zapozneli
Na voljo ni nobenih informacij.

4.3 Navedba kakrsne koli takojSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Simptomati¢no zdravljenje.

5.1 Sredstva za gasenje
Ustrezna sredstva za gasenje
Sredstvo za suho gasenje. Ogljikov dioksid (CO2). Curek prSe€e vode. Vodena megla.

Neustrezna sredstva za gasenje
Mo¢€ni vodni curek.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
V primeru poZara lahko nastane: Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO2). Zveplov dioksid (SOZ2). fosforjevi
oksidi.

5.3 Nasvet za gasilce
V primeru pozara: Uporabiti zaS€itni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju.

Dodatni napotki

Kontaminirano vodo za gasenje zbirati lo€eno. Ne dovoliti, da pride v kanalizacijo ali vodovije.
Ukrepe pri gasenju prilagoditi okolju.

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zas€itha oprema in postopki v sili
Splosni napotki
Varna uporaba: glej odsek 7
Posebna nevarnost za spolzkost zaradi izteklega/ politega proizvoda.
Za neizu¢eno osebje
Uporabljati osebno zas¢itno opremo (glej oddelek 8).
Za reSevalce
Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Prepre¢iti Sirjenje po povrsini (npr.z zajezitvijo ali oljnimi
barierami). Ne pustiti, da prodre v podtalje/zemljo.

6.3 Metode in materiali za zadrzevanje in €iS¢enje
Za zadrzevanje

Pobrati s pomoc¢jo materiala, ki veZe tekocino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo).
S sprejetim materialom ravnati skladno s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi.

Za cis€enje
Temeljito ocistiti onesnazene predmete in tla ob uposStevanju predpisov za varovanje okolice.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Varna uporaba: glej odsek 7
Osebna za&¢itna oprema: glej odsek 8
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Odstranitev: glej odsek 13

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Navodilo za varno rokovanje
Nositi primerno zascitno obleko. (Glej oddelek 8.)
Preprecite: Proizvajanje, tvorjenje aerosolov Preprecite nastajanje oljne megle.
Navodila za varstvo pred pozarom in eksplozijo
Obic¢ajni preventivni ukrepi za zas¢ito pred pozarom. Hraniti lo¢eno od virov vziga - ne kaditi.
Nasveti o splosni higieni dela
Temeljito oCistiti roke takoj po delu s proizvodom.
Cistilne krpe, prepojene s proizvodom, ne nositi v Zepu.
Kontaminirana delovna oblacila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.
Kontaminirana oblacila oprati pred ponovno uporabo.
Dodatni napotki
Ne vdihavati paro/aerosol.
Izogibati se kontaktu s kozZo.
Za&citni in higienski ukrepi: Glej oddelek 8.
7.2 Poqoji za varno skladi$éenje, vkljuéno z nezdruzljivostjo

Zahteva po skladiSénih prostorih in posodah
Rezervoar hraniti dobro zaprt v hladnem, dobro zracnem prostoru.
Tla morajo biti tesna/ neprepustna, brez rez in ne smejo biti vpojna.
Opozorila glede skupnega skladi$éenju
Ne skladisciti skupaj z/s: Eksplozivne snovi. Trdne snovi z vnetljivim delovanjem. Teko¢e snovi z vnetljivim
delovanjem. Radioaktivne snovi. Kuzne snovi. Hrana in krmila
Nadaljnje informacije o pogojih skladi$¢enja
Embalazo hraniti dobro zaprto in na suhem, da bi preprecili onesnazenje in absorpcijo vlage.
Priporo¢ene temperature skladiS¢enja: 18 - 25°C
Zascititi pred: mraz. UV-sevanje/ son¢na svetloba. vrocina. Vlaga
Trajnost (mesecev): 12

7.3 Posebne koncéne uporabe
Glej oddelek 1.

8.1 Parametri nadzora
Vrednosti PNEC

8 CAS  [Snov
Okoljski razdelek IVrednost

64742-55-8 destilati (nafta), hidrotretirani, lahki parafinski; Surova nafta-neopredeljeno; Kompleksna kombinacija

ogljikovodikov dobljena s tretiranjemnaftne frakcije z vodikom v prisotnosti katalizatorja.Sestoji iz ogljikovodikov,

ki imajo Steviloogljikov pretezn

Sekundarna zastrupitev |9,33 mg/kg

Drugi podatki o dovoljenih mejnih vrednostih
Tehni€ni ukrepi in uporaba ustreznih delovnih postopkov imajo prednost pred uporabo osebne za&&itne
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opreme.

Mejne vrednosti za zrak:

Moznost ekspozicije z Aerosol (Mineralno olje )

Mejna vrednost (TLV-TWA ) =5 mg/ m3 - Izvor: ACGIH
Mejna vrednost (TLV-STEL ) = 10 mg/ m3 - Izvor: ACGIH

STEL: short-term exposure limits

TLV: Threshold Limiting Value

TWA: time weighted average

ACGIH:American Conference of Governmental Industrial Hygienists

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehniéno-tehnoloski nadzor
Skrbeti za zadostno prezracevanje.
Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zasc¢itna oprema

Zasdito za oéi/obraz
Nosite varnostna ocala ali o¢ala odporna na kemikalije ( e obstaja mozZnost, da pride do pljuska.) SIST EN
166
Zascita rok
Ob daljSem ali ponavlajo¢em stiku s kozo:
Nositi primerne zascitne rokavice.
Primerni material:
FKM (fluor kav€uk). - Debelina materiala za rokavice: 0,4 mm
Potrebni rok trajanja: >= 8 h
NBR (Nitrilni kav€uk). - Debelina materiala za rokavice: 0,35 mm
Potrebni rok trajanja: >= 8 h
Drugo:
PVA (polivinilalkohol). - ni dolo¢eno
Potrebni rok trajanja: >= ni dolo¢eno
rokavice iz PVA-ja (polivinil acetat) niso odporne na vodo in niso primerne za uporabo v sili.
Uporabljene zascitne rokavice morajo biti skladne s specifikacijo direktive EU 2016/425/ES in standarda SIST
EN374.
Pred uporabo kontrolirati tesnost in neprepustnost. Ce Zelimo rokavice ponovno uporabiti, jih, pred snetiem
ocCistimo in jih pustimo na zraku.
Zascita koze
Zelo vnetljiva, za&Citna obladila, ki odbijajo olje.
Minimalni standardi varnostnih ukrepov pri rokovanju z delovnimi snovmi so navedeni v TRGS 500 (D).
Zascita dihal
ob pravilni uporabi in pod normalnimi pogoji za&c&ita dihal ni potrebna.
Zascito dihal potrebujete pri:
-nastajanje aerosola ali megle
-Prekoracitev mejne vrednosti
Primerna zasc¢itna dihalna naprava: Zas¢ita dihal pri tvorbi aerosola ali meglice: maska s filtrom tipa A2, A2 /
P2 ali uporabite ABEK.
Razred filtra za za3cito dihal je nujno potrebno prilagoditi najvecji koncentraciji $kodljivih snovi
(plin/pare/aerosoli/delci), ki se lahko pojavi pri rokovanju s produktom. Pri prekoraditvi koncentracije je
potrebno uporabiti napravo za izoliranje!
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Nadzor izpostavljenosti okolja
Ne dopustiti, da se proizvod nekontrolirano vnasa v okolje.

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje: tekod
Barva: rumen
Von;: znacileno
Prag vonja: ni dolo¢eno
Metoda
Talisce/lediSce: ni dolo¢eno
Vrelisce ali zaCetno vrelis€e in obmodje ni dolo¢eno
vrelis¢a:
Vnetljivost: ni doloceno
Meje eksplozivnosti-spodnja: ni dolo¢eno
Meje eksplozivnosti-zgornja: ni doloceno
Plamenisce: > 190 °C DIN ISO 2592
Temperatura samovziga: >255°C DIN 51794
Temperatura razpadanja: ni dolo¢eno
pH: ni doloéeno
Kinemati¢na viskoznost: 35 mm?%*s DIN 51562
(pri 40 °C)
Topnost v vodi: se ne da mesati
Topnost v drugih topilih
ni doloceno
Hitrost raztapljanja: irelevantno
Porazdelitveni koeficient ODDELEK 12: Ekolo$ki podatki
n-oktanol/voda:
Stabilnost disperzije: irelevantno
Parni tlak: ca. 3 hPa
(pri 20 °C)
Gostota: ~ 0,855 g/cm® DIN 51757
Nasipna teza: ni dolo¢eno
Relativna parna gostota: ni doloceno
Lastnosti delcev: irelevantnoNa voljo ni nobenih informacij.

9.2 Drugi podatki

Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti
Eksplozivne lastnosti
ni/nobeden
Nadaljnja gorljivost: Ni razpoloZljivih podatkov
Temperatura samovziga
Trdne snovi: irelevantno
Plin: irelevantno
Oksidativne lastnosti
ni/nobeden

Druge varnostne znacilnosti
Relativna hitrost izparevanja: ni dolo¢eno

Revizacijska $tevilka: 3,0 sl Datum izdaje: 13.03.2023
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Test separacije topila: ni dolo¢eno

Vsebnost topila: ni dolo¢eno

Vsebnost trdnih delov: ni dolo¢eno

Sublimacijska temperatura: ni dolo¢eno

Zmehcisce: ni dolo¢eno

Tocka tecenja: ni doloceno

Dinamiéna viskoznost: ni dolo¢eno

Iztocni Cas: ni doloceno

Splosni napotki
Na voljo ni nobenih informacij.

10.1 Reaktivnost
Reakcije z mo¢nimi oksidanti.

10.2 Kemijska stabilnost

Produkt je kemic¢no stabilen pod priporo¢enimi pogoji skladiS¢enja, uporabe in temperature.
10.3 Moznost poteka nevarnih reakcij

Pri ravnanju v skladu z namenom in skladi$¢enju ne pride do nevarnih reakcij.
Glej poglavje 10.5.

10.4 Pogoiji, ki se jim je treba izogniti
Zascititi pred: UV-sevanje/ son¢na svetloba. vro€ina.

10.5 Nezdruzljivi materiali
Snovi, ki se jim je potrebno izogibati: Oksidacijsko sredstvo, mo¢en(na, -no).

10.6 Nevarni produkti razgradnje
Se ne razkroji pri predvideni uporabi.

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) $t. 1272/2008

Toksikokinetika, presnova in razdelitev
Ni razpoloZljivih podatkov.

Akutna strupenost
Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

St. CAS Sestavina

Pot izpostavljenosti |Doza Vrste Izvor Metoda

64742-55-8  |destilati (nafta), hidrotretirani, lahki parafinski; Surova nafta-neopredeljeno; Kompleksna kombinacija
ogljikovodikov dobljena s tretiranjemnaftne frakcije z vodikom v prisotnosti katalizatorja.Sestoji iz ogljikovodikov,
ki imajo Steviloogljikov pretezn

oralno LD50 > 5000 Podgana ECHA Dossier OECD 401
mg/kg

dermalno LD50 > 2000 Zajec ECHA Dossier OECD 402
mg/kg

vdihavanje (4 h) LC50 > 5,53 Podgana ECHA Dossier OECD 403

prah/megla mg/l
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Drazilnost in jedkost
Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Senzibilizirno uéinkovanje
Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Ucinkovanja povzroéitve raka, sprememb dedne zasnove in ogrozanja razplojevanje
Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

destilati (nafta), hidrotretirani, lahki parafinski; Surova nafta-neopredeljeno; Kompleksna kombinacija
ogljikovodikov dobljena s tretiranjemnaftne frakcije z vodikom v prisotnosti katalizatorja.Sestoji iz
ogljikovodikov, ki imajo Steviloogljikov pretezn:

Mutagenost in-vitro/genotoksi¢nost:

Metoda: OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) with modifications
Rezultat: negativen. / poszitivno.

Metoda: OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)
Rezultat: negativen.

Metoda: OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)

Rezultat: negativen. / poszitivno.

literatura: ECHA Dossier

Mutagenost in-vivo/genotoksi¢nost

Metoda: OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)

Rezultat: negativen.

literatura: ECHA Dossier

Strupenost za razmnozevanje

Metoda: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
Trajanje izpostavljenosti: 28d; Vrsta: Podgana

Rezultat: NOAEL = > 2000 mg/kg(bw)/day

literatura: ECHA Dossier

Razvojna toksi¢nost/teratogenost:

Metoda: OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)

Trajanje izpostavljenosti: 28d; Vrsta: Podgana

Rezultat: NOAEL = > 2000 mg/kg(bw)/day

literatura: ECHA Dossier

STOT - enkratna izpostavljenost
Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

STOT - ponavljajo¢a se izpostavljenost
Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

destilati (nafta), hidrotretirani, lahki parafinski; Surova nafta-neopredeljeno; Kompleksna kombinacija
ogljikovodikov dobljena s tretiranjemnaftne frakcije z vodikom v prisotnosti katalizatorja.Sestoji iz
ogljikovodikov, ki imajo Steviloogljikov pretezn:

Subakutna inhalativna toksi¢nost : Metoda: -; Trajanje izpostavljenosti: 28d; Vrsta: Podgana; Rezultat: NOAEL
> 980 mg/m3

literatura: J Appl Toxicol, Vol 11(4), pp 297-302

Subakutna dermalna toksi¢nost: Metoda: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day
Study); Trajanje izpostavljenosti: 28d; Vrsta: Zajec; Rezultat: NOAEL 1000 mg/kg(bw)/day

literatura: ECHA Dossier

Subkroni¢na oralna toksi¢nost: Metoda: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in
Rodents); vrsta: Podgana; Rezultat: NOAEL = 125 mg/kg

literatura: ECHA Dossier

Revizacijska Stevilka: 3,0 sl Datum izdaje: 13.03.2023



meusburger

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) &t. 1907/2006 Stran 9 0d 13

Datum izdaje: 13.03.2023 Datum revidirane izdaje: 03.03.2023

VKS 35

Nevarnost pri vdihavanju
Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Spesificno delovanje v zivalskem poskusu
Ni razpoloZljivih podatkov.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev
Ta izdelek ne vsebuje snovi (> 0,1 %), ki ima lastnosti endokrinega motilca pri neciljnih organizmih, in nima
sestavin, Ki izpolnjujejo ta merila.

Drugi podatki
Ni razpoloZljivih podatkov.

12.1 Strupenost
proizvod ni bil pregledan.

St. CAS Sestavina
Strupenost za vodo Doza I [h]][d] IVrste Izvor Metoda
64742-55-8 | destilati (nafta), hidrotretirani, lahki parafinski; Surova nafta-neopredeljeno; Kompleksna kombinacija

ogljikovodikov dobljena s tretiranjemnaftne frakcije z vodikom v prisotnosti katalizatorja.Sestoji iz ogljikovodikov, ki
imajo Steviloogljikov pretezn

Akutna toksi¢nost za LC50 LL50 > 96 h|Crnoglavi pisanec ECHA Dossier OECD 203
ribe 100 mg/|
Akutna toksi¢nost na EC50 EL50 48 h|Daphnia magna ECHA Dossier OECD 202
rakih >10000 mg/I (velika vodna bolha)
Toksi¢nost za alge NOEC NOEL > 3 d|Pseudokirchneriella ECHA Dossier

100 mg/| subcapitata
Toksi¢nost na NOEC NOEL > 21 d|Daphnia magna ECHA Dossier OECD 211
crustacea 10 mgl/l (velika vodna bolha)

12.2 Obstojnost in razgradljivost

proizvod ni bil pregledan.

Zaradi svoje slabe vodotopnosti se proizvod izloa pretezno mehani¢no v bioloskih &istilnih napravah.
St. CAS

Sestavina
Metoda

Evalvaciji

Vrednost | d Ilzvor

64742-55-8 destilati (nafta), hidrotretirani, lahki parafinski; Surova nafta-neopredeljeno; Kompleksna kombinacija
ogljikovodikov dobljena s tretiranjemnaftne frakcije z vodikom v prisotnosti katalizatorja.Sestoji iz ogljikovodikov, ki

imajo Steviloogljikov pretezn

OECD Guideline 301 F [31% | 28 |ECHA Dossier
Ni bioloSko enostavno zgradljiv ( po smernicah OECD).

12.3 Zmoznost kopi€enja v organizmih

Zaradi konsistence kot tudi slabe topljivosti proizvoda bioloSka razpoloZzljivost ni za pri€akovati.

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda

St. CAS Sestavina Log Pow

64742-55-8 destilati (nafta), hidrotretirani, lahki parafinski; Surova nafta-neopredeljeno; Kompleksna >3,5
kombinacija ogljikovodikov dobljena s tretiranjemnaftne frakcije z vodikom v prisotnosti
katalizatorja.Sestoji iz ogljikovodikov, ki imajo Steviloogljikov pretezn
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12.4 Mobilnost v tleh
Ni razpoloZljivih podatkov.
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
Snovi v meSanici ne izpolnjujejo kriterijev PBT/vPvB po XIlII. prilogi uredbe REACH.
Zgornja izjava velja za snovi v izdelku z vsebnostjo od 0,1 %.
12.6 Lastnosti endokrinih motilcev
Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki ima lastnosti endokrinega motilca pri neciljnih organizmih, in nima sestavin, ki
izpolnjujejo ta merila.
Zgornja izjava velja za snovi v izdelku z vsebnostjo od 0,1 %.
12.7 Drugi Skodljivi u€inki
Ni razpoloZljivih podatkov.

Splosni napotki
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Ravnanje z ostanki zmesi
Dodatno je potrebno upostevati nacionalne pravne predpise! V zvezi z odstranjevanjem odpadnih snovi
konzultirati pristojnega pooblas¢enega strokovnjaka. Nekontaminirana in popolnoma zpraznjena embalaza se
sme reciklirati.
Identifikacijske Stevilke in oznake odpadnih snovi je potrebno dodeliti v skladu z (EWC) European Waste
Catalogue kot tudi v skladu s panogo in procesom. Seznam s predlogi za kode/ oznake odpadnih snovi v
skladu z (EWC) European Waste Catalogue:
Klasifikacijska Stevilka odpadka - Produktni ostanki/Nerabljen produkt
120199 ODPADKI 1Z OBLIKOVANJA TER FIZIKALNE IN MEHANSKE POVRSINSKE OBDELAVE KOVIN
IN PLASTIKE; Odpadki iz oblikovanja ter fizikalne in mehanske povrSinske obdelave kovin in
plastike; Odpadki, ki niso navedeni drugje
Klasifikacijska Stevilka odpadka - Rabljen produkt
120199 ODPADKI 1Z OBLIKOVANJA TER FIZIKALNE IN MEHANSKE POVRSINSKE OBDELAVE KOVIN
IN PLASTIKE; Odpadki iz oblikovanja ter fizikalne in mehanske povrSinske obdelave kovin in
plastike; Odpadki, ki niso navedeni drugje
Klasifikacijska Stevilka odpadka - Pakiranje
150106 ODPADNA EMBALAZA; ABSORBENTI, CISTILNE KRPE, FILTRIRNA SREDSTVA IN ZASCITNA
OBLACILA, KI NISO NAVEDENI DRUGJE; Embalaza (vkljuéno z embalaZo, logeno zbrano kot
komunalni odpadek); MeSana embalaza
Ravnanje z neo¢iS¢eno embalazo
S kontaminirano embalazo je potrebno ravnati enako kot s snovjo.

Kopenski transport (ADR/RID)

14.1 Stevilka ZN in $tevilka ID: Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.
14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.
14.3 Razredi nevarnosti prevoza: Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.
14.4 Skupina embalaze: Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.

Transport z re€no plovbo (ADN)
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14.1 Stevilka ZN in $tevilka ID: Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.
14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.
14.3 Razredi nevarnosti prevoza: Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.
14.4 Skupina embalaze: Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.
Pomorski ladijski transport (IMDG)
14.1 Stevilka ZN in Stevilka ID: Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.
14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.
14.3 Razredi nevarnosti prevoza: Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.
Zraéni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1 Stevilka ZN in $tevilka ID: Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.
14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.
14.3 Razredi nevarnosti prevoza: Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.

14.5 Nevarnosti za okolje
OGROZA OKOLJE: Ne

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Glej poglavje 6 - 8

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO
irelevantno

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi€éni za snov ali zmes

EU Podatki, dolo¢eni s predpisi
Omejitve pri uporabi (REACH, priloga XVII):

Vdor 75
2010/75/EU (VOC): ni dolo¢eno
2004/42/ES (VOC): ni dolo¢eno
Podatki o smernicah 2012/18/EU Ne podlega 2012/18/EU (SEVESO IlI)
(SEVESO lll):

Dodatni napotki

Varnostni list v skladu z/s Udredba (ES) §t. 1907/2006 (spremenjeno z Odredbo (ES) §t. 2020/878)
Zmes je uvrS€ena kot nenevarna v smislu odredbe (EG) §t. 1272/2008 [CLP].
REACH 1907/2006 priloga XVII No (zmes): irelevantno

Nacionalni predpisi
Razred ogrozanja vode (D): 1 - v majhni meri ogroza vodo

15.2 Ocena kemijske varnosti

Varnostna ocena je bila izvedena za naslednje snovi v tej zmesi:

destilati (nafta), hidrotretirani, lahki parafinski; Surova nafta-neopredeljeno; Kompleksna kombinacija
ogljikovodikov dobljena s tretiranjemnaftne frakcije z vodikom v prisotnosti katalizatorja.Sestoji iz
ogljikovodikov, ki imajo Steviloogljikov pretezn

Spremembe
Rev. 1,0; Prva objava: 22.12.2017
Rev. 2,0; Posodobiti 06.04.2020, Spremembe v poglavju 2-16
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Okrajsave in kratice
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Evropski sporazum o
mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga)
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Classification, Labeling, Packaging
DNEL: Derived No Effect Level
d: day(s)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
ECHA: European Chemicals Agency
ECOSAR: Ecological Structure Activity Relationships
EWC: European Waste Catalogue
IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
PNEC: Predicted No Effect Concentration
PBT: Obstojno, bioakumulativno, strupeno
QSAR: Quantitative Structure-Activity Relationship
RID: Pravilnik za mednarodni ZelezniSki prevoz nevarnih snovi
TRGS: Tehni¢na pravila za nevarne snovi
UN: United Nations (Zdruzeni narodi)
vPVB: zelo obstojno in zelo bioakumulativno
VOC: Volatile Organic Compounds (hlapne organske spojine)
w: week(s)
WoE: Weight of Evidence

Besedilo H in EUH stavkov (Stevilka in polno besedilo)
H304 Pri zauZitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
EUH210 Varnosti list na voljo na zahtevo.

Nadaljnji podatki

Podatki na tem varnostnem listu ustrezajo po najboljSem znanju nasim spoznajem na dan, ko so bili natisnjeni.
Informacije bi naj sluzile kot napotki za varno shranjevanje, predelavo, transport in odstranjevanje proizvoda, ki
je naveden v tej varnostni listini. Podatki se ne dajo prenesti na druge proizvode. V kolikor se proizvod meSa ali
obdeluje z drugimi materiali, ali e je podvrzen obdelavi, se podatki v tej varnostni listini, v kolikor iz tega ni
mogoce sklepati izrecno €esa drugega, ne morejo prenesti na novi material, ki je tako izdelan.
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(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom
preddobavitelja.)
Revizacijska $tevilka: 3,0 sl
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