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VGS 180

Paket Miktar No.
Plastik kutu 180g VGS 180/180

Kutu 900g VGS 180/900

Avantajlar
» 180°C‘ye kadar kullanılabilir (kısa süreliğine 200°C‘ye kadar)
» Sıcaklıkta mükemmel tutarlılık sağlar
» Yüksek korozyon koruması
» Yüksek aşınma koruması
» Kalıplarda sert tabaka bırakmaz 
» Uzun süreli koruma

Ürün açıklaması
Tam sentetik yüksek performanslı gres yağ, özellikle  enjeksiyon kalıpları için 
tasarlanmıştır. Kimyasal olarak aktif bir ortamda bile mükemmel performansını 
kaybetmez.

Yüksek-performanslı, enjeksiyon kalıplarında çok yönlü 
 kullanabilinir yüksek kaliteli yağ. Iticiler, kızaklar, kolonları ve tüm 
hareket halinde olan parçaları  yağlama için.

Uygulama
Yağlanacak olan bölgeyi iyice temizledikten sonra yağdan ince bir tabaka 
sürünüz.

VGS 180 Değer Kontrol süreci

Renk Bej

Maksimum sıcaklık +180°C (kısa süreli 200°C ye kadar)

Damlama noktası ≥ 240°C DIN ISO 2176

NLGI-sınıfı 1–2 DIN 51818

Nüfuz etme oranı 285–315  1/10mm DIN ISO 2137

Yağ Polyalphaolefi n (PAO)

Kalınlaştırıcı Polyurea

Yoğunluk 0,92g/cm³ DIN 51 757

180°C‘ye kadar kullanılabilir 
tamamen sentetik akışkan  
olmayan gres yağı

Varnostni list

TAMAMEN SENTETIK 
AKIŞKAN  
OLMAYAN GRES YAĞI


